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ALYKAS SILMA

ALYKAS SILMA -anturi tunnistaa ihmisten liikkkeet huoneessa.
Jos huoneessa ei ole ketaan yli 20 minuuttiin, toiminta siirtyy

automaattisesti virransaastotoimintaan.

= ——. I

VIIKKOAJASTIN

Jopa 4 ajastinasetusta voidaan tallentaa kullekin viikon paivalle
perheen elamantyylin mukaan. VIIKKOAJASTIN-toiminnolla voit
asettaa kaynnistymis-/sammumisajan ja halutun lampétilan.

e

stoa varten

4
ﬁ

y

C)

MUKAVA ILMAVIRTA

lImavirtauksen suunta on yl6spain
JAAHDYTYS-toiminnassa ja alaspain
LAMMITYS-toiminnassa. Tama toiminto
estaa kylmaa tai kuumaa ilmaa
puhaltamasta suoraan kehoon.

HILJAINEN ULKOYKSIKKO

HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminta
pienentaa ulkoyksikén melutasoa.
Tama toiminto on hyddyllinen, kun
sinun on huomioitava melutaso
pihapiiria varten.
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Varotoimet

Lue oppaan varotoimet huolellisesti i v
DE ennen kuin kéytat yksikkoa. & Laite kayttaa R32-kylmaainedljya.

 Sailytd tama opas paikassa, jossa se on kayttajan helposti 16ydettavissa.

* Lue oppaan varotoimet huolellisesti ennen kuin kaytat yksikkoa.

» Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla,
seka maallikoiden kayttdon kaupallisissa toimissa.

« Aénenpainetaso on alle 70 dB (A).

» Tassa kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit sisaltavat tarkeita
turvallisuuteen liittyvia tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.

/\ VAROITUS /N HUOMIO

Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon tai vammoja, jotka saattavat olosuhteista
riippuen olla vakavia.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa
vammautumisen tai kuoleman.

® Ala koskaan yrita. 0 Muista noudattaa ohjeita. 9 Muista tehda maadoitus.

« Sailyta lukemisen jalkeen tata opasta katevassa paikassa, jotta voit katsoa sita tarvittaessa. Jos laitteisto siirretaan uudelle
kayttajalle, muista antaa myos opas.

/A VAROITUS

® « Laitetta on sailytettdva paikassa, missa ei ole jatkuvasti kaytdssa olevia palolahteitd (esim. avoliekki, kaasulaite tai

sahkolammitin).

Jotta valttyisit tulipalolta, rdjahdykselta tai loukkaantumiselta, ala kayta laitetta, kun vahingollisia kaasuja (esim.
syttyvia tai syovyttavia) havaitaan lahella yksikkoa.

Pitkakestoinen suora altistuminen ilmastointilaitteen viilealle tai Iampimalle ilmavirralle tai liian kuumalle tai kylmalle
ilmalle voi olla haitallista terveydelle.

Al3 aseta esineita tai koske kadellasi laitteen tulo- tai poistoilmakanaviin. Kosketus ilmastointilaitteen
suurinopeuksiseen tuulettimeen voi aiheuttaa vammautumisen tai vahinkoa tuotteelle.

Al yrita korjata, purkaa, uudelleenasentaa tai muokata ilmastointilaitetta itse, koska se voi aiheuttaa vesivuodon,
sahkdiskun tai tulipalon.

Ala kayta syttyvia suihkeita ilmastointilaitteen lahell&, tai muuten seurauksena voi olla tulipalo.

Ala kéytd muuta kylmaainetta kuin ulkoyksikéssé osoitettua (R32), kun asennat, siirrét tai korjaat laitetta. Muiden
kylmaaineiden kayttd voi aiheuttaa ongelmia tai vaurioita yksikkd6n seka vammautumisia.

Ala kayté laitetta marin kasin sahkdiskuvaaran takia.

Kylmaainevuoto voi aiheuttaa tulipalon. Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, ts. ei viilenna tai lammita ilmaa, syyna voi
olla kylmaainevuoto. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta. limastointilaitteessa oleva kylmaaine on turvallista eika se
tavallisesti vuoda.

Jos vuoto kuitenkin tapahtuu, aine voi avotuleen, lammittimeen tai keittotasoon osuessaan tuottaa haitallisia kaasuja.
Ala kayta ilmastointilaitetta ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on tarkistanut, etta vuoto on korjattu.

Ala yrita asentaa tai korjata iimastointilaitetta itse. Vaaranlainen tydskentely saattaa aiheuttaa vuodon, sahkéiskuja
tai tulipalon. Pyyda jalleenmyyjaa tai ammattitaitoista henkil6a suorittamaan asennus- ja kunnossapitotyot.

Jos ilmastointilaitteessa on toimintahairid (esimerkiksi se haisee palaneelta), katkaise laitteesta virta ja ota yhteytta
paikalliseen jalleenmyyjaan. Laitteen kayton jatkaminen naissa oloissa saattaa vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa
sahkaoiskuja tai tulipaloja.

Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. Jos vikavirtasuojakytkinta ei asenneta, seurauksena voi olla séhkdiskuja tai tulipalo.

®

Muista maadoittaa laite. Ald maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen
maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sahkdiskuja.

/A HUOMIO

® « Ala kayta ilmastointilaitetta muuhun kuin sen aiottuun kayttétarkoitukseen. Ala kayta ilmastointilaitetta

tarkkuusmittarien, ruokatarvikkeiden, elainten tai taideteosten viilentamiseen, silla se saattaa aiheuttaa hairioita,
vikoja tai vammoja viilennyksen kohteessa.



« Ala aseta avotulta tuottavia laitteita paikkaan, jossa ne altistuvat laitteesta tulevalle iimavirralle, sillé se saattaa
heikentaa polttimen tehoa.

« Al3 tuki tulo- tai poistoilmakanavia. limavirran estyminen saattaa heikentaa laitteen suorituskykyé tai aiheuttaa ongelmia.

« Ala istu ulkoyksikdn paélle, aseta esineité yksikon péélle tai vedé yksikkoéa. Seurauksena voi olla onnettomuuksia,
kuten kaatuminen tai putoaminen, mika voi aiheuttaa loukkaantumisen, tuotteen toimintahairion tai tuotevaurioita.

« Al3 aseta kosteudelle arkoja esineitd ulko- tai sisdyksion alle. Laitteeseen tai kylmaaineputkiin tiivistyvan kosteuden,
ilmansuodattimeen kertyvan lian tai putkiston tukoksen takia laitteesta voi tietyissa oloissa tippua nestetta, joka voi
vahingoittaa laitteen alla olevia esineita.

 Jos laitetta on kaytetty pitkaan, tarkista, ettei jalustassa ja sen kiinnikkeissa ole vaurioita. Jos vaurioita ei korjata, laite
voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

« Ala kosketa tuloilmakanavaa tai ulko- tai sisayksikén alumiiniripoja loukkaantumisvaaran takia.

« Laitetta ei ole tarkoitettu valvomattomien lapsien tai huonokuntoisten ihmisten kaytettavaksi. Seurauksena voi olla
haittaa kehon toiminnoille ja terveysvaaroja.

 Lapsia on valvottava, jotta he eivat paase leikkimaan laitteella tai sen kauko-ohjaimella. Jos lapsi kayttaa laitetta
vahingossa vaarin, se voi aiheuttaa fyysisia haittoja ja vahingoittaa terveytta.

» Valta iskuja sisa- ja ulkoyksikéihin, koska muuten seurauksena voi olla tuotevaurioita.

« Ala aseta tulenarkoja esineité, esimerkiksi suihkepulloja, alle 1 m:n etaisyydelle ilmanpoistosta.

Suihkepullot voivat rajahtaa sisa- tai ulkoyksikon kuuman ilman seurauksena.

« Varo, etteivat lemmikit voi virtsata ilmastointilaitteen paalle. limastointilaitteeseen virtsaaminen voi aiheuttaa sahkoiskuja
tai tulipalon.

« Ala pese ilmastointilaitetta vedelld, silla se voi aiheuttaa séhkoiskuja tai tulipalon.

- Ala aseta vesisailidita (esimerkiksi kukkamaljakoita) laitteen paalle, silld se saattaa aiheuttaa séhkoiskuija tai tulipalon.

® » Pida kasvit ja eldimet poissa ilmastointilaitteen suorasta ilmavirrasta, koska silla voi olla haittavaikutuksia.

poltinta tai vastaavaa laitetta.

» Lopeta yksikon kaytto, katkaise virta paakatkaisijasta tai irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sdhkoisku ja vammoja.

» Kayta ilmastointilaitetta vain maaritetyn virransyéttopiirin kanssa. Muu kuin maaritetty virransy6ttd voi aiheuttaa
sahkoiskuja, ylikuumentumista ja tulipalon.

« Jarjesta tyhjennysletku siten, etta laite voi tyhjentya hyvin. Vaillinainen tyhjennys voi aiheuttaa rakennuksen,
huonekalujen jne. kastumisen.

« Al sijoita mitaan laitteita ulkoyksikdn viereen dléka anna kuivien lehtien tai muiden roskien keraéntya sen ympérille.
Lehtikasat houkuttelevat pienelaimia, jotka voivat joutua sisdan laitteeseen. Laitteeseen paadyttyaan téllaiset eldimet
voivat sahkdosiin koskiessaan aiheuttaa vikoja, savunmuodostusta tai tulipalon.

+ Al3 aseta esineité sisayksikdn ymparille.

Se voi vaikuttaa heikentavasti suoritustehoon, tuotteen laatuun ja ilmastointilaitteen kayttdikaan.

» Tata laitetta ei ole tarkoitettu henkildiden, joilla on heikentyneita fyysisia, psyykkisia tai aisteihin liittyvia ominaisuuksia
tai joilta puuttuu tietoa kaytosta, kaytettavaksi, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkild ole antanut heille
laitteen kayttéa koskevaa valvontaa tai opastusta.

» Pida poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivat leiki laitteella.

Asennuspaikka.

B Jos haluat asentaa ilmastointilaitteen seuraavantyyppisiin ymparistdihin, kysy tietoja jalleenmyyjijilta.
* Paikat, joissa on dljyinen ymparistd tai jossa on hdyrya tai nokea.
* Suolainen ymparist6, kuten rannikkoalue.
« Paikat, joissa on sulfidikaasua, kuten kuumat Iahteet.
* Paikat, joissa lumi voi tukkia ulkoyksikon.
B Muista noudattaa seuraavia ohjeita.
« Sisayksikko on vahintdan 1 metrin paassa televisioista tai radioista (yksikkd voi aiheuttaa hairiétd kuvaan tai daneen).
» Ulkoyksikdn tyhjennys on vietava paikkaan, jossa on hyva vedenpoisto.

0 » Hapenpuutteen valttdmiseksi huolehdi huoneen riittavasta tuuletuksesta, jos ilmastointilaitteen kanssa kaytetédan

Huomioi melun aiheuttama hairio naapureille.

W Valitse asennusta varten seuraavanlainen paikka.
 Paikka, joka kestaa yksikon painon ja joka ei voimista kdyttdémelua tai -tarinaa.
 Paikka, jossa ulkoyksikdn poistoilma tai kayttdmelu ei hairitse naapureita.

Sahkotyot.
» Kayta virransyottoon erillista virtapiirid, joka on omistettu ilmastointilaitteelle.

Jarjestelman siirtaminen.

* limastointilaitteen siirtdminen vaatii erityisia tietoja ja taitoja. Kysy neuvoja jalleenmyyjalta, jos siirtdminen on pakollista
muuttamisen tai remontoinnin takia.




Osien nimet

Sisayksikko ALYKAS SILMA

« Sisayksikon ulkonakd voi poiketa. -anturi

Tuloilma « Tunnistaa ihmisten liikkeet
ja vaihtaa automaattisesti
normaalin toiminnan ja
virransaastotilan valilla.

Ylaetupaneeli —=

Sisalampotila-anturi
Poistoilma * Tunnistaa yksikon
‘l‘/—;‘/jg yrparil levan iman
— lampétilan.
=
@"T—o—' | O
I —
Alaetupaneeli Lapat
« Sijaitsee yldetupaneelin takana (vaaka-
kayton aikana. |evyt)
.
Siivekkeet (pystylevyt)
« Siivekkeet ovat iimanpoiston sisapuolella.
Moninayttévalo ja ALYKAS SILMA -valo
AJASTIN-valo (vihrea)
Moninayttévalo . . L.
» Valon vari muuttuu toiminnan mukaan. Slgnaallvastaqqptln_Ja
Kaytts Moninayttovalo sisayksikonPAALLA/POIS-kytkin
AUTOMAATTINEN Punainen/sininen Signaalivastaanotin
KUIVAUS Vihre& » Se vastaanottaa signaaleja
JAAHDYTYS Sininen kaukosaatimesta.
LAMMITYS Punainen » Kun yksikko vastaanottaa signaalin,
TUULETIN Valkoinen kuulet &animerkin.
AJASTIN Oranssi Tilanne Aénityyppi
Toiminnan alkaminen piip-piip
Asetuksia muutettu piip
Toiminnan loppuminen pitka piippaus
AJASTIN-valo Sisayksikon paalla/pois-kytkin
« Kun ajastintoiminta on asetettu, moninayttdvalo muuttuu + Paina kytkinta kerran toiminnan aloittamiseksi.
ajoittain oranssiksi. Kun oranssi valo on palanut noin 5 sekuntia, Pysayta painamalla kerran uudelleen.
se palaa kayttétilan variin. + Kayttotilan asetukset on esitetty seuraavassa
Moninayttévalo palaa ajoittain oranssina, kun ilmastointilaite taulukossa.
ei ole kaytdssa. Tila Lampatila- _ liman
AJASTIN-valon vari: JAAHDYTYS | AJASTIN-valon vari asetus virtausnopeus
KUIVAUS.  Vifres— Oransei AUTOMAATTINEN 25°C AUTOMAATTINEN
2s 2s 2s B bl o P . enn 1 on
/5s ./ 3min./5s | JAAHDYTYS:Sininen—s Oranssi  Tata kytkintd voidaan kayttaa, kun kaukosaadinta
Oranssi . . , eiole.
LAMMITYS: Punalnen%OraHSSI:I
Sininen § — %2_ TUULETIN: ValkoinenHOranssi:I
L R Pyséytys:  Pois péélté%Oranssij
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Alaetupaneeli

Fotokatalyyttinen —————=
titaaniapatiitti-
ilmansuodatin

* Huomautus: molempien suodattimien
paikat ovat vaihdettavissa keskenaan.

Ulkoyksikko

» Ulkoyksikdn ulkonaké voi poiketa joissakin malleissa.

Tuloilma
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Osien nimet

Signaalilahetin

Vastaa-
notin
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» Tahtaa lahetin sisdyksikkdon
kaukosaatimen kayttda varten.

Jos yksikdn ja kaukosaatimen
valissa on jotakin, joka estaa
signaalit, kuten verho, yksikko

ei toimi.

Ala pudota kaukosaadinta.

Ala kastele sité.

Kayton maksimietéisyys on noin 6 m.
Varmista, etta alle 50 cm:n
etaisyydelld signaalivastaanottimesta
ei ole esteita.

Sellaiset esteet, jos niita on, voivat
haitata vastaanottimen toimintaa

ja vastaanottoetaisyys voi olla
lyhyempi.
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TUULETIN-asetuspainike

* Valitsee ilman virtausnopeuden

asetuksen. » Sivu 14

VOIMAKAS-painike
+ VOIMAKAS toiminta.

Powerful
T

Nayttd (LCD)

« Nayttaa nykyiset asetukset.
(Tassa kuvassa kunkin osion
naytét ndytetdan kerralla
osoitustarkoituksessa.)

LAMPOTILA-
saatopainikkeet
* Muuttaa lampétila-asetusta.

PAALLE/POIS-painike

» Paina painiketta kerran toiminnan
aloittamiseksi.
Pysayta painamalla kerran

uudelleen. (SR

Etukansi
+ Avaa etukansi.

Malli

ARC466A9




B Avaa etupaneeli

TILA-valitsinpainike

* Valitsee kayttotilan.
(AUTOMAATTINEN/
KUIVAUS/JAAHDYTYS/
LAMMITYS/TUULETIN)

Valon kirkkausasetus-

painike
MUKAVA/ANTURI-
painike

* MUKAVA ILMAVIRTA- ja
ALYKAS SILMA -toiminta.

EconoQuiet

Cuioie) (R/D)

EKO/HILJAINEN-

painike

« EKO/HILJAINEN
ULKOYKSIKKO -toiminta.

Brightness Comfort/ Sensc

JIEED VD)

SAMMUTUSAJASTIN-
painike
(YOASETUS-tila)

SUUNTA-painike

* lImavirtauksen suunnan

saataminen.
»Sivu 13

Weekly @
« ] | ]
Back
Off Select On
(g | T
Cancel
2 ©)
Timer ®
FJV

AJASTIMEN
PERUUTUS -painike

 Peruuttaa ajastinasetuksen.

« Ei voida kayttaa

VIIKKOAJASTIN-toiminnan
kanssa.

VALINTA-painike

« Muuttaa PAALLE/POIS-
AJASTIN- ja
VIIKKOAJASTIN-asetuksia.

Weekly
: VIIKKO-painike

: OHJELMA-painike

i

: KOPIOIl-painike
Back
: TAKAISIN-painike

D

Next
: SEURAAVA-

painike
* VIIKKOAJASTIN-toiminta.

U

KAYNNISTYSAJAS-
TIN-painike

KELLO-painike




Valmistelu ennen kayttoa

2 B Paristojen asettaminen

Asento @ ja

ok (e 1. Irrota etukansi liu'uttamalla.

2. Aseta 2 kuivaparistoa AAA.LR03
(alkaliparisto).

3. Aseta etukansi takaisin.

B Kaukosaatimen pidikkeen kiinnittaminen seindan

[P~ Rauko-oniain 1. valitse paikka, jossa signaalit paasevat

| yksikkoon.

2. Kiinnita pidike seinaan, pilariin tai
vastaavaan sijaintiin erikseen hankittavilla
ruuveilla.

3. Aseta kaukosaadin kaukosaatimen
pidikkeeseen.

Ruuvit

/
Kauko-ohjaimen
pidike

B Nayton kirkkauden asettaminen

« Sisayksikon kirkkaus voidaan asettaa.

Brightness

Paina painiketta

|—> Korkea—Hidas —Pois péélté—|

HUOMAA

B Huomautuksia paristoista
« Paristoja vaihdettaessa kayta samantyyppisia paristoja ja vaihda molemmat vanhat paristot yhta aikaa.
» Kun jarjestelmaa ei kayteta pitkdan aikaa, ota paristot pois.
* Paristot kestavat noin 1 vuoden. Jos kaukosaatimen nayton kuva alkaa heikentya ja vastaanotto heikentyy alle vuodessa, vaihda molemmat
paristot uusiin, koko AAA.LRO3 (alkaliparisto).
« Jarjestelman mukana toimitetaan paristot alkukayttéon.
Paristojen kayttdaika voi olla lyhyempi riippuen ilmastointilaitteen valmistuspaivamaarasta.
B Huomautuksia kaukosaatimesta
* Ala koskaan altista kaukosaadinta suoralle auringonvalolle.
« Signaalilahettimessa tai -vastaanottimessa oleva poly heikentda herkkyytta. Pyyhi pdly pehmealla liinalla.
« Signaali saattaa hairiytyd, jos huoneessa on elektronisesti kaynnistettava loisteputkivalaisin (kuten invertterityyppinen valaisin).
Kysy neuvoja jalleenmyyijalta.
« Jos kaukosaatimen signaalit kayttavat vahingossa toista laitetta, siirré kyseinen laite muualle tai kysy neuvoja jalleenmyyjalta.



( AB B Virtakatkaisimen kytkeminen paille

» Kun virta on kytketty paalle, sisdyksikon lapat aukeavat ja sulkeutuvat kerran
viitesijainnin asettamiseksi.

B Kellon asettaminen

1. Paina painiketta (@)

« LCD-naytéssa nakyy "{100".
« "MON" ja "®" vilkkuvat.

EMON:
g -
ik

o

2. Aseta viikonpaiva painamalla painiketta .

3. Paina painiketta @

MON

o ala) « "@" vilkkuu.
T

4. Aseta kellonaika painamalla painiketta ||

v

« Voit lisata tai vahentaa aikaa nopeasti pitamalla painiketta A tai ¥ painettuna.

5. Paina painiketta @

» Osoita kaukosaatimella sisayksikkoon, kun painat painikkeita.

MON « " vilkkuu.

HUOMAA

B Huomautuksia kellon asettamisesta
+ Jos sisdyksikon sisdisté kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, KAYNNISTYSAJASTIN, SAMMUTUSAJASTIN ja VIIKKOAJASTIN eivat toimi
oikeaan aikaan.



Toiminnot AUTOMAATTINEN - KUIVAUS -
JAAHDYTYS - LAMMITYS - TUULETIN

4 A lImastointilaite toimii valitussa kayttétilassa.
Seuraavalla kerralla ilmastointilaite toimii samassa kayttotilassa.

B Toiminnan aloitus

1. Paina painiketta ( voce ) ja valitse kayttotila.

« Jokainen painallus vaihtaa tila-asetusta jarjestyksessa.

7 D 7Y &
N >

AUTOMAATTINEN  KUIVAUS JAAHDYTYS LAMMITYS TUULETIN

CHOHCD
O o) . o P
E— 2 Paina painiketta @
— — * LCD-néytésséa nakyy "EeIN". Kaytto Moninayttévalo
— — * Moninayttovalo syttyy. AUTOMAATTINEN | Punainen/sininen
. O Valon vari riippuu kayttotilasta. "K“UIVAUS V_ih_reé
S JAAHDYTYS Sininen
= @ LAMMITYS Punainen
TUULETIN Valkoinen
. - |

Nayttod

B Toiminnan lopetus

On/Off

Paina painiketta @ uudelleen.

« "EeaXB" poistuu LCD-naytosta.
* Moninayttévalo sammuu.

HUOMAA

TILA Huomautuksia kustakin kayttotilasta

» Koska ilmastointilaite Iammittda huonetta ottamalla ulkoilmasta lampda sisalle, lammityskapasiteetti on pienempi
alhaisemmissa ulkolampétiloissa. Jos lammitysteho ei riitd, on suositeltavaa kayttaa toista lammityslaitetta yhdessa
iimastointilaitteen kanssa.

LAMMITYS » Lampdpumppuijarjestelma lammittaa huonetta kierrattdmalla kuumaa ilmaa huoneen kaikissa osissa. LAMMITYS-
toiminnan kaynnistdmisen jalkeen kestaa jonkin aikaa, ennen kuin huone lampenee.

» LAMMITYS-toiminnassa ulkoyksikdssé saattaa esiintya huurretta ja lammityskapasiteetti voi olla heikompi.

Siina tilanteessa jarjestelma kytketaan sulatustoimintaan huurteen poistamiseksi.

« Sulatustoiminnan aikana sisayksikdsta ei virtaa kuumaa ilmaa.

» Tama ilmastointilaite jaahdyttaa huonetta vapauttamalla lampda huoneen ulkopuolelle.

TR DN Siksi jaahdytysteho voi heikentya, jos ulkolampétila on korkea.
« Tietokonesiru poistaa huoneesta kosteutta ja yrittda sailyttdéd mahdollisimman suuren maaran lampdtilasta. Se
KUIVAUS . . Sk h . s i . .
hallitsee automaattisesti lampétilaa ja ilman virtausnopeutta, joten naité toimintoja ei voida sdataad manuaalisesti.
« AUTOMAATTISESSA toiminnassa jérjestelma valitsee sopivan kéayttétilan (JAAHDYTYS tai LAMMITYS) huone- ja
AUTOMAATTINEN u!!(glampotllan perusteella ja kgynn!staa toiminnan. o . R o
« Jarjestelma valitsee automaattisesti uudet asetukset sdanndllisesti, jotta sisalampétila pysyisi kayttajan
asettamalla tasolla.
TUULETIN * Tama tuuletin patee vain tuulettimelle.




( ARl B Lampotila-asetuksen muuttaminen

e on Paina painiketta .
% Ic T
» LCD-naytossa nakyvat kohteet muuttuvat aina, kun jompaakumpaa painiketta
painetaan.

JAAHDYTYS- LAMMITYS- AUTOMAATTINEN | KUIVAUS- tai TUULETIN-
toiminta toiminta toiminta toiminta
18-32°C 10-30°C 18-30°C

B . - __ - Lampdtilan asetus ei ole
— Nosta lampétilaa painamalla painiketta A ja laske muutettavissa.
. lampétilaa painamalla painiketta .

COCOHOCo

COCoOCo

G S R

—( | c—

[— ——

B Kayttoolosuhteet

B Suositeltu huonelampoétila-asetus
+ Jaahdytys: 26-28°C
* Lammitys: 20-24°C
W Vinkkeja energiansaastoon
» Ala jaghdyta (lammitéa) huonetta liikaa.
Lampodtila-asetuksen pitaminen kohtuullisena auttaa sdastamaan energiaa.
* Peita ikkunat salekaihtimilla tai verhoilla.
Auringonvalon ja ulkoa tulevan ilman estadminen lisaa jaahdytyksen (lammityksen) tehoa.
» Tukkeutuneet ilmasuodattimet aiheuttavat tehotonta toimintaa ja tuhlaavat energiaa. Puhdista ne noin 2 viikon valein.
B Huomautuksia kayttoolosuhteista
* limastointilaite kayttda aina hieman sahkéa, vaikka se ei olisi toiminnassa.
« Jos et aio kayttaa ilmastointilaitetta pitkdan aikaan, esimerkiksi kevaalla tai syksylla, katkaise virta paakatkaisimesta.
+ Kayta ilmastointilaitetta seuraavissa olosuhteissa.
+ Toiminta taulukossa kuvatun kosteus- tai lampétila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa sen, etta turvalaite kytkee jarjestelman pois paalta.

TILA Kayttoolosuhteet Jos toimintaa jatketaan timéan alueen ulkopuolella
Ulkolampdtila: —10-46°C « Turvalaite saattaa lakata toimimasta.
JAAHDYTYS S!s?lampotlla: 18-32 C (Mopljarjestelmassa se saattaa pysayttaa vain ulkoyksikon
Sisakosteus: enintdan 80% toiminnan.)
« Tiivistysta ja tippumista voi esiintya sisayksikdssa.

LAMMITYS U.Ika)I?mp?t.lIa: —15-204 C « Turvalaite saattaa lakata toimimasta.
Sisalampatila: 10-30°C
Ulkolampdtila: —10-46°C » Turvalaite saattaa lakata toimimasta.

KUIVAUS | Sisalampdtila: 18-32°C « Tiivistysta ja tippumista voi esiintya sisayksikossa.
Sisakosteus: enintdan 80%
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limavirran suunnan ja
nopeuden saataminen

Voit sdataa ilmavirran suuntaa mukavuuden lisaamiseksi.

B Automaattisen heilunnan aloitus

limavirtaus ylos ja alas

Paina painiketta (& ). G

« LCD-néytossa nakyy "G3".
 Lapat (vaakalevyt) alkavat heilua.

Wi,

limavirtaus oikealle ja vasemmalle

Paina painiketta (2™, ) I —
+ LCD-naytdssa nakyy "ZI, " R -
« Siivekkeet (pystylevyt) alkavat heilua. e

3D-ilmavirtauksen suunta

Paina painiketta (& Jja (&™),

« LCD-naytossa nakyy "C3" ja "IN, ",
« Lapéat ja siivekkeet liikkuvat vuorotellen.
 3D-ilmavirtauksen peruuttamista varten paina

painiketta (& ) tai ( &%) uudelleen.

Lapat ja siivekkeet lakkaavat likkumasta.

B Lappien tai siivekkeiden asettaminen haluttuun

asentoon

» Tama toiminto on tehokas, kun lapat tai siivekkeet ovat automaattisessa
heilumistilassa.

Paina painiketta (_ & ) ja (2™ ), kun lapat tai
siivekkeet ovat halutussa asennossa.

» 3D-ilmavirtauksessa lapat ja siivekkeet liikkuvat vuorotellen.
« "C3" tai "™ " poistuu LCD-naytosta.



B |lImavirtauksen nopeusasetuksen saataminen

Fan

Paina painiketta @

i

* Aina kun painiketta g painetaan, ilman virtausnopeuden asetusta muutetaan
jarjestyksessa.

@@ 2 @

U 3
# q q q — —
@.@.@ @.@.@
Automaattinen Hiljainen Hidas Hitaahko

sisayksikkd

> >

—=mul —mml ——
@.%..z. .3...%...2. 4..,2;.&.
Nopea Nopeahko Keskinopea

_

« Kun iimavirtauksen asetuksena on "?4&", sisayksikén hiljainen toiminta kdynnistetian
ja yksikén melu hiljenee.

 Sisayksikon hiljaisessa toiminnassa ilmavirtauksen nopeus asetetaan hitaaksi.

» Jos lampdtila ei saavuta haluttua pistetta, muuta ilmavirtauksen nopeusasetusta.

* KUIVAUS-toiminnassa ilmanvirtauksen nopeusasetus ei ole muutettavissa.

HUOMAA

B Huomautuksia lappien kulmista
+ Lappien heilunta-alue riippuu toiminnasta. (Katso kuva.)

JAAHDYTYS-, KUIVAUS- ja
TUULETIN-toiminta

LAMMITYS-toiminta

Pyséayta toiminta .
25°
Ylaraja / MUKAVA ILMAVIRTA

Alaraja

Alaraja
MUKAVA ILMAVIRTA

B Huomautuksia lappien kulmista
 3D-ilmavirtaus kierrattad huoneessa kylmaa ilmaa, joka tuppaa keraytymaan huoneen pohjalle, ja lamminta iimaa, joka tuppaa keraytymaan
katon rajaan, jotta kylmia ja kuumia alueita ei muodostu.
B Huomautuksia ilmavirtauksen nopeusasetuksesta
» Pienemmilla iimavirtauksen nopeuksilla myds jaahdytyksen (Iammityksen) teho on pienempi.

+ Jos ilmastointilaitetta kaytetaan JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-tilassa lapat pyséytettyna osoittamaan alaspéin, lépat alkavat toimia
automaattisesti noin tunnin kuluttua kosteuden tiivistymisen estadmiseksi.

/\ HUOMIO

» Kayta aina kaukosaadinta lappien ja siivekkeiden kulman saatamiseen.
- Jos yritat liikuttaa 1appia ja siivekkeita kasivoimalla kun ne heiluvat, mekanismi voi vahingoittua.
- lImanpoiston sisalla tuuletin pyorii nopeasti.

14



ﬂ Toiminnot MUKAVA ILMAVIRTA /
*) ALYKAS SILMA

B MUKAVA ILMAVIRTA -toiminta

limavirta suuntautuu yléspain JAAHDYTYS-toiminnan aikana ja alaspdin LAMMITYS-toiminnan aikana,
mika luo mukavamman ilmavirran eiké aiheuta vetoa suoraan ihmisia kohti.

JAAHDYTYS-toiminta LAMMITYS-toiminta

m ALYKAS SILMA -toiminta

"ALYKAS SILMA" on infrapuna-anturi, joka tunnistaa ihmisten liikkeet.

Jos huoneessa ei ole ketdan yli 20 minuuttiin, toiminta siirtyy automaattisesti virransaastoétoimintaan.
ALYKAS SILMA -anturi toimii eri tavalla tilanteesta riippuen.

[Esimerkki]

W Henkil6 tunnistetaan alueella 1. W Henkil6 tunnistetaan alueella 2.

W |hmisia tunnistetaan molemmilla alueilla. W |hmisia ei tunnisteta kummallakaan alueella.

W

Kayta ALYKAS SILMA -toimintoa yhdessd MUKA- limastointilaite siirtyy virransaéastétilaan
VA ILMAVIRTA -toiminnon kanssa. 20 minuutin kuluttua.

*llmavirtauksen suunta voi poiketa kuvista riippuen
alueen ihmisten toimista ja liikkeista.

ALYKAS SILMA -toiminta on hyodyllinen energiansaistossa

B Energiansaastotoiminta
 Jos ketdan ei havaita huoneessa 20 minuuttiin, energiansaastoétoiminta kaynnistyy.

+ Tama toiminto vaihtaa lampétilaa asetuslampétilaan verrattuna —2°C LAMMITYS-toiminnassa / +2°C JAAHDYTYS-toiminnassa / +2°C
KUIVAUS-toiminnassa.

Kun huoneléampétila on yli 30°C, toiminnan lampétilaa muutetaan asetuslampétilaan verrattuna +1°C JAAHDYTYS-toiminnassa / +1°C
KUIVAUS-toiminnassa.

* Tama toiminta vahentaa ilmavirtauksen nopeutta hieman vain TUULETIN-toiminnassa.

B MUKAVA ILMAVIRTA- ja ALYKAS SILMA -toiminnan yhdistelmé
limastointilaite voi kayttaa yhta aikaa MUKAVA ILMAVIRTA- ja ALYKAS SILMA -toimintoja.

15
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Comfort/ Sensor
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B Toiminnan aloitus

Comfort/ Sensor
Paina painiketta ja valitse haluttu tila.

Comfort/ Sensor

+ Aina kun painiketta painetaan, eri asetus naytetian LCD-naytossa.
» ALYKAS SILMA -valo palaa vihreéna.

Nayttd

« Kun seuraavista kuvakkeista valitaan "/& 3\“\", iimastointilaite yhdistaa MUKAVA
ILMAVIRTA -toiminnan ALYKAS SILMA -toimintaan.

MUKAVA ALYKAS Yhdistelma Ei asetusta
ILMAVIRTA SILMA

» Kun lapat (vaakalevyt) heiluvat, minka tahansa edella olevan tilan valitseminen estaa
lappia (vaakalevyt) likkumasta.
 Valo palaa, kun ihmisten liikkeita havaitaan.

B Toiminnan peruutus

Comfort/ Sensor

Paina painiketta ja valitse
LCD-naytosta tyhja kohta.

« ALYKAS SILMA -valo sammuu.

Nayttd Kayttotila Selitys
Lapat saatavat ilmavirtauksen suunnan yléspain
oy MUKAVA ILMAVIRTA jadhdytyksen aikana ja alaspain lammityksen

aikana. (EIEE]

Anturi tunnistaa ihmisten liikkeet anturialueilla ja

» M M M siivekkeet saatavat ilmavirran alueelle, jossa ei
L ALYKAS SILMA ole ihmisia. Kun ihmisia ei ole anturialueilla,
iimastointilaite siirtyy virranséaasttilaan.

@ . oM MUKAVA ILMAVIRTA ja limastointilaite yhdistdad MUKAVA ILMAVIRTA
ALYKAS SILMA -toiminnan ALYKAS SILMA -toimintaan. (gS\IKE]
Tyhja Ei toimintoa -

16



a Toiminnot MUKAVA ILMAVIRTA /
*) ALYKAS SILMA

HUOMAA

B Huomautuksia MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnasta
» Lappien asento muuttuu, mika estaa ilman puhaltamisen suoraan huoneessa oleskelijoita pain.
» Toimintoja VOIMAKAS ja MUKAVA ILMAVIRTA ei voida kayttaa yhta aikaa.
Viimeksi painettua painiketta pidetédan ensisijaisena.
* limavirtauksen nopeudeksi asetetaan AUTOMAATTINEN. Jos yl6spain ja alaspéin suuntautuva ilmavirta valitaan, MUKAVA ILMAVIRTA
-toiminta perutaan.

B Huomautuksia ALYKAS SILMA -toiminnasta
» Sovellusetaisyys on seuraava.

Pystykulma 90° Vaakakulma 110°
(Sivunakyma) (Nakyma ylhaalta)

+ Kun ilmastointilaite on ALYKAS SILMA -tilassa, siivekkeet saatavéat imavirtauksen suuntaa, jos ALYKAS SILMA -tunnistusalueilla on ihmisia,
jotta vasemmalle tai oikealle meneva ilmavirta ei suuntaudu ihmisiin.
Jos alueella 1 tai 2 ei tunnisteta ihmisia 20 minuuttiin, iimastointilaite siirtyy energiansaastotilaan ja asetuslampaétilaa muutetaan 2°C.
limastointilaite saattaa siirtya energiansaastotilaan, vaikka alueilla olisi ihmisia.
Nain voi tapahtua, jos alueilla olevat ihmiset eivat liikku ja he pitavat tietyntyyppisia vaatteita.

« Siivekkeiden aiheuttama ilmavirtauksen suunta on vasemmalle, jos ihmisia on seka alueella 1 ettd alueella 2. [Ima virtaa vasemmalle myds
silloin, jos joku on anturin edessa, koska anturi tulkitsee, ettd molemmilla puolilla on ihmisia.

* Anturin sijainnin takia ihmiset voivat altistua sisdyksikon ilmavirralle, jos he ovat lahella sisdyksikdn etuosaa.
Jos ihmisia on lahella sisayksikon etupuolta tai molemmilla alueilla, on suositeltavaa kayttéda MUKAVA ILMAVIRTA- ja ALYKAS SILMA
-toimintoja yhté aikaa. Kun molemmat ovat kdytéssa, ilmastointilaite ei ohjaa ilmavirtaa ihmisia kohti.

» Anturi ei valttdmatta tunnista kohteita, jotka liikkuvat yli 7 metrin etaisyydella. (Tarkista sovellusetaisyys.)

» Anturin tunnistusherkkyys muuttuu sisayksikon sijainnin, ohikulkijoiden nopeuden, Iampdétila-alueen yms. mukaan.

» Anturi voi my0s tunnistaa lemmikkeja, auringonvaloa, heiluvia verhoja ja peileistad heijastuvaa valoa virheellisesti ihmisiksi.

+ ALYKAS SILMA -toimintaa ei voi kytked paéalle VOIMAKKAAN toiminnan aikana.

« YOASETUS-tila ei kaynnisty ALYKAS SILMA -toiminnon aikana.

B Huomautuksia MUKAVA ILMAVIRTA- ja ALYKAS SILMA -toiminnan yhdistelmasta
* llmavirtauksen nopeudeksi asetetaan AUTOMAATTINEN. Jos yl0spain ja alaspain suuntautuva ilmavirta valitaan, MUKAVA ILMAVIRTA
-toiminta perutaan.
Viimeksi painettua painiketta pidetédan ensisijaisena.
+ Kun ALYKAS SILMA -anturi tunnistaa ihmisten liikkeitd, se s&&taé ilmavirtauksen yléspain (JAAHDYTYS-toiminnassa) tai alaspain
(LAMMITYS-toiminnassa) s&atamalla 1appia. Kun anturi tunnistaa ihmisia, siivekkeet suuntaavat ilmavirran niin, ett siti ei puhalleta
suoraan heita pain. Jos ihmisia ei ole, iimastointilaite siirtyy energiansaastotilaan 20 minuutin kuluttua.

/N\ HUOMIO

« Ala aseta suuria esineita lahelle ALYKAS SILMA -anturia.
Pida myds [ammitysyksikét tai kostuttimet anturin tunnistusalueen ulkopuolella. Téama anturi voi tunnistaa epatoivottuja kohteita.
+ Ala iske tai tydnna ALYKAS SILMA -anturia. T4mé voi johtaa vaurioihin ja toimintahéiridihin.
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) VOIMAKAS toiminta

Powerful

ciell

HUOMAA

VOIMAKAS toiminta maksimoi nopeasti jadhdytyksen (lammityksen) tehon missa
tahansa kayttotilassa. Saat maksimikapasiteetin.

H VOIMAKKAAN toiminnan aloitus

Paina painiketta toiminnan aikana.

* VOIMAKAS toiminta paattyy 20 minuutin kuluttua. Sitten jarjestelma jatkaa taas
ennen VOIMAKASTA toimintoa paalla olleilla asetuksilla.
+ LCD-nayttssa nakyy "™

B VOIMAKKAAN toiminnan peruutus

Paina uudelleen .

Powerful
» " poistuu LCD-naytosta.
[Esimerkki]

B Normaali toiminta B VOIMAKAS toiminta W Takaisin tavalliseen
« Kun haluat jaahdytystehoa + VOIMAKAS toiminta toimii toimintaan
nopeasti, kaynnista 20 minuuttia.

VOIMAKAS toiminta.

B Huomautuksia VOIMAKKAASTA toiminnasta
» Kun VOIMAKAS toiminta on kaytdssa, kaikki toiminnot eivat ole kaytettavissa.
+ VOIMAKASTA toimintaa ei voi kéyttaa yhta aikaa toimintojen EKO, MUKAVA ILMAVIRTA ja HILJAINEN ULKOYKSIKKO kanssa.
Viimeksi painettua painiketta pidetdan ensisijaisena.

on/oft

» VOIMAKAS toiminta voidaan asettaa vain, kun jarjestelma on kaynnissa. Painikkeen @ painaminen peruuttaa asetukset ja ‘P poistuu

LCD-naytdsta.

» VOIMAKAS toiminta ei lisda ilmastointilaitteen kapasiteettia, jos ilmastointilaite toimii jo maksimikapasiteetilla.

- JAAHDYTYS- ja LAMMITYS-toiminta
Jaahdytyksen (lammityksen) tehon maksimoimiseksi ulkoyksikdn kapasiteettia kasvatetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan kiinteasti

maksimiasetukseen.

Lampdtila- ja ilmavirta-asetukset eivat ole muutettavissa.

+ KUIVAUS-toiminta

Lampdtila-asetusten alennetaan 2,5°C ja ilmavirtauksen nopeutta lisdtdan hieman.

+ TUULETIN-toiminta

limavirtauksen nopea on kiinteasti maksimiasetuksessa.

« AUTOMAATTINEN toiminta
Jaahdytyksen (lammityksen) tehon maksimoimiseksi ulkoyksikon kapasiteettia kasvatetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan kiinteasti

maksimiasetukseen.



= EKO / HILJAINEN
2 ULKOYKSIKKO -toiminta

B EKO-toiminta

EKO-toiminta on toiminto, joka mahdollistaa tehokkaan kaytén rajoittamalla enimmaisvirrankulutusta.
Tama toiminto on hyddyllinen tilanteissa, joissa tulisi varmistaa, etta virtakatkaisin ei laukea, kun tuote
toimii muiden laitteiden ohessa.

[Esimerkki]

Normaali toiminta

EKO-toiminta

i 4 @

g?

@Y’%

« Jos ilmastointilaitetta ja muita suurta virrankulutusta

vaativia laitteita kaytetdan samaan aikaan, virtakatkaisin

saattaa laueta, jos ilmastointilaite toimii
maksimikapasiteetilla.

» EKO-toiminta rajoittaa ilmastointilaitteen
maksimivirrankulutusta.

Virtakatkaisin ei luultavasti laukea, vaikka iimastointilaitetta

ja muita laitteita kaytettaisiin samaan aikaan.

B HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminta

HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminta vaimentaa ulkoyksikén melutasoa muuttamalla ulkoyksikdn
taajuutta ja tuuletinnopeutta. Tama toiminto on kateva adisin.

[Esimerkki] HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnon kéytto y6lla.

<  Ulkoyksikdn melutaso on
° pienempi. Tama toiminto
on hyddyllinen, kun
naapuruston melu on
otettava huomioon.

A

Ay [

sy

Wi

g 0000 vy ar
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( Al B Toiminnan aloitus

Econo /Quiet

Paina painiketta ja valitse haluttu tila.

EconojQuiet

* Aina kun painiketta painetaan, eri asetus naytetadn LCD-naytossa.

EKO ULKOYKSIKKO Yhdistelma Ei asetusta
HILJAINEN

JO0

Econo fQuiet

) Econo /Quiet
gg Paina painiketta ja valitse LCD-naytosta

CO ) tyhja kohta.
— U —
— —
c— O

HUOMAA

B Huomautuksia EKO-toiminnasta
+ EKO-toiminta voidaan asettaa vain, kun jarjestelma on kaynnissa. Painikkeen @ painaminen peruuttaa asetukset ja "\;" poistuu
LCD-naytosta.
+ EKO-toiminta on toiminto, jonka avulla tehokas kayttd on mahdollista rajoittamalla ulkoyksikon virrankulutusta (kayttdtaajuus).
+ EKO-toiminto on kaytettévissa toiminnoissa AUTOMAATTINEN, JAAHDYTYS, KUIVAUS ja LAMMITYS.

 Toimintoja VOIMAKAS ja EKO ei voida kayttaa yhta aikaa.
Viimeksi painettua painiketta pidetédan ensisijaisena.

+ Jos virrankulutuksen taso on jo alhainen, EKO-toiminta ei vahenna virrankulutusta.

B Huomautuksia HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnasta

» Tama toiminto ei ole kaytettavissa tiloissa JAAHDYTYS, LAMMITYS ja AUTOMAATTINEN.
Tama ei ole kaytettavissa toiminnoissa TUULETIN ja KUIVAUS.

« Toimintoja VOIMAKAS ja HILJAINEN ULKOYKSIKKO ei voida kayttaa yhté aikaa.
Viimeksi painettua painiketta pidetdan ensisijaisena.

+ Vaikka toiminta lopetettaisiin kayttamélla kaukosaadinta tai sisayksikén virtakytkintéd, kun HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminto on kéytdssa,
Ry nakyy kaukosaatimessa.

+ HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminta ei alenna taajuutta eiké tuulettimen nopeutta, jos ne ovat jo riittavan alhaiset.

» Tama toiminto suoritetaan pienella virralla eiké se sen vuoksi valttamatta tarjoa riittavaa jaahdytyksen (lammityksen) tehoa.



a5) SAMMUTUSAJASTIN-toiminta

4 7\ Ajastintoiminnot ovat katevia ilmastointilaitteen automaattiseen kytkemiseen
paalle tai pois paalta aamulla tai illalla. Voit my6s kayttaa toimintoja
SAMMUTUSAJASTIN ja KAYNNISTYSAJASTIN yhdessa.

B SAMMUTUSAJASTIN-toiminnan kaytto

OFF L. . " . .
* Tarkista, ettd kello on oikeassa ajassa.

Jos ei ole, aseta oikea kellonaika. (S

3 Q U 1 Paina painiketta &

O OFF< 000 | - LoD-naytossa nakyy "3:00".
* "OFF" vilkkuu.

* "@" ja viikonpaiva poistuvat LCD-naytosta.

- % — o
o J= 2. Paina painiketta |**|, kunnes aika-asetus on
&= Q v

] haluamassasi asetuksessa.

» Kukin painikkeen painallus lisaa tai vahentaa aika-asetusta 10 minuutilla. Kumman
tahansa painikkeen pitdminen painettuna muuttaa aikaa nopeasti.

Off
3. Paina uudelleen C_.

» LCD-naytdssa nakyy "OFF" ja aika-asetus.
* Moninayttdvalo vilkkuu kahdesti.
AJASTIN-valo syttyy ajoittain oranssiksi.

B SAMMUTUSAJASTIN-toiminnan peruutus

Cancel

Paina painiketta .

* "OFF" ja aika-asetus poistuvat LCD-naytosta.
+ LCD-naytdssa nakyy "@" ja viikkonpaiva.

HUOMAA

B Huomautuksia AJASTIN-toiminnasta
* Kun AJASTIN on asetettu, nykyista aikaa ei nayteta.
+ Kun KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN asetetaan, aika-asetus pidetdan muistissa. Muisti peruutetaan, kun kaukosaéatimen paristot
vaihdetaan.
« Kun yksikkda kaytetadan KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-toiminnolla, todellinen aika voi poiketa kéyttéjén asettamasta ajasta.
(Enintaan noin 10 minuuttia.)
B YOASETUS-tila
+ Kun SAMMUTUSAJASTIN on asetettu, ilmastointilaite séataa lampétila-asetusta automaattisesti (0,5°C korkeammaksi JAAHDYTYS-
toiminnassa, 2,0°C alhaisemmaksi LAMMITY S-toiminnassa), jotta liiallinen jadhdytys (Iammitys) ei estéisi mukavia younia.



KAYNNISTYSAJASTIN-toiminta

( ARl B KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnan kaytto

* Tarkista, etta kello on oikeassa ajassa.
Jos ei ole, aseta oikea kellonaika.

1. Paina painiketta IO:

w 508 — s e
+ LCD-naytossa nakyy "§:00".
Jov: &:00 * "ON" vilkkuu.
3 Q U * "@" ja viikonpaiva poistuvat LCD-naytosta.

A

S e e 2. Paina painiketta |**|, kunnes aika-asetus on
O Co - ] v
haluamassasi asetuksessa.

C ) (o] —)

—Caf*) o » Kukin painikkeen painallus lisaa tai vahentaa aika-asetusta 10 minuutilla. Kumman
seeet — tahansa painikkeen pitdminen painettuna muuttaa asetusta nopeasti.

On
3. Paina uudelleen .

* LCD-naytdssa nakyy "ON" ja aika-asetus.
- * Moninayttévalo vilkkuu kahdesti.
AJASTIN-valo syttyy ajoittain oranssiksi.

B KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnan peruutus

Cancel

Paina painiketta .

» "ON" ja aika-asetus poistuvat LCD-naytosta.
* LCD-naytdssa nakyy "@" ja viikonpaiva.

B KAYNNISTYSAJASTIN- ja SAMMUTUSAJASTIN-

toiminnon yhdistaminen

» Esimerkkiasetus 2 ajastimen yhdistdmisesta naytetaan alla.

(Esimerkki) —_—
Nykyinen aika: 23:00 (Laite toiminnassa) OFF 333
SAMMUTUSAJASTIN kello 0:00 ) Yhdistetty o "L""""

KAYNNISTYSAJASTIN kello 14:00

HUOMAA

W Aseta seuraavissa tilanteissa ajastin uudelleen.
» Kun virtakatkaisin on kytketty pois paalta.

» Sahkokatkoksen jalkeen.
» Kun kaukosaatimen paristot on vaihdettu.



WEEKLY

%/ VIKKOAJASTIN-toiminta

Jokaiselle viikonpaivalle voi tallentaa enintdan 4 ajastinasetusta. On katevaa asettaa VIIKKOAJASTIN
perheen elamantyylin mukaan.

B VIIKKOAJASTIN-toiminnan asetusesimerkki

23

Samat ajastinasetukset asetetaan arkipaiville maanantaista perjantaihin ja eri ajastinasetukset asetetaan viikonlopulle.

[Maanantai]

Tee ajastinasetukset enintaan ohjelmille 1-4.

Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
PMLLA __PoIs PAALTA PAALLA‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PpIS PMLTA
27°C
6:00 8:30 17:30

W
PAALLA @

[Tiistai]

[Perjantai]

Kéayta kopiointitilaa asettamaan samat asetukset tiistaista perjantaihin, koska nama asetukset ovat
samat kuin maanantain.

Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
PAALLA __POIS PAALTA PAI\LLA‘ ‘ _______PoIs PAALTA
27°C
6:00 8:30 17:30 22:00

[Lauantai]

Ei ajastinasetuksia.

[Sunnuntai]

Tee ajastinasetukset enintaan ohjelmille 1-4.

Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
Pl'\l'-'\LLf\‘ POIS PAALTA ‘ ‘ ‘ POIS PAALTA Pl'\l'-'\LLf\‘ ‘
\ e T zc_

8:00

» Enintaan 4 varausta per paiva ja 28 varausta per viikko voidaan asettaa VIIKKOAJASTIMEEN. Kopiointitilan tehokas
kaytto helpottaa varausten tekemista.

+ Esimerkiksi asetusten PAALLA-PAALLA-PAALLA-PAALLA kayttdminen mahdollistaa kayttétilan ajastamisen ja
asetettujen lampdtilojen muuttamisen. Kayttamalla asetuksia POIS-POIS-POIS-POIS voidaan asettaa vain kunkin
paivan sammutusaika. Nain ilmastointilaite voi sammua automaattisesti, jos kayttaja unohtaa sammuttaa sen.




( AR B VIIKKOAJASTIN-toiminnan kaytto
Asetustila
» Varmista, ettad viikonpaiva ja aika on asetettu. Jos ei ole, aseta oikea viikonpaiva ja aika.
Ohjelma 1 Ohjelma2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
L POIS L POIS
PAALLA PAALTA ,, PAALLA PAALTA
T T T T - T T T T
[Maanantai] % m % 27°C g
6:00 | | 8:30 17:30‘ — ‘22:00
Asetusnaytot
O e - N CEmEm OO A*ﬁ—g,ggt > emm l
O oo ! B 25.]
- ;
C) =& Paivamaéréa ja numero PAALLA/POIS Aika Lampétila
7y Next
Select @
o 1. Paina painiketta .
« Viikonpaiva ja nykyisen péaivan varausnumero naytetaan.
Il  Paivélle voidaan asettaa 1-4 asetusta.
] 2. Valitse haluttu viikonpaiva ja varausnumero

A
Select

painamalla painiketta ||

v

» Painikkeen painaminen vaihtaa varausnumeroa ja viikonpaivaa.

3. Paina painiketta %

« Viikonpaiva ja varausnumero asetetaan.
* "OIEZM" ja "ON" vilkkuvat.

A

Select

4. valitse haluttu tila painamalla painiketta ||

v

 Painikkeen painaminen vaihtaa asetusta "ON" tai "OFF" jarjestyksessa.

Painikkeen A painaminen vaihtaa seuraavia LCD-naytdssa nakyvia kohteita
jarjestyksessa.

Ton~ T T
(O — for = |
KAYNNISTYSAJASTIN ~ SAMMUTUSAJASTIN tyhja

» Jos varaus on jo asetettu, tyhja valinta poistaa varauksen.
« Siirry vaineeseen 9, jos tyhja on valittu.

Back
 Voit palata viikonpaivan ja varausnumeron asetukseen painamalla painiketta 1.
Next

5. Paina painiketta .

+ KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tila asetetaan.
* "@OIEEM" ja aika vilkkuvat.

24



&b VIKKOAJASTIN-toiminta

4 N\ A
6. valitse haluttu aika painamalla painiketta |**|.
« Aika voidaan asettaa aikojen 0.00 ja 23.50 valilla 10 minuutin valein.
* Voit palata KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tilan asetukseen painamalla
oN - painiketta é
TUE ! é"_é: « Siirry vaiheeseen 9. kun asetat SAMMUTUSAJASTIN-asetusta.
Next
/. Paina painiketta .
 Aika asetetaan.
Q * "OXEM" ja lampdatila vilkkuvat.
() ) ) . . e gn . - Select
S 8. valitse haluttu lampotila painamalla painiketta| ™|

v
— &, — . L?rppétila voidaan asettaa valille 10°C ja 32°C.
Next JAAHDYTYS tai AUTOMAATTINEN: Yksikko toimii I1ampétilassa 18°C vaikka
== . asetuksena olisi 10-17°C.
J L LAMMITYS tai AUTOMAATTINEN: Yksikké toimii lampétilassa 30°C vaikka
3 O asetuksena olisi 31-32°C.
* Voit palata aika-asetukseen painamalla painiketta (Ba:Ck
* Asetettu lampétila nakyy vain, kun asetustila on paalla.
. . . Next
9. Paina painiketta .
* Muista suunnata kaukosaadin kohti sisayksikkoa ja tarkista vastaanoton merkkiaani ja
moninayttévalon vilkkuminen.
+ Lampétila ja aika asetetaan KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnossa ja aika asetetaan
SAMMUTUSAJASTIN-toiminnossa.
» Seuraava varausnaytto tulee nakyviin.
« Voit jatkaa pidemmalle asetuksiin toistamalla toimenpiteet kohdasta 4.
* Moninayttovalo vilkkuu kahdesti.
AJASTIN-valo syttyy ajoittain oranssiksi.
Moninayttovalo ei vilku oranssina, jos kaikki varausasetukset poistetaan.

Naytto

«
D
10. vahvista asetus painamalla painiketta .
+ LCD-ndytdssa nakyy "BXEEM" ja VIIKKOAJASTIN-toiminta aktivoidaan.
 Kerran tehty varaus voidaan helposti kopioida ja samoja asetuksia voidaan kayttaa
toisena viikonpaivana. Katso kohta "Kopiointitila".

HUOMAA

B Huomautuksia VIIKKOAJASTIN-toiminnasta

« Ala unohda asettaa ensin kaukosaéatimen kelloa.

« Viikonpaiva, KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tila, aika ja asetettu lampétila (vain KAYNNISTYSAJASTIN-tila) voidaan asettaa
VIIKKOAJASTIN-toiminnolla.

Muuta KAYNNISTYSAJASTIN-tilan asetukset riippumat toimintaa edeltévisté asetuksista.

» Toimintoja VIIKKOAJASTIN ja KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN ei voida kayttaa yhté aikaa. KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-
toiminta on ensisijainen, jos se asetetaan samalla kun VIIKKOAJASTIN on aktiivisena. VIIKKOAJASTIN siirtyy valmiustilaan ja { @ WEEKLY §
poistuu LCD-n&ytdsta. Kun KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN on loppunut, VIIKKOAJASTIN muuttuu automaattisesti aktiiviseksi.

« Virtakatkaisimella sammuttaminen, sdhkokatkos ja muut vastaavat tapahtumat tekevat sisayksikon sisaisesta kellosta epatarkan. Nollaa

kello. (SR



) @) (@)
) @) (@)

© Copy
CJ = =S
amnl N

Select

HUOMAA

Kopiointitila
* Kerran tehty varaus voidaan kopioida muihin viikonpaiviin.
varaus kopioidaan.

Koko valitun viikonpaivan

Ohjelma1 Ohjelma2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
PAALLA POIS PAALTA PAALLA POIS PAALTA
S I — T T T T T T T
[Maanantai] % % 27°C
I S I S— I T T I T T
KOPIOI 6:00 8:30 17:30 22:00
Ohjelma 1 Ohjelma2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
[Tii stai] PAALLA _POIS PAALTA PAALL‘A ________Pois PAALTA
- 27°C
H H I S I E— T 1 T T T
[Perjantai] 6:00 830 '/ 17:30 22:00
Asetusnaytot
(] ~ ~ [}
Ic (8 P [N P E' Ic
- | - | =)
oN £ * CIEEm) - SEIEm N £
MON L ITUE ITUE L MON
' 5 / 25 © 15:30
Vahvistus Kopioi Liita Tavallinen

&
1. Paina painiketta .

2. Vahvista kopioitava viikonpaiva painamalla

A

Select

painiketta ||
. Copy

3. Paina painiketta ).

» Koko valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.

4. valitse kohdeviikonpaiva painamalla

A

Select

painiketta ||

v

Copy

5. Paina painiketta ).

» Muista suunnata kaukosaadin kohti siséyksikkda ja tarkista vastaanoton merkkiéani
ja moninayttévalon vilkkuminen.

 Varaus kopioidaan valittuun viikonpaivaan. Koko valitun viikonpaivan varaus
kopioidaan.

« Voit jatkaa asetusten kopioimista muille viikonpaiville toistamalla vaiheet 4ja 5.

» Moninayttdvalo vilkkuu kahdesti. AJASTIN-valo syttyy ajoittain oranssiksi.

&
6. Vahvista asetus painamalla painiketta .

* LCD-nadytdssa nakyy "OXETM]" ja VIIKKOAJASTIN-toiminta aktivoidaan.

B Huomautuksia kopiointitilasta

» Koko Iahdepaivan varaus kopioidaan kopiointitilassa.

©

Jos haluat tehda muutoksia viikonpaivien varauksiin yksittéin kopioinnin jalkeen, paina painiketta (] ja muuta asetuksia kohdan

"Asetustila" mukaisesti. (S



VIIKKOAJASTIN-toiminta

( AW B Varauksen vahvistaminen
* Varaus voidaan vahvistaa.
Asetusnaytot
N -
ON 5.'"" TUE L)
e ‘ ° 15:30 "‘ | s
Tavallinen Vahvistus
JO0 :
_ 1. Paina painiketta .
e « Viikonpaiva ja nykyisen paivan varausnumero naytetaan.
Sl 2. Valitse vahvistettava viikonpaivi ja
[—)
(== [ —) . s = Select
— a — varausnumero painamalla painiketta ||
* Painikkeen painaminen nayttéda varaustiedot.
i  Voit muuttaa vahvistettuja varausasetuksia valitsemalla varausnumeron ja painamalla

painiketta &]
Tila vaihdetaan asetustilaksi. Siirry asetustilan vaiheeseen 2.

3. Poistu vahvistustilasta painamalla

&
painiketta .

B VIIKKOAJASTIN-toiminnan poistaminen kaytosta

Weekly

Paina painiketta C__J, kun LCD-naytossa
nakyy "EXE®".

« "GXETW" poistuu LCD-naytosta.
* AJASTIN-valo sammuu.
+ Voit ottaa VIIKKOAJASTIN-toiminnan kayttdon painamalla uudelleen

Weekly

painiketta C_1.
Weekly
+ Jos painikkeella C__] kaytdsté poistettu varaus otetaan uudelleen kayttéon, edellista

varaustilaa kaytetaan.

/N\ HUOMIO

« Jos kaikkia varausasetuksia ei heijasteta, poista VIIKKOAJASTIN-toiminta kaytosta kerran. Ota VIIKKOAJASTIN-toiminta taas kayttéon
Weekly

painamalla painiketta C__] uudelleen.
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B Varausten poistaminen

Yksittainen varaus

&
1. Paina painiketta .

« Viikonpaiva ja varausnumero naytetaan.

2. Valitse poistettava viikonpaiva ja T

Select

varausnumero painamalla painiketta | ™|

v
Next

3. Paina painiketta .

« "(OXETMF" ja "ON" tai "OFF" vilkkuvat.
A

Select

4. Paina painiketta ja valitse tyhja kohta.

v

» Painikkeen painaminen muuttaa KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tilaa.

Painikkeen A painaminen vaihtaa seuraavia LCD-naytossa nakyvia kohteita
jarjestyksessa.
» Tyhjan kohdan valitseminen peruuttaa mahdollisesti tehdyn varauksen.

JoN~ T T
O — o =— |
KAYNNISTYSAJASTIN ~ SAMMUTUSAJASTIN tyhja

5. Paina painiketta &)

« Valittu varaus poistetaan.

©
6. Paina painiketta .

» Jos muita varauksia vield on, VIIKKOAJASTIN-toiminta otetaan kayttéon.

Kunkin viikonpaivan varaukset

» Tata toimintoa voidaan kayttda kunkin viikonpaivan varauksien poistamiseen.
« Sitad voidaan kayttda kun varauksia vahvistetaan tai asetetaan.

1. valitse poistettava viikonpaiva painamalla

A

Select

painiketta ||

v
Weekly

2. Pidi painiketta C__] painettuna noin
5 sekunnin ajan.

« Valitun viikonpaivan varaus poistetaan.

Kaikki varaukset

Weekly

Pida painiketta C_—] painettuna noin
5 sekunnin ajan normaalissa naytossa.

 Muista suunnata kaukosaadin kohti sisayksikkoa ja tarkista vastaanoton merkkiaani.
» Tama toiminto ei ole kaytettavissa, kun VIIKKOAJASTINTA asetetaan.
« Kaikki varaukset poistetaan.
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Kunnossapito ja puhdistaminen

B Pikaopas

| Ylaetupaneelin avaaminen | | Ylaetupaneelin sulkeminen

* Pida ylaetupaneelin sivuista kiinni ja avaa se.  Palauta paneelitukilevy aiempaan asentoonsa.

» Katso kohdan "Aseta suodattimet niin kuin ne olivat ja
sulje yldetupaneeli." (FTEAD) ohjeista lisatietoja

I

I

I e e

* Kiinnita paneeli paneelitukilevylla. I« Kytke yksikkd PAALLE/POIS paneelien sulkemiseksi.

I

|

|

! etupaneelin sulkemisesta.

Osien puhdistaminen

Yla- ja ala-
etupaneeli

* Kun paneelit ovat kiinni, pyyhi
ne pehmealla kostealla liinalla.

|Jos lika hiiritsee |

limansuodatin

* Imuroi poly tai pese suodatin.

|Kerran 2 viikossa |

m Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmansuodatin
m Antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin (Ag-ionisuodatin)

Sisayksikko ja
kaukosaadin

 Imuroi poly tai vaihda suodatin.

[Puhdistaminen] [Vaihtaminen] * Pyyhi pehmealld liinalla.
| Kerran 6 kuukaudessa | | Kerran 3 vuodessa | |Jos lika hairitsee |

Huomautuksia puhdistamisesta

m Ali kidyta puhdistamiseen seuraavanlaisia materiaaleja.
» Kuumaa vettd, jonka lampétila on yli 40°C.
 Bentsoli, bensiini, tinneri, muu syttyva oljy.
« Kiillotusaine.

N

» Hankaava harja, muu kova esine.

/N\ HUOMIO

» Muista lopettaa toiminta ja kytkea virtakatkaisin pois paaltd ennen puhdistamista.
» Ala kosketa sisdyksikon alumiiniripoja. Osien koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.

29



H liImansuodatin

1. Veda ilmansuodattimet ulos.

* Avaa ylaetupaneeli.

* Aseta paneelitukilevyt yksikdn pidikkeiden valiin
ylaetupaneelin kiinnittamista varten.

* Paina suodatinliuskaa kunkin ilmansuodattimen
keskelta yléspain ja veda sitten alas.

—< —
T
‘ 3) Veda alas
. L

Ylaetupaneelin Suodatinluiska
takaosa
Paneelltukllevy/v
v ~
,ﬁ “l\ s P|d|kkeet —__1;
s 1)Vedé 2) Tyénna
\_ i W/ VAN J

2. Pese ilmansuodattimet
vedella tai puhdista ne
polynimurilla.

» On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet
2 viikon valein.

/\ HUOMIO

Jos poly ei irtoa helposti

* Pese ilmansuodattimet neutraalilla pesuaineella, joka
on ohennettu haaleaan veteen, ja anna niiden kuivua
varjossa.

» Muista poistaa fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmansuodatin ja antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin
(Ag-ionisuodatin). Katso "Fotokatalyyttinen
titaaniapatiitti-ilmansuodatin” ja "Antibakteerinen
hopeapartikkelisuodatin (Ag-ionisuodatin)" seuraavalta
sivulta.

3. Aseta suodattimet niin
kuin ne olivat ja sulje
ylaetupaneeli.

1) Sulje ylapaneeli.

2) ALA sulje
etupaneelia
painamalla sita.

3) Kytke yksikko paalle
kauko-ohjaimella.
Odota, etta paneelit
ovat kokonaan auki.
Kytke yksikko taas
pois paalta
kauko-ohjaimella.

4) Kun etupaneelit ovat
sulkeutuneet PAALLA/POIS
kokonaan, paina
yldetupaneelia
kevyesti, jotta se
asettuu paikalleen.

» Al kosketa alumiiniripoja palajain késin, kun irrotat tai kiinnitat suodatinta.
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Kunnossapito ja puhdistaminen

B Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmansuodatin
B Antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin (Ag-ionisuodatin)

1. Poista fotokatalyyttinen
titaaniapatiitti-ilmansuoda-
tin ja antibakteerinen
hopeapartikkelisuodatin
(Ag-ionisuodatin).

* Avaa yldetupaneeli ja poista kaikki iimansuodattimet.
 Pida rungon syvennyksista ja irrota 4 leukaa.

2. Puhdista tai vaihda foto-
katalyyttinen titaaniapatiitti-
ilmansuodatin ja antibakteeri-
nen hopeapartikkelisuodatin
(Ag-ionisuodatin).

[Kunnossapito]

2-1 Imuroi polyt ja liota haaleassa vedessa
tai vedessa noin 10-15 minuulttia, jos
lika on raskasta.

« Al4 irrota suodatinta kehyksesta, kun peset sita
vedella.

2-2 Pesemisen jalkeen ravista
ylimaaraiset vedet pois ja
anna kuivua varjossa.

» Koska materiaali on tehty polyesterista, ala
vaanna suodatinta kuiviin kun poistat siita vetta.

[Vaihtaminen]

Poista suodatin suodatinke-

hyksesta ja kiinnita se uuteen.

« Al4 heitd suodatinkehysta pois. Kayta
suodatinkehys uudelleen, kun vaihdat
fotokatalyyttisen titaaniapatiitti-lmansuodattimen
ja antibakteerisen hopeapartikkelisuodattimen
(Ag-ionisuodatin).

 Kun kiinnitat suodatinta, tarkista, etta suodatin
on asetettu liuskoihin.

31

Luiskat

« Havita vanhat suodattimet ei-palavana jatteena.

3. Aseta suodattimet niin
kuin ne olivat ja sulje
ylaetupaneeli.

1) Sulje ylépaneeli.

2) ALA sulje
etupaneelia
painamalla sita.

3) Kytke yksikko paalle
kauko-ohjaimella.
Odota, ettd paneelit
ovat kokonaan auki.

Kytke yksikkd taas  3) B

pois paalta L[]
kauko-ohjaimella.
4) Kun etupaneelit ovat

sulkeutuneet
kokonaan, paina 4)
ylaetupaneelia
kevyesti, jotta se
asettuu paikalleen.

PAALLA/POIS

I

agiet Clcsn y/ - »
~ - )\
HUOMAA

» Toiminnot likaisilla suodattimilla:
— ei voi poistaa hajuja ilmasta,
— eivoi puhdistaa ilmaa,
— heikompi lammitys tai jadhdytys,
— voi aiheuttaa hajua.

» Havita vanhat suodattimet ei-palavana jatteena.

» Fotokatalyyttisen titaaniapatiitti-
ilmanpuhdistussuodattimen tilaamista varten ota
yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.

Nimike Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilman-
puhdistussuodatin (ilman kehysta), 1 sarja
Osanumero KAF970A46
- Antibakteerinen hopeapartikkelisuodatin
Nimike . )
(kehykselld) 2 sarjaa
Osanumero KAF057A41




B Yksikoiden tarkistaminen

W Tarkista ulkoyksikon pohja, jalusta ja muut kiinnikkeet kulumisen ja sydpymisen varalta.
W Tarkista, ettd sisayksikon ja ulkoyksikdn ilmatulojen ja -lahtdjen edessa ei ole mitaan.

W Tarkista, ettd poisto tulee sulavasti tyhjennysletkusta JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminnan aikana.
« Jos tyhjennysvetta ei ndy, vesi voi vuotaa sisdyksikosta. Pysayta toiminta ja kysy neuvoja huollosta.

B Ennen pitkaa kayttamattomyytta

1. Kayta pelkkaa TUULETINTA muutaman tunnin ajan kauniina
paivana sisatilan kuivaamiseksi.
« Paina painiketta (_Mode ) ja valitse "€@"-toiminta.

+ Paina painiketta @ja kaynnista toiminta.

2. Kun toiminta loppuu, kytke huoneilmastointilaitteen
virtakatkaisin pois paalta.

W

Puhdista ilmansuodattimet ja aseta ne takaisin.

4. Poista paristot kaukosaatimesta.

B Suosittelemme saannollista kunnossapitoa

« Tietyissa toimintaolosuhteissa ilmastointilaitteen sisdpuoli saattaa likaantua useamman vuodenajan kayttdjakson jalkeen,

mikéd heikentaa suoritustehoa. On suositeltavaa antaa asiantuntijan pitda kone kunnossa saanndllisesti kayttajan
suorittaman puhdistuksen lisaksi.

 Asiantuntijan suorittamaa kunnossapitoa varten ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.
» Kunnossapitokulut ovat asiakkaan vastuulla.

B Kaytettya kylmaainetta koskevia tarkeita tietoja

» Tama tuote sisaltaa Kioton poytakirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Kylméainetyyppi: R32
GWP®M-arvo: 675
(1) GWP = globaali lampenemispotentiaali

» Eurooppalainen tai paikallinen lainsaadanto voi vaatia saanndllisia tarkastuksia kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja
paikalliselta jalleenmyyijalta.
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B Nama tilanteet eivat ole virhetoimintoja.

33

» Seuraavissa tilanteissa ilmastointilaitteessa ei ole vikaa vaan ne johtuvat muista syista. Voit jatkaa laitteen kayttoa.

Sisayksikko

-~
Lapat eivat ala heilua valittomasti.

* limastointilaite saataa lappien asentoa. Lapat
alkavat pian liikkua.

N\
-

limastointilaite lopettaa ilmavirran
muodostamisen toiminnan aikana.

» Kun asetuslampdtila saavutetaan, ilmavirtauksen
nopeutta lasketaan ja toiminta pysaytetaan, jotta ei
luotaisi kylmaa ilmavirtaa (lAmmityksen aikana) tai
jotta kosteus ei nousisi (jaahdytyksen aikana).
Toiminta jatkuu automaattisesti, kun sisalampatila
nousee tai laskee.

J
( - - - - \
Toiminta ei ala nopeasti.
B Virtapainiketta painettiin pian kdaytén
pysayttamisen jalkeen.
M Tila valittiin uudelleen.
» Tama on ilmastointilaitteen suojaamista varten.
Odota noin 3 minuuttia. )

(.. )
LAMMITYS-toiminta lakkaa yllattaen
ja virtaava aani kuuluu.

» Ulkoyksikkd poistaa huurretta.
LAMMITYS-toiminta alkaa, kun ulkoyksikén huurre on
poistettu. Odota noin 4-12 minuuttia.

Ulkoyksikko

-

M Virtaavaa vettd muistuttava aani

» Tama aani kuuluu ilmastointilaitteen virtaavasta
kylmaaineesta.

» Tama on veden pumppausaani ilmastointilaitteessa
ja kuuluu, kun vettéa pumpataan pois
ilmastointilaitteesta jaahdytys- tai
kuivaustoiminnassa.

» Kylmaaine virtaa silloinkin, kun ilmastointilaite ei
toimi, kun muiden huoneiden sisayksikot ovat
kaytossa.

M Puhaltava aani

» Tama aani kuuluu kun ilmastointilaitteessa virtaava

kylmaainetta siirretaan.
W Tikittava aani

» Tama aani kuuluu, kun ilmastointilaitteen koko suurenee tai

pienenee hieman lampdtilamuutoksien mukaan.
M Viheltava aani

» Tama aani luodaan, kun kylmaainetta virtaa
sulatustoiminnan aikana.

B Naksuva aani toiminnan aikana tai
joutilaana ollessa

» Tama aani kuuluu, kun kylmaaineen ohjausventtiilit
tai sahkoosat toimivat.

m Kopiseva aani

» Tama aani kuuluu ilmastointilaitteen sisalta, kun
poistotuuletin otetaan kayttéon huoneovien ollessa
kiinni. Avaa ikkuna tai kytke poistotuuletin pois paalta.

Ulkoyksikosta lahtee vetta tai hoyrya.

B LAMMITYS-toiminnassa

» Ulkoyksikon jaa sulaa vedeksi tai hdyryksi, kun ilmastointilaite on

jaanpoistotoiminnassa.
m JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-tilassa

« llmankosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikdn putkien kylmalle pinnalle ja tippuu.

&




» Vianmaaritys luokitellaan seuraaviin 2 tyyppiin
korjauspohjalta.
Suorita soveltuvat toimet oireiden mukaan.

Ei ongelma
* Nama tilanteet eivat ole
virhetoimintoja.

Tarkastukset

 Tarkista uudelleen ennen kuin soitat
huoltoon.

@
Q

limastointilaite ei tee mitaan.
(Moninayttovalo on pois paalta.)

» Onko virtakatkaisin kytketty pois paalta tai sulake
palanut?

* Onko tapahtunut sdhkokatko?

» Onko kaukosaatimessa paristot?

» Onko ajastinasetus oikea?

5

N\ J

-
Jaahdytyksen (lammityksen) teho

on heikko.

» Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?

» Onko sisayksikon ja ulkoyksikon ilmatulojen ja
-lahtéjen edessa ei ole mitaan?

* Onko lampétila-asetus sopiva?

» Ovatko ikkunat ja ovet kiinni?

» Onko ilmavirtauksen nopeus ja ilmavirtauksen suunta
asetettu sopivasti?

» Onko ilmastointilaite EKO-toiminnassa tai HILJAINEN
ULKOYKSIKKO -toiminnassa?

5

(
Epatavallinen toiminto tapahtuu
toiminnan aikana.

* limastointilaite saattaa toimia virheellisesti ukkosen tai
radioaaltojen takia. Kytke virtakatkaisin pois paalta,
kytke se uudelleen paalle ja yrita kayttaa
ilmastointilaitetta kaukosaatimella.

5

-
Toiminta pysahtyy yllattaen.
(Moninayttovalo vilkkuu.)

» Ovatko ilmansuodattimet puhtaat?
Puhdista ilmansuodattimet.

» Onko sisayksikon ja ulkoyksikon ilmatulojen ja
-lahtéjen edessa ei ole mitaan?

» Kytke virtakatkaisin pois paalta ja siirra esteet pois.
Kytke se sitten uudelleen paalle ja yrita kayttaa
iimastointilaitetta kaukosaatimella. Jos valo vilkkuu yha,
ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit ilmastointilaitteen.

Q

& J

-
Yla- ja alaetupaneelit eivat aukea.
(Moninayttovalo vilkkuu.)

» Onko yla- ja alaetupaneeleihin juuttunut jotakin?
Poista esine ja yritéd kayttda uudelleen
kaukosaatimella.

Jos yla- ja alaetupaneelit eivat aukea vielakaan ja
moninayttdvalo vilkkuu yha,

kysy neuvoja jalleenmyyjalta, @
jolta ostit ilmastointilaitteen. H

-
Ylaetupaneeli ei sulkeudu kokonaan.

-

Sisayksikosta tulee sumua.

» Nain tapahtuu, kun kylma ilmavirta jaahdyttaa
huoneilmaa sumuksi JAAHDYTYS-toiminnan aikana.

» Nain tapahtuu, koska lammdnvaihdin
jadhdyttda huoneilmaa ja se muuttuu
sumuksi jdanpoistotoiminnan aikana.
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4 N e )
Kuumaa ilmaa ei virtaa pian Ulkoyksikko kaantyy kun
LAMMITYS-toiminnan aloittamisen ilmastointilaite ei ole toiminnassa.
jalkeen. B Kun toiminta on pysiytetty

 Ulkoyksikon tuuletin jatkaa pyOrimista viela
60 sekuntia jarjestelman suojaamiseksi.

B Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa
* Kun ulkolampétila on erittéin korkea, ulkoyksikdn

tuuletin alkaa py0rié jarjestelman suojaamiseksi.
k J
N\

ar )
KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN

+ limastointilaite lampenee. Odota noin 1-4 minuuttia.
(Jarjestelma on suunniteltu puhaltamaan ilmaa vasta,
kun se on saavuttanut tietyn lampétilan.)

AP . . ("
ei toimi asetusten mukaisesti. Sisayksikosta tulee hajua.

« Tarkista, ettei KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTINTA « Tama tapahtuu, kun huoneen, huonekalujen tai
ja VIIKKOAJASTINTA ole asetettu samaan aikaan. tupakan hajua imeytyy yksikk6on ja se poistetaan
Muuta tai poista VIIKKOAJASTIMEN asetukset ilmavirran kautta.
kaytosta. (Jos nain tapahtuu, suosittelemme etta teknikko

pesee sisayksikon. Ota yhteytta jalleenmyyjaan,
jolta ostit iimastointilaitteen.)
k J
N\

-

Toiminta pysahtyy yllattaen. -
| (Moninayttovalo on paalla.) | Jos yli- ja alaetupaneelit suljetaan

+ Jarjestelman suojaamista varten ilmastointilaite Ilma?tOInt“altFeen oII.es_sa_
saattaa lopettaa toiminnan akillisten suurten toiminnassa, ilmastointilaitteen
jannitevaihteluiden takia. Se jatkaa toimintaa toiminta pyséhtyy ja moninéyttavam
automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua. alkaa vilkkua.

» Kaynnista ilmastointilaite uudelleen, kun olet lopettanut

ilmastointilaitteen toiminnan kaukosaatimella.

k i &
( 9 >

J

B Kaukosaatimen signaaleja ei nayteta. (. . . .
- ; LAMMITYS-toimintaa ei voida

B Kaukosaatimen herkkyys on heikko. lit ikk ksikkd
B Nayton kontrasti on heikko tai se on va : a_’_ vaikika yksi . oon

mustunut. lampopumppumalli.
" Naytto ei ole ohjattaV|§sa. T * Tarkista, ettei jumpperia (J8) ole leikattu. Jos se on
* Paristot ovat loppumassa ja kaukosaadin toimii vaarin. . .

. S . leikattu, ota yhteytta huoltoon.

Vaihda kaikki paristot uusiin, koko AAA.LR03

(alkaliparisto). Katso lisatietoja tdman oppaan G‘

kohdasta "Paristojen asettaminen". — Jumpperi (J8)

LY L |
?d
N _J \_ )
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B Soita valittomasti huoltoon

/\ VAROITUS

B Kun poikkeavuus (kuten palaneen haju) havaitaan, lopeta toiminta ja kytke virtakatkaisin pois paalta.
« Laitteen kayton epatavallisissa oloissa voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa sahkdiskuja tai tulipaloja.
 Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.
m Al3 yrita korjata tai muokata ilmastointilaitetta itse.
+ Vaarin suoritettu tyd saattaa aiheuttaa sahkdiskuja tai tulipalon.
 Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.

Jos jokin seuraavista oireista havaitaan, soita valittomasti huoltoon.

« Virtajohto on epatavallisen kuuma tai vahingoittunut.
» Epatavallinen aani kuuluu kayton aikana.

« Virtakatkaisin, sulake tai vikavirtasuoja katkaisee

usein toiminnan. Kytke virtakatkaisin pois paalta ja soita

huoltoon.
» Kytkin tai painike ei usein toimi oikein.

» Palaneen haju.
» Sisdyksikosta vuotaa vetta.

B Sidhkokatkoksen jédlkeen
* lImastointilaite jatkaa toimintaa automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua. Odota hetki.

H Salama
 Jos salama iskee l&hialueelle, lopeta toiminta ja kytke virtakatkaisin pois paalta jarjestelman suojaamiseksi.

B Jatehuoltovaatimukset

Tuote ja ohjaimen mukana toimitetut paristot on merkitty talla symbolilla. Se tarkoittaa, ettd sahko- ja
elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen.
Paristoissa symbolin alla voi olla tulostettuna kemiallinen symboli. Tama kemiallinen symboli tarkoittaa,

etta paristo sisaltaa raskasmetallia enemman kuin tietyn pitoisuuden. Mahdolliset kemialliset symbolit ovat:

H Pb: lyijy (>0,004%)

Ala yritd purkaa jarjestelma3 itse: tuotteen purkaminen seké kylmaaineen, éljyn ja muiden osien késittely tulee antaa
valtuutetun asentajan tehtavaksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.

Yksikot ja kaytetyt paristot taytyy kasitelld erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttdd, kierratysta ja
talteenottoa varten.

Huolehtimalla siitd asianmukaisesta havittdmisesta autat estdmaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistolle ja
ihmisten terveydelle.

Kysy lisatietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
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(" 7\ W Vikadiagnoosi kaukosaatimella
» Kaukosaadin voi vastaanottaa sisayksikosta vian mukaisen virhekoodin.
[aTx]
R}
1 . Cancel . T . .
. Kun painike C_ pidetaan painettuna noin
5 sekunnin ajan, " Jf1"-ilmaisin vilkkuu

3 Q U lampotilanayttoosuudessa.

e 2 P . . _k Cancel . . k
—— . Paina painiketta C_] toistuvasti, kunnes
I jatkuva aanimerkki kuuluu.

— « Koodi-ilmaisin vaihtuu alla olevan taulukon mukaisesti ja ilmoittaa siit pitkalla
(= ) > aanimerkilla.
(o (—)
Cancel O
KOODI SELITYS
00 TAVALLINEN
« « uo KYLMAAINE VAHISSA
SIS U2 YLIJANNITTEEN TUNNISTUS
U4 SIGNAALIN LAHETYSVIRHE (SISAYKSIKON JA ULKOYKSIKON VALILLA)
A1 SISAYKSIKON PIIRILEVYN POIKKEAVUUS
A5 JAATYMISENESTON TAI LAMMITYKSEN HUIPPUKATKAISUN OHJAUS
SISAYKSIKKS A6 TUULETINMOOTTORIN (DC-MOOTTORI) POIKKEAVUUS
c4 SISALAMMONVAIHTIMEN TERMISTORIN POIKKEAVUUS
c7 ETUPANEELIN AVAUTUMISEN/SULKEUTUMISEN VIKA
c9 HUONELAMPOTILAN TERMISTORIN POIKKEAVUUS
EA NELITIEVENTTIILIN POIKKEAVUUS
E1 ULKOYKSIKON PIIRILEVYN POIKKEAVUUS
E5 YLIKUORMA-AKTIVOINTI (KOMPRESSORIN YLIKUORMITUS)
E6 KOMPRESSORILUKKO
E7 DC-TUULETINLUKKO
F3 POISTOPUTKEN LAMPOTILANHALLINTA
HO KOMPRESSORIJARJESTELMAN ANTURIN POIKKEAVUUS
ULKOYKSIKKO H6 SIJAINTIANTURIN POIKKEAVUUS
H8 DC-JANNITTEEN/VIRTA-ANTURIN POIKKEAVUUS
H9 ULKOLAMPOTILAN TERMISTORIN POIKKEAVUUS
J3 POISTOPUTKEN TERMISTORIN POIKKEAVUUS
J6 ULKOLAMMONVAIHTIMEN TERMISTORIN POIKKEAVUUS
L4 SATEILYRIVAN LAMPOTILAN NOUSEMINEN
L5 POISTON YLIJANNITTEEN TUNNISTUS
P4 SATEILYRIVAN TERMISTORIN POIKKEAVUUS
HUOMAA

* Lyhyt piippaus ja kaksi perakkaista piippausta ilmaisevat vastaavia koodeja.
Cancel

+ Voit perua tdman nayton pitamalla painiketta C____] painettuna noin 5 sekunnin ajan. Koodinayttd perutaan myds silloin, jos mitaan painiketta
ei paineta 1 minuuttiin.
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