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3 Ennen kayttoa

VAROITUS

= Ald muuta, pura, irrota, asenna uudelleen tai korjaa
yksikkoa itse, silla virheellinen purkaminen tai asennus
voi aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Ota yhteys
jalleenmyyjaan.

= Jos kylmaainetta vahingossa vuotaa, varmista, ettei
avotulta ole. Kylmaaine on taysin turvallista, myrkytonta
ja hieman tulenarkaa, mutta se muodostaa myrkyllista
kaasua, jos sitéd paasee vuotamaan huoneeseen, jossa
on tuuletinlammittimista, kaasuliesista tms. tulevaa
tulenarkaa ilmaa. Anna aina patevan asentajan
varmistaa ennen kayton jatkamista, ettd vuotokohta on
korjattu.

TIETOJA

Seuraavat kuvat ovat vain esimerkkeja,
valttamatta vastaa jarjestelmasi sijoittelua.

eivatkd ne

2141 Sisdyksikon naytto

¢
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pe—1d
@& — e
ON/OFF

Signaalin vastaanotin kayttoliittymaa varten
Toiminnan merkkivalo

Ajastimen merkkivalo

Intelligent Eye -merkkivalo
ON/OFF-painike

o000 O

Virtapainike

Jos kayttoliittyma puuttuu, voit kaynnistad/pysayttda toiminnan
sisdyksikon ON/OFF-painikkeella. Kun toiminta kaynnistetaan talla
painikkeella, kaytetdan seuraavia asetuksia:

= Toimintatila = Automaattinen
= Lampdtila-asetus = 25°C

= [Imavirran nopeus = Automaattinen

2.2 Tietoja kayttoliittymasta
= Suora auringonvalo. Ald altista kéayttolittyméaa suoralle

auringonvalolle.

= Poly. Signaalin lahettimessa tai vastaanottimessa oleva poly
vahentaa herkkyytta. Pyyhi pdly pois pehmealla liinalla.

= Loistevalaisimet. Signaalien valitys saattaa estya, jos huoneessa

on loistevalaisimia. Ota tallaisessa tapauksessa yhteys
asentajaan.
* Muut laitteet. Jos kaukosaatimen signaalit ohjaavat muita

laitteita, siirrd muita laitteita tai ota yhteys asentajaan.

= Verhot. Varmista, etta verhot tai muut esineet eivat esta signaalia
yksikon ja kayttoliittyman valilla.

@ HUOMIOITAVAA
= Ala pudota kayttoliittymé&a.
= Ala anna kayttoliittyman kastua.

3

3.1

Paristot kestavat noin 1 vuoden.
1
2 Aseta molemmat paristot yhta aikaa.
3

Komponentit: Kayttoliittyma
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Signaalilahetin

LCD-nayttd

Lampétilan saatdpainike

Virtapainike

Pystykaantdpainike

Vaakakaantopainike

Miellyttava ilmavirta ja Intelligent Eye -toimintapainike
Valintapainike

Kellopainike ja sisdyksikon nayton kirkkaus
ON/OFF-ajastintoiminnan painikkeet
Viikkoajastintoiminnan painikkeet

Virtaus

Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan painike
Tilapainike

Teho-painike

Tuuletinpainike

TOS3 X TQ 0 QO T

Ennen kayttoa

Paristojen asettaminen

Irrota etukansi.

Laita etukansi takaisin.

TIETOJA

= Vilkkuva LCD-naytt6 osoittaa pariston alhaisen
varauksen.
» Vaihda aina molemmat paristot yhta aikaa.
CTXM15+FTXM20~71N2V1B DAIKIN Kayttdopas
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4 Kaytto

3.2 Kayttoliittyman kiinnittaminen
seindan

a Kayttolittyma
b Ruuvit (eivat sisally toimitukseen)
c Kayttdliittyman pidin

1 Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat yksikon.
2 Kiinnita pidin ruuveilla seindan tai vastaavaan paikkaan.

3 Ripusta kayttéliittyma pitimeensa.

3.3 Kellon asetus aikaan

Huomautus: Jos aikaa ei ole asetettu, MON, ® ja 2.0 vilkkuvat.

1 Paina @

Tulos: MON ja @ vilkkuvat

PMON:
I BOS N I x|
! [N N

" e e . A . | setect
2 Aseta kuluva viikonpaiva painamalla [seeet] tai L_J' .

Huomautus: Painikkeen [ss tai Lsﬂ pitdminen painettuna
suurentaa tai pienentaa aika-asetusta nopeasti.

3 Paina @

Tulos: ® vilkkuu.

MON

O Y Ts]
A

4 Aseta oikea aika painamalla seeet| taj LS'J
5 Paina @

Tulos: Asetus on tehty. . vilkkuu.

MON

o 7

3.4 Sisayksikon nayton kirkkaus
Saada sisayksikon nayton kirkkautta tarpeen mukaan tai sammuta

naytto.

3.4.1 Sisayksikon nayton kirkkauden
asettaminen

1 Pida @ painettuna vahintdan 2 sekunnin ajan aina, kun
asetusta taytyy muuttaa.

Tulos: Kirkkaus vaihtuu jarjestyksessa: suuri, pieni, pois.

3.5 Virransyoton kytkeminen paalle

1 Kaanna virtakytkin paalle.

Tulos: Sisayksikon lappa avautuu ja sulkeutuu referenssiasennon
asettamista varten.

4 Kaytto

4.1 Toiminta-alue

Turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi kayta jarjestelmaa
vain seuraavien lampétila- ja kosteusrajojen sisalla.

Yhdessa ulkoyksikon RZAG kanssa

Jaahdytys ja Lammitys®
kuivaus®
Ulkolampatila —-20~52°C DB —-20~24°C DB
—-21~18°C WB
Sisalampatila 17~38°C DB 10~27°C DB
12~28°C WB
Sisailman kosteus <80%® -

Yhdessa seuraavien ulkoyksikoéiden kanssa: RXM71N, 2MXM,
3MXM, 4MXM, 5MXM

Jadhdytys ja Lammitys®
kuivaus®
Ulkolampdtila -10~46°C DB —-15~24°C DB
-15~18°C WB
Sisalampatila 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Sisailman kosteus <80%® -

Yhdessa muiden ulkoyksikoiden kanssa

Jaahdytys ja Lammitys®
kuivaus®
Ulkolampatila -10~50°C DB —20~24°C DB
—-21~18°C WB
Sisalampatila 18~37°C DB 10~30°C DB
14~28°C WB
Sisailman kosteus <80%® -

Jos kaytetaan toiminta-alueen ulkopuolella:
(a) Turvalaite saattaa pysayttaa jarjestelman toiminnan.
(b) Sisayksikdssa voi esiintya kondensaatiota ja tippumista.

4.2 Toimintatila ja lampétilan
asetuspiste

Milloin. Saada jarjestelman toimintatilaa ja aseta lampdtila, kun
haluat:

= l[ammittaa tai jadhdyttaa huonetta
= puhaltaa huoneeseen ilmaa ilman l[ammitysta tai jaahdytysta
= vahentaa kosteutta huoneessa

Mita. Jarjestelma toimii eri tavoin kayttajan valinnan mukaan.

TIETOJA

Toimintatilat jaahdytys, kuivaus ja automaattinen eivat
ole kaytettavissa tuotteen vain lammitys -versiossa.

Kayttdopas

4

DAIKIN
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4 Kaytto

Asetus Kuvaus

Jarjestelma jaahdyttaa tai lammittaa
huoneen lampdtilan asetuspisteeseen.
Se vaihtaa tarvittaessa automaattisesti

tﬂ Automaattinen

4.3 limavirran nopeus

1 Paina @, kun haluat valita:

jadhdytyksen ja lammityksen valilla. ;z;!!! 5 ilmavirran nopeustasoa 4
E] Kuivaus Jarjestelma vahentda huoneilman &) Automaattinen toiminta
kosteutta lampdtilaa muuttamatta. —
¥ Jarjestelma [Ammittaa huoneen % Sisayksikén hiljainen toiminta. Kun ilmavirran
e ¥ - 2, . i
ammitys lampdatilan asetuspisteeseen. asetuksena on %, yksikén tuottama ani vaimenee.
;i; Jashdytys Jérjestelméa jaahdyttda huoneen

lampétilan asetuspisteeseen.

Jarjestelma saataa vain ilmavirtaa
(ilmavirran nopeus ja suunta).

@ Tuuletin

Jarjestelma ei saada lampadtilaa.

Lisatietoja:
= Ulkolampétila. Jarjestelman jadhdytys- tai lammitysteho laskee,
kun ulkolampétila on liian korkea tai lilan alhainen.

= Sulatustoiminta. Lammitystoiminnan aikana ulkoyksikkd6n
saattaa muodostua huurretta, joka laskee lammitystehoa. TallGin
jarjestelmad siirtyy automaattisesti sulatustoimintaan huurteen
poistamiseksi. Sulatustoiminnan aikana sisayksikosta ei puhalleta
kuumaa ilmaa.

= Kosteusanturi. Saada kosteutta vahentamalla sita

jaaéhdytysprosessin aikana.

4.21 Toiminnan kdynnistaminen/
sammuttaminen ja lampétilan
asettaminen

EeIYB: Vksikks on toiminnassa.

LM: Toimintatila = Automaattinen

@: Toimintatila = Kuivaus

*: Toimintatila = Jaahdytys

>®5: Toimintatila = Lammitys

'2‘: Toimintatila = Vain tuuletin

®
gg&c: Nayttaa asetuslampdétilan.
1 Valitse toimintatila painamalla yhden tai useamman
kerran.

Tulos: Tila asetetaan seuraavassa jarjestyksessa:

PP = 0 = & = s = @ =

2 Paina @ kun haluat kdynnistaa toiminnan.
Tulos: @l] ja valittu tila nakyvat nestekidenaytdssa.

3 Paina @ tai [ e yhden tai useamman kerran, kun haluat
laskea tai nostaa lampétilaa.

Jaahdytystoim |Lammitystoimi |Automaattinen |Kuivaus- tai
inta nta toiminta vain tuuletin -

toiminta
18~32°C 10~30°C 18~30°C -

Huomautus: Lampdtilaa ei voi sdataa, kun kaytetdan kuivaus- tai
vain tuuletin -tilaa.

TIETOJA

= Jos yksikkd saavuttaa lampdtilan asetuspisteen
jadhdytys-, lammitys- tai automaattisessa tilassa.
Tuuletin lakkaa toimimasta.

= llmavirran nopeusasetusta ei voi saataa, kun kaytetaan
Kuivaus-toimintatilaa.

4.31 limavirran nopeuden saataminen

1 Paina @, niin ilmavirran asetus muuttuu seuraavassa
jarjestyksessa:

44 llmavirran suunta

Milloin. Saada ilmavirran suuntaa tarpeen mukaan.

Mita. Jarjestelma suuntaa ilmavirran eri tavoin kayttdjan valinnan
mukaan (kaantyva tai kiinted asento). Se tekee sen siirtamalla
vaakasuoria siipia (lappia) tai pystysuoria siipia (kaihdinsaleita).

Asetus llmavirran suunta

CZ Automaattinen | Liikkuu yids ja alas.

pystykaanto

@1\\) Automaattinen
vaakakaanto

Liikkuu sivulta sivulle.

Liikkuu samaan aikaan ylos ja alas ja

C%H@“}v 3-D-ilmavirran |~ .
sivulta sivulle

suunta

[-] Pysyy paikallaan.

HUOMIO

= Kayta aina kayttoliittymaa lappien ja kaihdinsaleiden
kulmien saatdmiseen. Kun lapat ja kaihdinsaleet
kaantyvat ja niitd yritetddn siirtdd vakisin kasin,
mekanismi sarkyy.

Lapan liikealue vaihtelee toimintatilan mukaan. Lappa pysahtyy
ylaasentoon, kun ilmavirran nopeus vaihdetaan alhaiseksi ylos/alas-
kaantdasetuksen aikana.

4.41 limavirran pystysuunnan saataminen
1 Paina &),

Tulos: C‘—‘:— iimestyy  nestekidenayttoon.
(vaakasuorat siivet) alkavat kdantya.

2 Jos haluat kayttédd kiinteaa asentoa, paina , kun lapat
ovat saavuttaneet halutun asennon.

Saatolapat

Tulos: (:% katoaa nestekidenaytosta. Lapat lakkaavat

) @ e liikkumasta.
4 Paina\/, kun haluat pysayttaa toiminnan.
Tulos: [N katoaa nestekidendytdstd. Toiminnan merkkivalo 4.4.2 limavirran vaakasuunnan saataminen
sammuu.
1 Paina .
CTXM15+FTXM20~71N2V1B DAIKIN Kayttdopas
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4 Kaytto

Tulos: iy, ilmestyy  nestekidenayttéén. Kaihdinsaleet
(pystysuorat siivet) alkavat kaantya.

2 Jos haluat kayttaa kiintead asentoa, paina , kun
kaihdinséleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: I, katoaa nestekidenaytosta. Kaihdinsaleet
lakkaavat liikkumasta.
TIETOJA
Jos yksikkd on asennettu huoneen nurkkaan,
kaihdinsaleiden taytyy osoittaa poispdin seinasta.

Tehokkuus laskee, jos seina estaa ilmavirtaa.

443 3-D-ilmavirran suunnan kayttaminen
1 Paina ja @)

Tulos: C% ja v//ﬂ‘\) iimestyvat nestekidenayttéon. Léapat

(vaakasiivet) ja kaihdinsédleet (pystysuorat siivet) alkavat
kaantya.

2 Jos haluat kayttda kiintedd asentoa, paina ja ,

kun lapat ja kaihdinsaleet ovat saavuttaneet halutun asennon.

Tulos: C% ja 4@\3 katoavat nestekidendytosta. Lapat ja
kaihdinsaleet lakkaavat liikkumasta.

4.5 Miellyttava ilmavirta- ja Intelligent
Eye -toiminta

Miellyttava ilmavirta- ja Intelligent Eye -toimintoja voidaan kayttaa
yhdessa tai erikseen.

4.51 Miellyttava ilmavirta -toiminta

Tata toimintaa voidaan kayttda Lammitys- tai Jaahdytys-
toimintatilassa. Se tuottaa miellyttavan ilmavirran niin, etta ilmaa ei
puhalleta suoraan ihmisten paalle. Jarjestelmd asettaa kiintedn
ilmavirran  suunnan  ylospain  jaahdytystilassa ja alaspain
lammitystilassa.

Jaahdytystoimintatila

=

Lammitystoimintatila

—

TIETOJA

Teho-toimintaa ja Miellyttdva ilmavirta -toimintaa ei voi
kayttdd samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan. Jos valitaan automaattinen pystykaanto,
Miellyttava ilmavirta -toiminta peruutetaan.

4.5.2 Intelligent Eye -toiminta

Jarjestelma saataa automaattisesti ilmavirran suuntaa ja lampétilaan
sen mukaan, havaitaanko ihmisten liiketta, jotta valtetdan suora
kontakti ihmisten kanssa. Jos mitaan liiketta ei havaita 20 minuuttiin,
jarjestelma siirtyy energiansaastétilaan:

@ HUOMIOITAVAA

= Ala lyd tai paina Intelligent Eye -anturia. Seurauksena
voi olla toimintahairio.

= Al aseta suuria esineité Intelligent Eye -anturin l&helle.

TIETOJA

Tehokas- tai YO-asetustoimintaa ei voi kayttdd samaan
aikaan Intelligent Eye -toiminnan kanssa. Viimeksi valittu
toiminta saa etusijan.

= Tunnistusherkkyys. Vaihtelee sijainnin, huoneessa olevien
ihmisten maaran, lampétila-alueen yms. mukaan.

= Tunnistusvirheet. Anturi VOi tunnistaa virheellisesti

lemmikkielaimia, auringonvaloa, heiluvia verhoja tms.

4.5.3 Miellyttava- ja Intelligent Eye -toiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Paina yhden tai useamman kerran.

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

Naytto Toiminta
@ Miellyttava ilmavirta
”‘ﬂ Intelligent Eye

Miellyttava ilmavirta ja Intelligent
Eye

2.8

- Molemmat pois kaytosta

Huomautus: Jos sisayksikdn etupuolen Iahella tai ihmisia on liikaa,
kayta molempia toimintoja yhdessa.

2 Kun haluat pyséyttda toiminnan, pida painettuna,
kunnes molemmat symbolit katoavat nestekidendytosta.

4.6 Tehokas toiminta

Tama toiminta maksimoi nopeasti jadhdytys-/Iammitystehon kaikissa
toimintatiloissa. Nain saadaan suurin mahdollinen teho.

TIETOJA

Tehokas-toimintaa ei voi kayttad yhdesséa Econo-,

Miellyttdva ilmavirta- , Intelligent Eye- ja ulkoyksikén
hiljaisen toiminnan kanssa. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan.

Tehokas-toiminta ei lisda yksikén kapasiteettia, jos se
toimii jo maksimikapasiteetilla.

4.6.1 Tehokas-toiminnan kdynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

Tulos: LP nakyy nestekidenaytdssa. Tehokas toiminta toimii
20 minuuttia, jonka jalkeen toiminta palaa aiemmin asetettuun
tilaan.

2 Pysayta painamalla .

Tulos: L;) katoaa nestekidenaytosta.
Huomautus: Tehokas toiminta voidaan valita vain yksikon

kaydessa. Jos painetaan @ toiminto peruutetaan ja katoaa

nestekidenaytosta.

Kayttdopas
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4 Kaytto

4.7 Econo- ja ulkoyksikon hiljainen
toiminta

4.71 Econo-toiminta

Tama on toiminto, jonka avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla
virran enimmaiskulutusarvoa. Toiminnosta on hyotya tapauksissa,
joissa on varmistettava, ettei virtakatkaisin laukea, kun tuotetta
kaytetddn muiden tuotteiden kanssa.

TIETOJA

= Tehokas- ja Econo-toimintoja ei voi kayttdd samaan
aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa etusijan.

= Econo-toiminta alentaa ulkoyksikdn tehonkulutusta
rajoittamalla kompressorin  py&rimisnopeutta. Jos
tehonkulutus on jo alhaisella tasolla, Econo-toiminta ei
alenna sitéd enempaa.

4.7.2 Ulkoyksikon hiljainen toiminta

Kayta ulkoyksikén hiljaista toimintaa, kun haluat vahentaa
ulkoyksikdn melutasoa. Esimerkki: Yo.

TIETOJA

= Tehokasta ja ulkoyksikdén hiljaista toimintaa ei voi
kayttda samaan aikaan. Viimeksi valittu toiminta saa
etusijan.

= Toiminto on kaytettdvissd vain automaattisessa,
jadhdytys- ja lAmmitystoiminnassa.

= Ulkoyksikén hiljainen kayttd laskee kompressorin
pyorimisnopeutta. Jos kompressorin py&rimisnopeus
on jo alhainen, ulkoyksikdn hiljainen toiminta ei laske
kompressorin pydrimisnopeutta enempaa.

4.7.3 Econo- ja ulkoyksikon hiljaisen toiminnan
kaynnistaminen/pysdyttaminen

1 Paina yhden tai useamman kerran.

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa.

I-»Y—»@—»ﬂ-a '\':—>><—|

Nayta Toiminta
~ Econo
@ Ulkoyksikké hiljainen

B

- Molemmat pois kaytosta

Econo ja ulkoyksikko hiljainen

2 Kun haluat pysayttdd toiminnan, pida painettuna,
kunnes molemmat symbolit katoavat nestekidenaytosta.
Huomautus: Econo-toiminta voidaan valita vain yksikdn ollessa

kaynnissa. Painikkeen @ painaminen peruuttaa asetuksen, ja ~
katoaa nestekidenaytosta.

Huomautus: ) jaa nakyviin nestekidenayttoon, vaikka yksikko
sammutettaisiin kayttamalla kayttoliittyman tai sisayksikon ON/OFF-
kytkinta.

4.8 liman
valahdysvirtauspuhdistustoiminta

Streamer tuottaa nopeita elektronivirran, jolla on suuri hapetusteho
ja joka vahentdd pahoja hajuja ja viruksia. Yhdessa
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimen ja ilmansuodattimien kanssa
tama toiminto puhdistaa huoneen ilman.

TIETOJA

= Nopeat elektronit tuotetaan ja poistetaan yksikon sisalla
turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

= Streamer-yksikon purkaus voi tuottaa sihisevaa aanta.

= Jos ilmavirta muuttuu heikoksi, Streamer-yksikdn
purkaus voi pysahtya tilapaisesti otsonin hajun
valttamiseksi.

4.8.1 Vélahdysvirtaustoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen

1 Paina @

Tulos: <& nakyy nestekidenaytdssa, ja huoneen ilmaa
puhdistetaan.

2 Voit pysayttaa kayton painamalla X:3)

Tulos: €€ katoaa nestekidenaytdsta ja toiminta paattyy.

4.9 OFF/ON-ajastintoiminto

Ajastintoimintojen  avulla ilmastointilaite  voidaan  kaynnistaa/
sammuttaa automaattisesti yolla tai aamulla. OFF ja ON-ajastinta
voidaan kayttda myos yhdessa.

TIETOJA

Ohjelmoi ajastin uudelleen seuraavissa tapauksissa:

= Yksikkd on sammutettu katkaisimella.
= Virtakatkos.

= Kun kayttoliittyman paristot on vaihdettu.

TIETOJA

Kello  taytyy asettaa  oikeaan aikaan ennen
ajastintoimintojen kayttamistd. Katso "3.3 Kellon asetus
aikaan" sivulla 4.

4.9.1 OFF-ajastintoiminnan kdynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

00070
Tulos: Lh.LIL) nikyy nestekidendytdssd, ja ajastimen
merkkivalo syttyy; OFF vilkkuu. @ ja viikonpaivé katoavat
nestekidenaytosta.

T AN
OFF( Ml

) ) Iy . | select
2 Muuta aika-asetusta painamalla Iseet| tai U
3 Paina uudelleen.

Tulos: OFF ja asetettu aika nakyvat nestekidendytossa.

Tulos: Ajastimen merkkivalo syttyy.

m TIETOJA

Aina kun painetaan seect|  ta @ ajan asetus siirtyy
10 minuuttia eteenpain. Asetus muuttuu nopeasti, kun
painike pidetaan painettuna.

4 Voit pysayttaa kayton painamalla (Cancel ],

Tulos: LI.LIL) ja OFF katoavat nestekidendytdstd, ja ajastimen
merkkivalo sammuu. @ ja viikonpaiva nakyvat nestekidenaytossa.

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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4 Kaytto

TIETOJA

Kun ON/OFF-ajastin asetetaan, aika-asetus tallennetaan
muistiin. Muisti nollataan, kun kayttéliittyman paristot
vaihdetaan.

Yoasetustilan kayttiminen yhdessd OFF-ajastimen
kanssa

limastointilaite saatda lampdtilaa automaattisesti (0,5°C
ylés jaahdytystilassa, 2,0°C alas lammitystilassa)
estadkseen liiallisen jaahdytyksen /lammityksen ja
varmistaakseen miellyttdvan nukkumislampétilan.

4.9.2 ON-ajastintoiminnan kaynnistaminen/
pysayttaminen

1 Kaynnista painamalla .

-
Tulos: L).LIS nikyy nestekidendytdssd, ja ajastimen
merkkivalo syttyy; ON vilkkuu. ® ja viikonpaiva katoavat
nestekidenaytosta.

on: 600

. . Iy . | setect
2 Muuta aika-asetusta painamalla Issect| tai L_J' .
3 Paina uudelleen.

Tulos: ON ja asetettu aika nakyvat nestekidenayttssa. Ajastimen
merkkivalo syttyy.

m TIETOJA

Aina kun painetaan siee|tai LS'J ajan asetus siirtyy
10 minuuttia eteenpain. Asetus muuttuu nopeasti, kun
painike pidetdan painettuna.

4 Voit pysayttaa kayton painamalla (Cancel ]

5-"“' ]

Tulos: L. ja ON katoavat nestekidenaytsst, ja ajastimen
merkkivalo sammuu. ® ja viikonpaiva nakyvat
nestekidenaytossa.

4.9.3 OFF-ajastimen ja ON-ajastimen
yhdistdminen

1 Kun haluat asettaa ajastimet, katso "4.9.1 OFF-ajastintoiminnan
kaynnistaminen/pysayttaminen" sivulla 7 ja "4.9.2 ON-
ajastintoiminnan kaynnistaminen/pysayttdminen" sivulla 8.

Tulos: OFFja ON nakyvat nestekidenaytdssa.

Esimerkki:
Naytto Nykyinen Aseta kun... Toiminta
kellonaika
o 100 6.00 yksikkd on Pysahtyy klo
u_‘-nn toiminnassa. 7.00 ja
ON V.0 o
4 kaynnistyy klo
14.00.
yksikko ei ole  |Kaynnistyy klo
toiminnassa. 14:00.

Huomautus: Jos ajastinasetus on aktiivinen, senhetkista aikaa ei
nayteta nestekidenadytdssa.

410

Taman toiminnan avulla jokaiselle viikonpaivélle voidaan tallentaa

Viikkoajastintoiminta

Viikonpaiva Asetusesimerkki
i || [ | Bl 4
Maanantai rON OFF S ON OFF
= Tee enintaan 4 asetusta. )“ \ \ %ﬂ &
6:00 8:30 17:30 22:00
iistai~perj i [ | 20 '3 4
Tiistai~perjantai ON OFF  ON OFF
- Kayta kopiointitilaa, jos| | Emmad | [ N _2rc)|
asetukset ovat samat| 6:00 8:30 17:30 22:00
kuin maanantain.
Lauantai -
= Ei ajastinasetusta
Sunnuntai mn 2 H
ON _OFF,_ __OFF _ON
« Tee enintdan 4 asetusta. || | | [ | [E52D] [\2re O | ||
8:00 10:00 19:00 21:00
= ON-ON-ON-ON-asetus. Mahdollistaa toimintatilan ja

asetuslampatilan ajastamisen.

= OFF-OFF-OFF-OFF-asetus.Kullekin paivélle voidaan asettaa vain
sammutusaika.

Huomautus: Muista suunnata kayttoliittyma kohti sisadyksikkoa ja
tarkistaa, ettd vastaanottodani kuuluu, kun viikkoajastintoimintaa
asetetaan.

TIETOJA

Kello  taytyy asettaa  oikeaan aikaan  ennen
ajastintoimintojen kayttamista. Katso "3.3 Kellon asetus
aikaan" sivulla 4.

TIETOJA

= Viikkoajastinta ja ON/OFF-ajastintoimintaa ei voi
kayttda yhtd aikaa. ON/OFF-ajastintoiminta saa
etusijan. Viikkoajastin on valmiustilassa,
katoaa nestekidenaytostd. Kun ON/OFF-ajastin on
suoritettu, viikkoajastin muuttuu aktiiviseksi.

= Viikonpaiva, ON/OFF-ajastintila, aika ja lampdtila (vain
ON-gjastin) voidaan asettaa viikkoajastimen avulla.
Muut asetukset perustuva aiempaan ON-ajastimen
asetukseen.

4.10.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen
1 Paina.

Tulos: Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.

MON

]
)

. .. e . Select ( a
2 Valitse viikonpaiva ja varausnumero painamalla u' tai |select],

3 Paina[Next ),
Tulos: Viikonpaiva asetetaan. [BXIEZ® ja ON vilkkuvat.

[
\ pr—

= —_
@WEEKLY ON -

oo

4 Valitse tila painamalla Lsfj tai [sseet].

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:

PP — k=

jopa 4 ajastinasetusta. Nayta Ominaisuus
Esimerkki: Luo yksi asetus maanantaista perjantaihin ja eri asetus ON ON-ajastin
viikonloppua varten. OFF OFF-ajastin
Tyhja Poistaa varauksen
Kayttdopas DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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4 Kaytto

5 Paina[_Next )
Tulos: ON/OFF-ajastintila asetetaan. [(QIEEA] ja aika

vilkkuvat.
~ CIEm Em T
/ o - 5 Ll \i

Huomautus: Palaa edelliseen nayttéon painamalla . Jos
valitaan tyhja, jatka vaiheeseen 9.

6 Valitse aika painamalla &‘J tai @ Ajaksi voidaan asettaa
0.00~23.50 10 minuutin portain.

7 Paina -

Tulos: Aika asetetaan, ja (QIEIA ja 1ampotila vilkkuvat.

@ WEEKL N

AN You? V)
\Bq/
s -~
i

Huomautus: Palaa edelliseen nayttdon painamalla (CBack ] yos
valitaan OFF-ajastin, jatka vaiheeseen 9.

7

8 Valitse haluttu lampétila painamalla @j tai [sde]

Huomautus: Viikkoajastimen asetuslampétila ndytetdan vain, kun
asetetaan viikkoajastintilaa.

TIETOJA

Lampdtilaksi voidaan asettaa 10~32°C kayttoliittymassa.
Jaahdytys- ja automaattisessa toimintatilassa yksikko
toimii minimilampétilassa 18°C, vaikka asetuksena olisi

10~17°C. Lammitystilassa yksikko toimii
maksimilampétilassa 30°C, vaikka asetuksena olisi
31~32°C.

9 Paina .

Tulos: Lampdtila ja aika asetetaan ON-ajastinta varten. Aika
asetetaan OFF-ajastinta varten. Ajastimen merkkivalo palaa
oranssina.

Tulos: Uusi varausnaytto tulee esiin.

10 Aseta uusi varaus toistamalla edellinen menettely tai vimeistele
asetus painamalla

Tulos: BXEI®] nzkyy nestekidenaytossa.

Huomautus: Varaus voidaan kopioida samoilla asetuksilla toiseen
paivaan. Katso "4.10.2 Varausten kopioiminen" sivulla 9.

4.10.2 Varausten kopioiminen

Varauksia voidaan kopioida toiseen paivaan. Valitun viikonpaivan
koko varaus kopioidaan.

1 Paina[© .
2 Valitse kopioitava paiva painamalla selat| taj &‘J

3 Painal_Copy )

Tulos: Valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.
- FI
[

A [ N
OIEM -
TTUE"
]
]

4 Valitse kohdepaiva painamalla seeat| taj @
5 Paina .

Tulos: Varaus kopioidaan valittuun paivaan, ja ajastimen merkkivalo
syttyy oranssina.

P

(I
Q0 !

- BIEEM - ON M)
“TTJUE L)

25

Huomautus: Toista menettely, kun haluat kopioida toiseen paivaan.

6 Viimeistele asetus painamalla e ]
Tulos: [RAEIMY nskyy nestekidensytossa.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta kopioinnin jalkeen ,
katso "4.10.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen"” sivulla 8.
4.10.3 Varausten vahvistaminen

Voit vahvistaa, onko kaikki varaukset asetettu tarpeisiin sopiviksi.
1 Paina .

Tulos: Kuluva viikonpaiva ja sen varausnumero naytetaan.

ON I
TUE LI

25

2 Valitse viikonpaiva ja vahvistettava varausnumero painamalla
leecj tai [sdect ja tarkista varauksen tiedot.

Huomautus: Jos haluat muuttaa varausasetusta, katso
"4.10.1 Viikkoajastintoiminnan asettaminen” sivulla 8.

3 Poistu vahvistustilasta painamalla @

4.10.4 Viikkoajastimen poistaminen kaytosta ja
ottaminen uudelleen kaytt6on

1 Voit poistaa viikkoajastimen kaytosta painamalla , kun
[OXIEE0) nskyy nestekidenaytossa.

Tulos: [OXIEIMY katoaa nestekidenaytosts, ja ajastimen merkkivalo
sammuu.

2 Jos haluat oftaa viikkoajastimen jalleen kayttéon, paina

uudelleen (Weekly |

Tulos: Viimeksi asetettua ajastintilaa kaytetaan.
4.10.5 Varausten poistaminen

Yksittdisen varauksen poistaminen

Kayta tata toimintoa, jos haluat poistaa yksittdisen varausasetukset.
1 Paina (e ]

Tulos: Viikonpaiva ja varausnumero naytetaan.

2 Valitse poistettava viikonpaiva painamalla @ tai @

3 Paina[Next ),
Tulos: BXIEZM ON ja OFF vilkkuvat.

4 Paina 0% tai [she) ja valitse "tyhja".

Tulos: Asetus vaihtuu seuraavassa jarjestyksessa:
Ton~ T T

5 Paina .

Tulos: Valittu varaus poistetaan.

6 Poistu painamalla e ]

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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5 Energiansaasto ja toiminnan optimointi

Tulos: Jaljella olevat varaukset ovat aktiivisia.

Varauksen poistaminen jokaiselta viikonpaivalta

Kayta tatad toimintoa, kun haluat poistaa kaikki yhden viikonpaivan
varausasetukset. Sita voidaan kayttaa vahvistus- tai asetustilassa.

1 Valitse poistettava viikonpaiva painamalla @j tai @
2 Pida painettuna noin 5 sekunnin ajan.

Tulos: Kaikki valitun viikonpaivan varaukset poistetaan.

Kaikkien varausten poistaminen

Kayta tata toimintoa, kun haluat poistaa kaikkien viikonpaivien kaikki
varaukset yhtaikaa. Tatéd menettelya ei voi kayttaa asetustilassa.

1 Pida painettuna 5 sekuntia oletusnaytssa.

Tulos: Kaikki varaukset poistetaan.

411  WLAN-yhteys

Asiakkaan vastuulla on hankkia:

= Alypuhelin, taulutietokone tai muu &lylaite, joka tukee yhta
seuraavista kayttojarjestelmista:

* Android 4.0.3 tai uudempi

= i0S 7.1.2 tai uudempi
= Internet-linja tai viestintalaite, kuten modeemi, reititin tms.
= WLAN-tukiasema

= Asennettu ilmainen Daikin Online Controller -sovellus

4111 Langattoman sovittimen kayttamisessa

huomioitavaa

ALA kayta lahella seuraavia:

= Laakinnalliset laitteet. Esim. henkilot, jotka kayttavat
sydamentahdistimia tai defibrillaattoreita. Tama tuote voi aiheuttaa
sahkémagneettisia hairidita.

= Automaattiohjatut laitteet. Esim. automaattiovet  tai
palohdlytinlaitteisto. Tama tuote voi aiheuttaa laitteiston
virheellista kayttaytymista.

= Mikroaaltouuni. Se voi vaikuttaa WLAN-tiedonsiirtoon.

4.11.2 Daikin Online Controller -sovelluksen
asentaminen

1 Avaa:

= Google Play Android-laitteissa.
= App Store iOS-laitteissa.

2 Etsi Daikin Online Controller.

3 Asenna noudattamalla nayttéon tulevia ohjeita.

5 Energiansaasto ja toiminnan
optimointi

TIETOJA

= Yksikko kuluttaa sahkoa, vaikka se olisi sammutettu.

= Kun virta palaa sahkdkatkon jalkeen, aiemmin valitun
tilan kayttoa jatketaan.

A HUOMIO

Ala koskaan altista pikkulapsia, kasveja tai eldimia suoraan

A VAROITUS

ALA laita sisa- ja/tai ulkoyksikon alle mitdan sellaista, joka
saattaa kastua. Muuten yksikon tai kylmaaineputkien
kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston
tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, ja yksikon alapuolella
olevat esineet voivat likaantua tai vaurioitua.

@ HUOMIOITAVAA

Ala  kaytd jarjestelmaa muihin  tarkoituksiin. Laadun
heikkenemisen  valttdmiseksi  al8 kaytda  yksikk6a
tarkkuuslaitteiden, ruoan, kasvien, elainten tai taideteosten
jaadhdytykseen.

A HUOMIO

ALA kéytd jarjestelmdd, kun kaytetddn huoneen
kaasutustyyppista  hyonteismyrkkya.  Yksikkdon  voi
kerdantya kemikaaleja, mikd voi vaarantaa kemikaaleille
yliherkkien henkiléiden terveyden.

A VAROITUS

Al aseta tulenarkaa suihkepulloa ilmastointilaitteen lahelle
tai kayta suihkeita. Seurauksena saattaa olla tulipalo.

Huomioi seuraavat varotoimenpiteet, jotta jarjestelma varmasti

toimisi oikein.

= Esta suoran auringonvalon paasy huoneeseen
jaahdytystoiminnan aikana kayttamalla verhoja tai kaihtimia.

= Tuuleta usein. Pitkaan kestava kayttd vaatii erityisen huomion
kiinnittamista tuuletukseen.

= Pida ovet ja ikkunat suljettuina. Jos ovet ja ikkunat ovat auki,
huoneesta virtaa pois ilmaa, mikd heikentdd jaahdytyksen tai
lammityksen tehoa.

« Al4 jaahdyté tai lammité likaa. Lampétila-asetuksen pitdminen
kohtuullisella tasolla auttaa saastdmaan energiaa.

= Al4 koskaan aseta mitéén esinetté yksikdn ilman sisddnmeno- tai
ulostuloaukkojen eteen. Tama voi heikentda lammitys/
jaahdytystehoa tai pysayttaa toiminnan.

= Kaanna paavirtakytkin pois paalta, kun vyksikkda ei kayteta
pitkdhkdon aikaan. Kun paavirtakytkin on paalla, yksikkd kuluttaa
sahkoéa. Kytke virta padlle 6 tuntia ennen yksikdn
uudelleenkaynnistysta, jotta yksikkd toimii oikein.

= Kondensaatiota voi muodostua, jos kosteus on yli 80% tai
tyhjennysputki on tukossa.

= Saada huonelampétila oikein parasta oleskelumukavuutta
silmallapitaen. Valta liiallista lammitysta tai jaghdytystd. Huomaa,
ettd asetetun huonelampdtilan saavuttaminen voi kestda jonkin
aikaa. Harkitse ajastinasetusten kayttoa.

= S&ada ilmavirran suuntaa, jotta lattialle ei kerdanny kylmaa ilmaa
tai kattoa vasten lamminta ilmaa. (YI6s kattoon jaahdytys- tai
kuivauskaytdn aikana ja alas lammityskaytdn aikana.)

= Valta suoraa ilmanvirtausta pain huoneessa oleskelevia ihmisia.

= Kayta energian saastamiseksi jarjestelmaa suositellulla Iampdétila-
alueella (jadhdytys 26~28°C ja lammitys 20~24°C).

6 Kunnossapito ja huolto

6.1 Yleiskuvaus: Kunnossapito ja
huolto

Asentajan on suoritettava vuosittainen kunnossapito.

Tietoja kylmaaineesta

ilmavirralle. . L . R R s s
Tama tuote sisaltda fluorinoituja kasvihuonekaasuja. ALA paasta
kaasuja ilmakehaan.
Kayttéopas DAIKIN CTXM15+FTXM20~71N2V1B
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6 Kunnossapito ja huolto

Kylmé&ainetyyppi: R32

limaston lampenemispotentiaali (GWP): 675

. HUOMIOITAVAA

Euroopassa kaytetaan jarjestelman kylmaaineen
kokonaismaaran kasvihuonekaasuja (ilmoitetaan CO,-
ekvivalenttitonneina) huoltovalien maarittdmiseen. Noudata
soveltuvaa lainsdadantoa.

Kasvihuonekaasupaastojen laskentakaava:
Kylmaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara
[kg] / 1000

Kysy lisatietoja asentajalta.

A HUOMIO

Ald kosketa lamménvaihtimen jaéhdytysripoja. Ne ovat
teravia ja voivat aiheuttaa haavoja.

A VAROITUS

Ole varovainen tikkaiden kanssa korkeissa paikoissa
tyoskenneltaessa.

6.2 Sisayksikon ja kayttoliittyman

A VAROITUS

Yksikon sisélla oleva kylmaaine on lievasti tulenarkaa
mutta ei yleensd vuoda. Jos kylmaainetta vuotaa
huoneeseen ja joutuu kontaktiin polttimen, lammittimen tai
keittotason liekin kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai
vahingollisen kaasun muodostumista.

Sammuta kaikki polttoainelammittimet, tuuleta huone, ja
ota yhteys laitteen myyjaan.

Ala  kaytd yksikkéd ennen kuin huoltohenkild on
vahvistanut, ettd osa, josta kylmaainetta vuosi, on korjattu.

puhdistaminen
@ HUOMIOITAVAA
= ALA  kéytd bensiinia, bentseenid, tinneria,
kiillotusjauhetta tai nestemaisia hydnteismyrkkyja.
Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ald kayta vettd tai ilmaa, jonka lampétila on 40°C tai
korkeampi. Mahdollinen seuraus: haalistuminen ja
muodonmuutokset.

= Ala kayta kiillotusaiheita.

= Ald kéytd kuurausharjaa. Mahdollinen seuraus:
Pintakasittely kuoriutuu pois.

A VAROITUS

= ALA puhkaise tai polta kylmaainekierron osia.

= ALA kéytd muita kuin valmistajan suosittelemia
puhdistusaineita tai yrita nopeuttaa sulatusprosessia
muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

* Huomaa, ettéd jarjestelmassa oleva kylmaaine on
hajutonta.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Muista ennen puhdistusta lopettaa kayttd ja kaantaa
virtakytkin pois paaltd tai irrottaa virtajohto. Muuten
seurauksena voi olla sahkdisku ja vammoja.

A VAROITUS

Laitetta taytyy sailyttdd huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti
toimivia syttymislahteitéa (esimerkiksi avotuli, toiminnassa
oleva kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva
sahkolammitin).

HUOMIOITAVAA

Kunnossapito TAYTYY tehda valtuutetun asentajan tai
huoltoedustajan toimesta.

Huolto kannattaa tehda vahintdan kerran vuodessa.
Sovellettava lainsdadantd saattaa kuitenkin  vaatia
lyhyempia huoltovaleja.

VAARA: SAHKOISKUN VAARA

Pysayta toiminta ja katkaise kaikki virransyotét ennen
ilmastointilaitteen tai ilmansuodattimen puhdistamista.
Muuten seurauksena  voi olla sahkoisku  ja
loukkaantuminen.

A VAROITUS

Sahkoiskujen ja tulipalojen estamiseksi:
= ALA huuhtele yksikkoa.
= ALA kéyté yksikk6a marilla kasilla.

= ALA aseta mitddn nesteiti sisaltavia esineitd yksikon
paalle.

A HUOMIO

Tarkista laitteen pitkddn kestaneen kayton jalkeen, etta
sen teline ja varusteet eivat ole vaurioituneet. Muuten
yksikko voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

1 Puhdista pehmedlla liinalla. Jos tahrojen poistaminen on
vaikeaa, kayta vetta tai neutraalia puhdistusainetta.

6.3 Etupaneelin puhdistaminen

.

1 Puhdista etupaneeli pehmeéllda liinalla. Jos tahrojen
poistaminen on vaikeaa, kaytd vettd tai neutraalia
puhdistusainetta.

6.4 Etupaneelin irrottaminen

1 Tartu etupaneeliin sen sivuilla olevista kielekkeista ja avaa se.

a Paneelin kielekkeet

2 Poista etupaneeli liu'uttamalla sitd vasemmalle tai oikealle ja
vetamalla sita itseasi kohti.

Tulos: Etupaneelin akseli irtoaa 1 puolella.

3 Irrota etupaneelin akseli toiselta puolelta samalla tavalla.

a Etupaneelin akseli
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6 Kunnossapito ja huolto

6.5 Tietoja ilmansuodattimista

Jos yksikkda kaytetaan likaisten suodattimien kanssa, suodatin:
= ei voi poistaa hajuja iimasta,

= ei voi puhdistaa ilmaa,

= l[Ammitys/jadhdytysteho on heikko,

= aiheuttaa hajua.

6.6 limansuodattimien puhdistaminen

1 Paina kunkin ilmansuodattimen keskella olevaa kielekettd ja
veda se sitten alas.

2 Veda ilmansuodattimet ulos.

Huomautus: (luokka 50~71) Titaaniapatiittihajunpoistosuodatin
taytyy irrottaa ennen ilmansuodattimen puhdistamista.

3 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin jokaisesta 4 kynnesta.

~

RN
KX KK KR
oieitaoose i knecoseinion
190000000000% | Socoterrieyy
XKLL
BOORXRRXRR
[Sotetotetet i enannnes
XXX XX
KRR
RN

a Kynsi

4 Pese ilmansuodattimet vedella tai puhdista ne pdlynimurilla.

5 Liota haaleassa vedessa noin 10—15 minuuttia.

TIETOJA

= Jos pdly ei irtoa helposti, pese suodattimet neutraalilla,
haalealla vedella laimennetulla pesuaineella. Kuivaa
ilmansuodattimet varjossa.

= On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet 2 viikon
valein.

6.7 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men puhdistaminen

TIETOJA

Puhdista suodatin vedelld 6 kuukauden valein.

1 Irrota titaaniapatiittihajunpoistosuodatin  kielekkeista (luokka
15~42) tai jokaisesta 4 kynnesta (luokka 50~71).

Luokka 15~42

Luokka 50~71

=

(XXX
ERRRRKLIRKL0Y
K5CXRIBOXXXRKEE
DO KA
RXERARRLXKRR
TROONN | Rty
ROACRKRR
DA EXXXRXK
RRRRIRLIC00
KRR

a Kynsi

2 Poista pdly suodattimesta pélynimurilla.

=

3 Liota suodatinta 10—15 minuuttia ldAmpimassa vedessa.

Huomautus: (luokka 50~71) Al3 irrota suodatinta kehyksesta.

Luokka 15~42 Luokka 50~71

4 Ravista jaljelle jaanyt vesi pesun jalkeen pois ja kuivaa suodatin
varjossa. Ala va&nna suodatinta kuivaksi, kun poistat siité vetta.

6.8 Titaaniapatiittihajunpoistosuodatti
men vaihtaminen

TIETOJA

Vaihda suodatin 3 vuoden valein.

1 Irrota suodatin kielekkeistéd (luokka 15~42) tai kehyksesta
(luokka 50~71) ja vaihda suodatin uuteen.

Kayttéopas

12

DAIKIN

CTXM15+FTXM20~71N2V1B
Daikin-huoneilmastointilaite
3P485919-8K — 2018.09



7 Vianetsinta

Luokka 15~42

Luokka 50~71

TIETOJA

= Ald heitd suodattimen kehystd pois vaan kaytd se
uudelleen.

= Havitd vanha suodatin palamattomana jatteena.

Ota yhteytta jalleenmyyjaan, kun haluat tilata
titaaniapatiittihajunpoistosuodattimia.

Nimike Osanumero
Titaanihajunpoistosuodatin 1 KAF970A46
sarja

6.9 Etupaneelin asentaminen

1 Kiinnitd etupaneeli. Kohdista akselit koloihin ja paina ne
kokonaan sisaan.

2 Sulje etupaneeli hitaasti; paina kumpaakin reunaa ja keskiosaa.

6.10 Huomioon otettavat seikat ennen
pitkaa kayttotaukoa

Kayta yksikkéa vain tuuletin -tilassa usean tunnin ajan yksikon
sisdpuolen kuivaamiseksi.

1 Paina ja valitse 'ZJ-toiminta.
Paina @ja aloita kaytto.
Kun toiminta paattyy, kaanna kytkin pois paalta.

Puhdista ilmansuodattimet ja laita ne alkuperaisille paikoilleen.

a A~ WO N

Poista kayttoliittyman paristot.

TIETOJA
On

suositeltavaa, etta asiantuntija suorittaa
maaraaikaishuollon. Ota yhteyttda  jalleenmyyjaan
asiantuntijahuoltoa varten. Asiakas vastaa

huoltokustannuksista.

Tietyissa kayttoolosuhteissa yksikon sisdosa saattaa
likaantua usean kayttokauden jalkeen. Tasta on
seurauksena heikko suorituskyky.

7 Vianetsinta

Jos jokin seuraavassa mainituista vikatilanteista ilmenee, suorita alla
mainitut toimenpiteet ja ota yhteys jalleenmyyjaan.

Toimintahairio Toimenpide

Jos turvalaite, kuten sulake, katkaisin tai|Kaanna paavirtakytkin
maavuotokatkaisin laukeaa usein tai POIS paalta.
virtakytkin EI toimi oikein.

Jos laitteesta vuotaa vetta. Pysayta laitteen toiminta.

Kayttokatkaisin ei toimi kunnolla. Katkaise virransyotto.

Jos kayttoliittyman naytdssa nakyy limoita asiasta asentajalle
yksikdn numero, toiminnan merkkivalo |ja kerro vikakoodi.

vilkkuu ja vikakoodi tulee nakyviin.

Jos jarjestelma El toimi kunnolla (ei kuitenkaan em. syista johtuen
eikd mikdan em. vioista ei ole ilmennyt), tutki jarjestelma seuraavan
ohjeen mukaisesti.

A VAROITUS

Jos jotakin epatavallista tapahtuu (palaneen karya
tms.), lopeta kaytto ja katkaise virta.

Yksikon kayton jatkaminen téllaisissa olosuhteissa voi
aiheuttaa rikkoutumisen, sahkoiskun tai tulipalon. Ota
yhteys jalleenmyyjaan.

Jarjestelman teettaa ammattitaitoisella

huoltohenkildlla.

korjaus taytyy

TIETOJA

Katso lisad vianmaaritysvihjeitd kayttajan viiteoppaasta
osoitteessa http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/.

Jos kaikkien yllda olevien tarkastuksien jalkeen ongelman
korjaaminen ei onnistu, ota yhteys asentajaan ja ilmoita oireet,
yksikon taydellinen mallinimi (ja valmistusnumero, jos mahdollista) ja
asennuspaiva (mainittu mahdollisesti takuukortissa).

8 Havittaminen

@ HUOMIOITAVAA

ALA yrita purkaa jarjestelmaa itse: jérjestelman purku seka
kylmaaineen, Oljyn ja muiden osien Kkasittelyssd ON
noudatettava soveltuvaa lainséadantéa. Yksikét TAYTYY
kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa
uudelleenkayttda, kierratysta ja talteenottoa varten.
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