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Toiminto

ALYKAS SILMA -toiminto ]

"\’% ALYKAS SILMA -anturi tunnistaa ihmisten liikkeet huoneessa. Jos huoneessa
ei ole ketaan yli 20 minuuttiin, laite siirtyy automaattisesti

| virransaastotoimintaan.
_——

‘-:-—' —— S | == AT

@on VIIKKOAJASTIN

WEEKLY Jopa 4 ajastinasetusta voidaan tallentaa kullekin viikon paivéalle perheen
\ eldmantyylin mukaan. VIIKKOAJASTIN-toiminnolla voit asettaa

o

- kaynnistymis-/sammumisajan ja halutun lampétilan.
CS—— - 3

i FLASH STREAMER

Hoyrytys- ja suodatustekniikat poistavat iimassa kulkevia allergeeneja, kuten
hometta ja siitepolya samoin kuin taudinaiheuttajia, viruksia ja bakteereja.

_E

—_—

225 2
MUKAVA ILMAVIRTA HILJAINEN ULKOYKSIKKO
@ limavirtauksen suunta on ylospain @ HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminta
JAAHDYTYS-toiminnassa ja alaspain pienentaa ulkoyksikon melutasoa. Tama
LAMMITYS-toiminnassa. Téma toiminto toiminto on hy&dyllinen naapurustoon
estadd kylmaa tai kuumaa iimaa kohdistuvan melun rajoittamisessa.

puhaltamasta suoraan kehoon.
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Varotoimet

Lue oppaan varotoimet huolellisesti T P
[:E ennen kuin kaytat yksikka. & Laite kayttaa R32-kylmaainedljya.

« Sailyta tama kasikirja paikassa, jossa se on kayttajan helposti I0ydettavissa.

* Lue oppaan varotoimet huolellisesti ennen kuin kaytat yksikkoa.

» Tama laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen kayttajien kayttoon liikkeissa, kevyessa teollisuudessa ja maatiloilla,
seka maallikoiden kayttdon kaupallisissa toimissa.

+ Adnenpainetaso on alle 70 dB (A).

« Tassa kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi. Molemmat tyypit sisaltavat tarkeita
turvallisuuteen liittyvia tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.

/\ VAROITUS /N\ HUOMIO

Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon tai vammoja, jotka saattavat olosuhteista
riippuen olla vakavia.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa aiheuttaa
vammautumisen tai kuoleman.

® Ala koskaan yrita. 0 Muista noudattaa ohjeita. 9 Muista tehdd maadoitus.

« Sailyta lukemisen jalkeen tata opasta katevassa paikassa, jotta voit katsoa sita tarvittaessa. Jos laitteisto siirretdan uudelle
kayttajalle, muista antaa myos opas.

/A VAROITUS

® « Laitetta on sailytettdva huoneessa, missa ei ole jatkuvasti toiminnassa olevia palonlahteita (esimerkiksi avoliekit,

kaasulaite tai sdhkoélammitin).
« Jotta valttyisit tulipalolta, rajahdykselta tai loukkaantumiselta, ala kayta laitetta, kun vahingollisia kaasuja (esim.
syttyvia tai syodvyttaviad) havaitaan lahella yksikkoa.
Pitkakestoinen suora altistuminen ilmastointilaitteen viiledlle tai Idmpimalle iimavirralle tai liian kuumalle tai kylmalle
ilmalle voi olla haitallista terveydelle.
Ala aseta esineita tai koske kadellasi laitteen tulo- tai poistoilmakanaviin. Kosketus ilmastointilaitteen
suurinopeuksiseen tuulettimeen voi aiheuttaa toimintahairion, vahinkoa tuotteelle tai loukkaantumisen.
Ala yrita korjata, purkaa, uudelleenasentaa tai muokata ilmastointilaitetta itse, koska se voi aiheuttaa vesivuodon,
sahkdiskun tai tulipalon.
Ala kéyta syttyvia suihkeita ilmastointilaitteen Iahelld, tai muuten seurauksena voi olla tulipalo.
Ala kaytd muuta kylmaainetta kuin ulkoyksikdssa osoitettua (R32), kun asennat, siirrét tai korjaat laitetta. Muiden
kylmaaineiden kayttd voi aiheuttaa ongelmia tai vaurioita yksikkon sekd vammautumisia.
Ala kéyta laitetta méarin kasin sahkoiskuvaaran takia.
Ala pese ilmastointilaitetta vedell3, silla se voi aiheuttaa sahkdiskuja tai tulipalon.
Ala aseta vesisailidita (esimerkiksi kukkamaljakoita) laitteen paalle, sillé se saattaa aiheuttaa sahkoiskuja tai tulipalon.

Kylmé&ainevuoto voi aiheuttaa tulipalon. Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, ts. ei villenna tai ldmmita iimaa, syyna voi
olla kylmaainevuoto. Kysy lisatietoja jalleenmyyjalta. limastointilaitteessa oleva kylmaaine on turvallista eika se
tavallisesti vuoda.

Jos vuoto kuitenkin tapahtuu, aine voi avotuleen, lammittimeen tai keittotasoon osuessaan tuottaa haitallisia kaasuja.
Ala kayta ilmastointilaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on tarkistanut, etti vuoto on korjattu.

Al3 yritd asentaa tai korjata ilmastointilaitetta itse. Vaaranlainen tydskentely saattaa aiheuttaa vuodon, séhkdiskuja
tai tulipalon. Pyyda jalleenmyyjaa tai ammattitaitoista henkil6a suorittamaan asennus- ja kunnossapitoty6t.

Jos ilmastointilaitteessa on toimintahairié (esimerkiksi se haisee palaneelta), katkaise laitteesta virta ja ota yhteytta
paikalliseen jalleenmyyjaan. Laitteen kayton jatkaminen naissa oloissa saattaa vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa
sahkaiskuja tai tulipaloja.

Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. Jos vikavirtasuojakytkinté ei asenneta, seurauksena voi olla sahkéiskuja tai tulipalo.

« Muista maadoittaa laite. Ald maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen
maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa séhkdiskuja.

®




Varotoimet

HUOMIO

« Pida kasvit ja elaimet poissa ilmastointilaitteen suorasta iimavirrasta, koska sillé voi olla haittavaikutuksia.

® « Al aseta avotulta tuottavia laitteita paikkaan, jossa ne altistuvat laitteesta tulevalle iimavirralle, silla se saattaa
heikentaa polttimen tehoa.

« Al3 tuki tulo- tai poistoilmakanavia. limavirran estyminen saattaa heikentaa laitteen suorituskykya tai aiheuttaa ongelmia.

« Ala istu ulkoyksikén paalle, aseta esineita yksikon paélle tai veda yksikkda. Seurauksena voi olla onnettomuuksia,
kuten kaatuminen tai putoaminen, mikéa voi aiheuttaa loukkaantumisen, tuotteen toimintahairion tai tuotevaurioita.

- Al aseta kosteudelle arkoja esineité ulko- tai siséyksién alle. Laitteeseen tai kylmaaineputkiin tiivistyvan kosteuden,
ilmansuodattimeen kertyvan lian tai putkiston tukoksen takia laitteesta voi tietyissa oloissa tippua nestetta, joka voi
vahingoittaa laitteen alla olevia esineita.

« Jos laitetta on kaytetty pitkaan, tarkista, ettei jalustassa ja sen kiinnikkeissa ole vaurioita. Jos vaurioita ei korjata, laite
voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

« Ala kosketa tuloilmakanavaa tai ulko- tai siséyksikén alumiiniripoja loukkaantumisvaaran takia.

« Laitetta ei ole tarkoitettu valvomattomien lapsien tai huonokuntoisten ihmisten kaytettévéaksi. Seurauksena voi olla
haittaa kehon toiminnoille ja terveysvaaroja.

« Tata laitetta voivat kayttaa vahintaan 8-vuotiaat lapset ja henkilét, joilla on heikentyneita fyysisia, psyykkisia tai
aisteihin liittyvid ominaisuuksia tai joilta puuttuu tietoa ja kokemusta, kunhan heité valvotaan tai opastetaan
kayttamaan laitetta turvallisesti ja he ymmartavat siihen liittyvat vaarat.

« Lapset eivat saa leikkia laitteella.

« Lapset eivat saisi suorittaa puhdistamista ja kunnossapitoa ilman valvontaa.

« Valta iskuja sisa- ja ulkoyksikéihin, koska muuten seurauksena voi olla tuotevaurioita.

- Al aseta tulenarkoja esineité, esimerkiksi suihkepulloja, alle 1 m:n etéisyydelle iimanpoistosta.

Suihkepullot voivat rajahtaa sisa- tai ulkoyksikén kuuman ilman seurauksena.

« Varo, etteivat lemmikit voi virtsata ilmastointilaitteen paalle. llmastointilaitteeseen virtsaaminen voi aiheuttaa séhkdiskuja
tai tulipalon.

« Ala pese ilmastointilaitetta vedell3, silla se voi aiheuttaa séhkdiskuja tai tulipalon.

+ Ala aseta vesisailidita (esimerkiksi kukkamaljakoita) laitteen paélle, sills se saattaa aiheuttaa séhkaiskuija tai tulipalon.

poltinta tai vastaavaa laitetta.

« Lopeta yksikon kayttd, katkaise virta paakatkaisijasta tai irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista. Muussa
tapauksessa seurauksena voi olla sahkdisku ja vammoja.

« Kayta ilmastointilaitetta vain maaritetyn virransy6ttopiirin kanssa. Muu kuin maaritetty virransyotto voi aiheuttaa
sahkoiskuja, ylikuumentumista ja tulipalon.

« Jarjesta tyhjennysletku siten, etté laite voi tyhjentya hyvin. Vaillinainen tyhjennys voi aiheuttaa rakennuksen,
huonekalujen jne. kastumisen.

« Ala sijoita mitaan laitteita ulkoyksikon viereen dlaka anna kuivien lehtien tai muiden roskien keréantyé sen ymparille.
Lehtikasat houkuttelevat pieneldimid, jotka voivat joutua sisaan laitteeseen. Laitteeseen paadyttyaan tallaiset eldimet
voivat sahkdosiin koskiessaan aiheuttaa vikoja, savunmuodostusta tai tulipalon.

+ Ala aseta esineité sisayksikén ympérille.

Se voi vaikuttaa heikentavasti suoritustehoon, tuotteen laatuun ja ilmastointilaitteen kayttéikaan.

« Pida poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivat leiki laitteella.

Asennuspaikka.

MW Jos haluat asentaa ilmastointilaitteen seuraavantyyppisiin ymparistoihin, kysy tietoja jalleenmyyjilta.
« Paikat, joissa on 6ljyinen ymparistd tai jossa on hdyrya tai nokea.
« Suolainen ymparistd, kuten rannikkoalue.
« Paikat, joissa on sulfidikaasua, kuten kuumat lahteet.
« Paikat, joissa lumi voi tukkia ulkoyksikon.
W Muista noudattaa seuraavia ohjeita.
« Sisayksikko on vahintaan 1 metrin paassa televisioista tai radioista (yksikko voi aiheuttaa hairiéta kuvaan tai aaneen).
« Ulkoyksikdn tyhjennys on vietdva paikkaan, jossa on hyvéa vedenpoisto.

0 « Hapenpuutteen valttdmiseksi huolehdi huoneen riittavasta tuuletuksesta, jos ilmastointilaitteen kanssa kaytetaan

Huomioi melun aiheuttama héirié naapureille.

M Valitse asennusta varten seuraavanlainen paikka.
« Paikka, joka kestaa yksikdn painon ja joka ei voimista kdyttémelua tai -tarinaa.
« Paikka, jossa ulkoyksikon poistoilma tai kayttdmelu ei hairitse naapureita.

Sahkotyot ja jarjestelman siirtdminen.
« Kéyta virransyottoon erillista virtapiiria, joka on omistettu iimastointilaitteelle.
« limastointilaitteen siirtdminen vaatii erityisia tietoja ja taitoja. Kysy neuvoja jalleenmyyjalta, jos siirtdminen on pakollista
muuttamisen tai remontoinnin takia.



Osien nimet

ALYKAS SILMA

Sisayksikko Tuloilma —
-anturi

* Tunnistaa ihmisten liikkeet

ja vaihtaa automaattisesti

normaalin toiminnan ja
Etupaneeli —\o

virransaastétilan valilla.
Poistoilma

]—Huonelémpétila-

anturi
* Tunnistaa yksikén ympaérilla
olevan ilman I&ampétilan.

Siivekkeet (pystylevyt)
« Siivekkeet ovat ilmanpoiston sisapuolella.

Lapat (vaakalevyt)

Nayttd
— TOIMINNAN merkkivalo
Signaalivastaanotin Q
« Signaalivastaanotin vastaanottaa
signaaleja kauko-ohjaimesta. | o
» Kun yksikkd vastaanottaa signaalin, o - » Sivu 22.23
kuulet danimerkin. : Z AJASTIN-valo
Tilanne Aénityyppi -
Toiminnan alkaminen piip-piip — " . .
Asetuksia muutettu piip TON/OFF — ALYKAS SILMA -valo
Toiminnan loppuminen pitk& piippaus

Sisayksikon PAALLA/POIS-kytkin
« Paina kytkinta kerran toiminnan aloittamiseksi.
Pysayta painamalla kerran uudelleen.

«+ Kayttotilat on esitetty seuraavassa taulukossa.
Tila Lampdatila-asetus . it
virtausnopeus
AUTOMAATTINEN 25°C AUTOMAATTINEN

« Tata kytkinta voidaan kayttaa, kun kauko-ohjainta ei ole.

« Sisayksikkon ulkonaké voi poiketa joissakin malleissa.
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Osien nimet

W Avaa etupaneeli

r r e Streamer
“ == WLAN-toimin-
———— E— o E——— | T8 tovalmius
- a4 = 4 = Mallinimilevy

[ [ ] e

limansuodatin

]

Titaani-apatiitti-
hajunpoistosuodatin

Streamer
Ulkoyksikko
« Ulkoyksikon ulkonaké voi poiketa joissakin malleissa.
Tuloilma —— Ulkolampétila-anturi
(takana ja sivulla) (takana)
S Tyhjennysletku

Maaliitin
« Taman kannen takana.

=
=
B
=
=
=
=
E
=
E
E

Poistoilma ———==

|
=

Mallinimilevy

— Kylmaaineputkisto ja
yksikon vélinen johdotus
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Osien nimet

Kauko-ohjain

Signaalildhetin

N
\\ Vastaanotin

« Tahtaa lahetin sisayksikkoon kauko-
ohjaimen kayttda varten. Jos laitteen
ja kauko-ohjaimen valissa on jotakin,
joka estaa signaalit, kuten verho,
laite ei toimi.

« Ala pudota kauko-ohjainta.

Ala kastele kauko-ohjainta.
» Kéytén maksimietaisyys on noin 7 m.

Nayttd (LCD)

» Nayttaa nykyiset asetukset.
(Tassa kuvassa kunkin osion
naytot naytetaan kerralla
osoitustarkoituksessa.)

TUULETIN-asetuspainike

« Valitsee ilman virtausnopeuden

asetuksen. (SIIKES

VOIMAKAS-painike
+ VOIMAKAS toiminta.

@
©
-

LAMPOTILA-s&éts-
painikkeet

* Muuttaa lampétila-asetusta.

PAALLE/POIS-painike

« Paina painiketta kerran toiminnan
aloittamiseksi.
Pysayta painamalla kerran

uudelleen. (ETRK

—

Etukansi
« Avaa etukansi.

Malli ARCA466A33




Osien nimet

B Etupaneelin avaaminen

FLASH STREAMER
-ILMANPUHDISTUS
-painike

« Suorittaa streamer-

toiminnon. (SRl

TILA-valitsinpainike

« Valitsee kayttotilan.
(AUTOMAATTINEN/
KUIVAUS/JAAHDYTYS/
LAMMITYS/TUULETIN)

MUKAVA/ANTURI

-painike

* MUKAVA ILMAVIRTA- ja
ALYKAS SILMA -toiminta.

(o) EDC& )

PERUUTUS -painike
* Peruuttaa ajastinasetuksen.

« Ei voida kayttaa
VIIKKOAJASTIN-toiminnan
kanssa.

& | C=
SAMMUTUSAJASTIN
-painike \S @ )
AJASTIMEN

VALINTA-painike

+ Muuttaa PAALLE/POIS-
AJASTIN- ja
VIIKKOAJASTIN-asetuksia.

EKO/HILJAINEN
-painike
+ EKO/HILJAINEN

ULKOYKSIKKO -toiminta.

SUUNTA-painike
* limavirtauksen suunnan

saataminen. ETKE

— T

Weekly

(] VIIKKO-painike
©

[ ] :OHJELMA-painike
Copy

() : KOPIOI-painike

Back

(—___]: TAKAISIN-painike

Next
[ ) : SEURAAVA-painike
* VIIKKOAJASTIN-toiminta.

KAYNNISTYSA-
JASTIN-painike

- KELLO-painike

Valon kirkkausase-
tuspainike




Valmistelu ennen kayttoa

y %’3’ B Paristojen asettaminen
= oy Asemo»@l ja cas
R 1. Irrota etukansi liu'uttamalla.

2. Asenna kaksi kuivaparistoa AAA.LR03
(alkaliparisto).

3. Aseta etukansi takaisin.

B Kauko-ohjaimen pidikkeen kiinnittiminen seindaan

\ _— Kauko-ohjain

1. valitse paikka, jossa signaalit paasevat
laitteeseen.

2. Kiinnita pidike seinaan, pilariin tai
vastaavaan sijaintiin erikseen hankittavilla
ruuveilla.

3. Aseta kauko-ohjain kauko-ohjaimen
pidikkeeseen.

Kauko-ohjaimen
pidike

B Nayton kirkkauden asettaminen

« Sisayksikon kirkkaus voidaan asettaa.

Brightness

o)

Paina 2 sekunnin ajan.

r' Kirkas — Himmea — Pois paalta T

HUOMAA

B Huomautuksia paristoista
« Paristoja vaihdettaessa kaytd samantyyppisia paristoja ja vaihda molemmat vanhat paristot yhta aikaa.
« Kun jarjestelmaa ei kdyteta pitkaan aikaa, ota paristot pois.
« Paristot kestavat noin 1 vuoden. Jos kauko-ohjaimen naytén kuva alkaa heikentya ja vastaanotto heikentyy alle vuodessa, vaihda
molemmat paristot uusiin, koko AAA.LRO3 (alkaliparisto).
« Jarjestelmén mukana toimitetaan paristot alkukayttéén.
Paristojen kayttoaika voi olla lyhempi riippuen ilmastointilaitteen valmistuspéivamaarasta.
B Huomautuksia kauko-ohjaimesta
« Ala koskaan altista kauko-ohjainta suoralle auringonvalolle.
« Signaalildhettimessa tai -vastaanottimessa oleva poly heikentaa herkkyytta. Pyyhi poly pehmeall3 liinalla.
« Signaali saattaa hairiytyd, jos huoneessa on elektronisesti kaynnistettava loisteputkivalaisin (kuten invertterityyppinen valaisin).
Kysy neuvoja jélleenmyyijéalta.
« Jos kauko-ohjaimen signaalit kayttavéat vahingossa toista laitetta, siirré kyseinen laite muualle tai kysy neuvoja jélleenmyyjalta.



Valmistelu ennen kayttoa

W Virtakytkimen kytkeminen paille

« Kun virta on kytketty paalle, sisdyksikon lapéat aukeavat ja sulkeutuvat kerran
viitesijainnin asettamiseksi.

B Kellonajan asettaminen

1. Paina painiketta @

poi

« LCD-naytolla nakyy " £:00 .
Xala) * "MON" ja "®" vilkkuvat.

A

Select

2. Aseta viikonpaiva painamalla painiketta ™.

v

3. Paina painiketta @

MON

& onn " @ " vilkkuu.

4. Aseta kellonaika painamalla painiketta .

« Voit lisata tai vahentaa aikaa nopeasti pitamalla painiketta A tai ¥ painettuna.

5. Paina painiketta @

« Osoita kauko-ohjaimella siséyksikkoon, kun painat painikkeita.

o " 2 vilkkuu,

B Huomautuksia kellon asettamisesta
« Jos siséyksikdn sisista kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, KAYNNISTYSAJASTIN, SAMMUTUSAJASTIN ja VIIKKOAJASTIN eivat toimi

oikeaan aikaan.



on/off

tzl ’ |
8 @ U AUTOMAATTINEN  KUIVAUS JAAHDYTYS  LAMMITYS TUULETIN

== Toiminnot AUTOMAATTINEN - KUIVAUS -
w5 JAAHDYTYS - LAMMITYS - TUULETIN

limastointilaite toimii valitussa kayttotilassa.
Seuraavalla kerralla ilmastointilaite toimii samassa kayttotilassa.

B Toiminnon kaynnistaminen

1. Paina painiketta ( moce) ja valitse kayttotila.
« Jokainen painallus vaihtaa tila-asetusta jarjestyksessa.

)

‘—» - % | =

) T (

HUOMAA

e
ae b )

on/off

2. Paina painiketta @

« LCD-naytossa néakyy "I
* TOIMINNAN merkkivalo syttyy palamaan vihreana.

@

| {o
o o
® o

ON/OFF

Nytto

B Kayton lopetus

Paina painiketta @ uudelleen.

« "I poistuu LCD-naytolta.
* TOIMINNON merkkivalo sammuu.

TILA Huomautuksia kustakin kayttotilasta
« Koska ilmastointilaite lammittda huonetta ottamalla ulkoilmasta lamp6é sisélle, lammitysteho on pienempi alhaisemmissa
ulkolampétiloissa. Jos [dmmitysteho ei riitd, on suositeltavaa kayttaa toista [ammityslai yhdessa ilmastointilai 1 kanssa.
« Lampopumppujarjestelma lammittaa huonetta kierrattdmalla kuumaa ilmaa huoneen kaikissa osissa. LAMMITYS-
LAMMITYS toiminnan kaynnistamisen jalkeen kestaa jonkin aikaa, ennen kuin huone lampenee.
« LAMMITYS-toiminnassa ulkoyksikdssé saattaa esiintyd huurretta ja lammityskapasiteetti voi olla heikompi. Siina
tilanteessa jarjestelma kytketaan sulatustoimintaan huurteen poistamiseksi.
« Sulatustoiminnon aikana siséyksikosté ei virtaa kuumaa ilmaa.
X R « Tama ilmastointilaite jadhdyttda huonetta vapauttamalla lamp6a huoneen ulkopuolelle.
JAAHDYTYS o L s A
Siksi jaahdytysteho voi heikentyd, jos ulkolampétila on korkea.
« Tietokonesiru poistaa huoneesta kosteutta ja yrittaa sailyttdd mahdollisimman suuren maaran lampétilasta. Se hallitsee
KUIVAUS et o . . s R
automaattisesti [ampétilaa ja ilman virtausnopeutta, joten naita toimintoja ei voida sdatda manuaalisesti.
« AUTOMAATTISESSA toiminnassa jérjestelmé valitsee sopivan kayttétilan (JAAHDYTYS tai LAMMITYS) huone- ja
AUTO- ulkolampdtilan perusteella ja kdynnistaa toiminnan.
MAATTINEN | « Jarjestelma valitsee automaattisesti uudet asetukset séanndllisin valiajoin, jotta huoneldmpétila pysyisi kayttajan
asettamalla tasolla.
TUULETIN | « Tama tuuletin patee vain tuulettimelle.




Toiminnot AUTOMAATTINEN - KUIVAUS -
JAAHDYTYS - LAMMITYS - TUULETIN

mpotila-asetuksen muuttaminen

Paina painiketta

» LCD-naytdssa nakyvat kohteet muuttuvat aina, kun jompaakumpaa painiketta painetaan.

JAAHDYTYS- LAMMITYS- AUTOMAATTINEN KUIVAUS- tai TUULETIN-
toiminta toiminta toiminta toiminta
18-32°C 10-30°C 18-30°C

Lampdtila-asetusta ei voi

Nosta lampétilaa painamalla painiketta Aja laske muuttaa.

lampétilaa painamalla painiketta .

B Kayttoolosuhteet

M Suositeltu huonelampétila-asetus
« Jaahdytys: 26-28°C
« Lammitys: 20-24°C

M Vinkkeja energiansaastoon
« Ala jaahdyta (lammitd) huonetta liikaa.
Lampétila-asetuksen pitdminen kohtuullisena auttaa saastamaan energiaa.
« Peitd ikkunat salekaihtimilla tai verhoilla.
Auringonvalon ja ulkoa tulevan iiman estéaminen lisaa jaahdytyksen (lammityksen) tehoa.
« Tukkeutuneet iimasuodattimet aiheuttavat tehotonta toimintaa ja tuhlaavat energiaa. Puhdista ne noin 2 viikon vélein.
B Huomautuksia kdyttoolosuhteista
« limastointilaite kayttaa aina hieman séhkoa, vaikka se ei olisi toiminnassa.
« Jos et aio kayttaa ilmastointilaitetta pitkaan aikaan, esimerkiksi kevaalla tai syksylla, kytke virtakytkin pois paalta.
« Kayta ilmastointilaitetta seuraavissa olosuhteissa.

TILA Kayttoolosuhteet Jos kayttoa jatketaan tdméan alueen ulkopuolella
Ulkolampétila: —10-46°C « Turvalaite saattaa pysayttaa laitteen toiminnan.
JAAHDYTYS | Sisalampétila: 18-32°C « Tiivistysta ja tippumista voi esiintya sisayksikossa.
Sisakosteus: enintadan 80%
e 1F opo ZeE 29 ; - AT —
LAMMITYS U_Ik?l_a_lmpc_:_n_lla. 15 2:1 C (R.H.=55,4%) Turvalaite saattaa pyséayttaa laitteen toiminnan.
Sisalampétila: 10-30°C
Ulkolampétila: —10-46°C « Turvalaite saattaa pysayttaa laitteen toiminnan.
KUIVAUS | Sisalampdtila: 18-32°C « Tiivistysta ja tippumista voi esiintya sisdyksikossa.

Sisékosteus: enintaan 80%

« Kayttd taman kosteus- tai lampétila-alueen ulkopuolella voi aiheuttaa sen, etta turvalaite kytkee jarjestelmén pois paalta.



limavirran suunnan ja
? nopeuden s3itiminen

Voit sdataa ilmavirran suuntaa mukavuuden lisdamiseksi.

H Automaattisen heilunnan aloitus

| limavirtaus yl16s ja alas |

Paina painiketta (G ).

« LCD-naytossa nakyy "C3".
« Lapat (vaakalevyt) alkavat heilua.

| lImavirtaus oikealle ja vasemmalle |

Paina painiketta (&™),

« LCD-naytossa nakyy "2,
« Siivekkeet (pystylevyt) alkavat heilua.

| 3D-ilmavirtauksen suunta |

Paina jaCe),

+ LCD-naytolla nakyy "G ja "My,
« Lapat ja siivekkeet liikkuvat vuorotellen.
« Voit peruuttaa 3D-ilmavirtauksen painamalla

& )- tai ( &> )-painiketta uudelleen.
Lapat ja siivekkeet lakkaavat likkumasta.

W Laippien tai siivekkeiden asettaminen haluttuun
asentoon

« Toimintoa voidaan kayttaa, kun lapat tai siivekkeet ovat automaattisessa
heilumistilassa.

Paina ja( &™), kun lapét tai siivekkeet
ovat halutussa asennossa.

« 3D-ilmavirtauksessa lapéat ja siivekkeet likkuvat vuorotellen.
« "CE" tai "M poistuu LCD-naytolta.
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g limavirran suunnan ja
% nopeuden sdatiminen

B limavirtauksen nopeusasetuksen saataminen

Fan

Paina painiketta @
« Aina kun painiketta painetaan, ilman virtausnopeuden asetusta muutetaan
jarjestyksessa.

—p -,

Automaattinen Hiljainen Hidas Hitaahko
sisayksikko

@

> >

ERCR -2

Nopea Nopeahko Keskinopea

—mmull
ERCR

+ Kun ilmavirtauksen asetuksena on "&", sisayksikén hiljainen toiminta kaynnistetaan
ja yksikdn melu hilienee.

« Sisayksikon hiljaisessa toiminnassa ilmavirtauksen nopeus asetetaan hitaaksi.

« Jos lampdtila ei saavuta haluttua pistettd, muuta ilmavirtauksen nopeusasetusta.

» KUIVAUS-tilassa ilmanvirtauksen nopeusasetusta ei voi muuttaa.

Huomautuksia ilmavirtauksen suunta-asetuksesta

« Lappien liikkuma-ala riippuu kayttotilasta.

« Lappa pysahtyy ylaasentoon, kun ilmavirtauksen nopeus muutetaan hitaaksi ylés ja alas
suuntautuvan heilunnan aikana. VIILEA / KUIVA

Lappien liikkuma-alue

Huomautuksia ilmavirtauksen suunta-asetuksesta

« 3D-ilmavirtaus kierrattda huoneessa kylmaa ilmaa, joka tuppaa kerdytyméaan huoneen
pohjalle, ja lamminté iimaa, joka tuppaa kerdytymaan katon rajaan, jotta kylmié ja kuumia
alueita ei muodostu.

VAIN TUULETIN LAMMITYS

Huomautuksia ilmavirtauksen nopeusasetuksesta
« Pienemmilla ilmavirtauksen nopeuksilla myds jaahdytyksen (lammityksen) teho on pienempi.

/\ HUOMIO

« Kéyta aina kauko-ohjainta lappien ja siivekkeiden kulman saatamiseen. Jos yritét likuttaa lappia ja siivekkeita vakisin kasilla niiden heiluessa,
mekanismi voi sarkya.
« S&aada lapan kulmaa aina kauko-ohjaimella. Tuuletin pyorii suurella nopeudella ilmanpoistoaukon sisalla.
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ﬂ Toiminnot MUKAVA ILMAVIRTA/
*) ALYKAS SILMA

B MUKAVA ILMAVIRTA -toiminto

lImavirta suuntautuu yléspéin JAAHDYTYS-toiminnan aikana ja alaspéin LAMMITYS-toiminnan aikana,
mika luo mukavamman ilmavirran, joka ei kohdistu suoraan huoneessa oleviin henkilihin.

JAAHDYTYS-toiminta LAMMITYS-toiminta

B ALYKAS SILMA -toiminto

"ALYKAS SILMA" on infrapuna-anturi, joka tunnistaa ihmisten likkeet.
Jos huoneessa ei ole ketdan yli 20 minuuttiin, laite siirtyy automaattisesti virransaastétoimintaan.
ALYKAS SILMA -anturi seuraavissa tilanteissa.

M Henkil6 tunnistetaan alueella 1. M Henkil6 tunnistetaan alueella 2.

M lhmisia tunnistetaan molemmilla M lhmisia ei tunnisteta kummallakaan

alueilla. alueella.

Kéayta ALYKAS SILMA -toimintoa yhdessa

limastointilaite siirtyy virransaastétilaan
MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnon kanssa.

20 minuutin kuluttua.

*limavirtauksen suunta voi poiketa kuvista
alueella olevien ihmisten toimista ja liikkeista
riippuen.

ALYKAS SILMA -toiminta on hyddyllinen energiansaastosséa
M Energiansaastotoiminta
« Jos ketaan ei havaita huoneessa 20 minuuttiin, energiansaastotoiminta kaynnistyy.

« Tama toiminto vaihtaa lampétilaa asetusldmpétilaan verrattuna —2°C LAMMITYS-toiminnassa / +2°C JAAHDYTYS-toiminnassa /
+2°C KUIVAUS-toiminnassa.

Kun huonel&dmpétila on yli 30°C, toiminnan lampétilaa muutetaan asetusldmpétilaan verrattuna +1°C JAAHDYTYS-toiminnassa /
+1°C KUIVAUS-toiminnassa.

« Tama toiminta laskee ilmavirtauksen nopeutta hieman ainoastaan TUULETIN-toiminnassa.

B MUKAVA ILMAVIRTA- ja ALYKAS SILMA -toiminnan yhdistelma
limastointilaite voi kayttaéd MUKAVA ILMAVIRTA ja ALYKAS SILMA -toimintoja samanaikaisesti.
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ﬂ Toiminnot MUKAVA ILMAVIRTA/
*) ALYKAS SILMA

B Toiminnon kaynnistaminen

Valitse haluamasi tila painamalla
Comfort/ Sensor

(,i‘\ »

-painiketta.

Comfort/ Sensor

« Voit selata eri tiloja painamalla (&7 .
+ ALYKAS SILMA -valo syttyy palamaan vihresna.

&
w/
‘
»
24
ae b ) =
s

— — + Kun seuraavista kuvakkeista valitaan "/& &, iimastointilaite yhdistad MUKAVA
ILMAVIRTA -toiminnan ALYKAS SILMA -toimintaan.

@ — "‘ﬁ_’@ 3“»—} tyhja
MUKAVA ALYKAS Yhdistelma Ei asetusta
ILMAVIRTA SILMA

» Kun lapat (vaakalevyt) heiluvat, edellda mainitut toiminnot pysayttavat niiden liikkeen.
* Valo palaa, kun ihmisten liikkeitad havaitaan.

B Toiminnon pysayttiminen

Valitse tyhja kohta LCD-naytolla painamalla

Comfort/ Sensor
-painiketta.

+ ALYKAS SILMA -valo sammuu.

Nayttd Kéyttotila Selitys
Lapat saatavat iimavirtauksen suunnan yléspain
o MUKAVA ILMAVIRTA jaahdytyksen aikana ja alaspain lammityksen

aikana.

Anturit tunnistavat ihmisten liikkeet antureiden

toiminta-alueella ja siivekkeet ohjaavat ilmavirran

N ALYKAS SILMA -toiminto alueelle, missé ei ole ihmisid. Kun anturit eivat

havaitse liiketta toiminta-alueella, iimastointilaite

siirtyy virransaastotilaan.

2.8 MUKAVA ILMAyIRTAja I.!mast.(.)intilaite Yhdistéé MUKAVA ILMAVIRTA ja
ALYKAS SILMA -toiminto ALYKAS SILMA -toiminnot.

Tyhja Ei toimintoa -
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ﬁ Toiminnot MUKAVA ILMAVIRTA/
*) ALYKAS SILMA

HUOMAA

B Huomautuksia MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnosta
« Lapat siirtyvat asentoon, joka estaa ilman puhalluksen suoraan huoneessa olevia henki
+ Toimintoja VOIMAKAS ja MUKAVA ILMAVIRTA ei voida kayttaa yhta aikaa.
Laite kytkee ensisijaisesti paalle viimeksi valitun toiminnon.
« limavirtauksen nopeus asetetaan AUTOMAATTINEN-tilaan. Laite pysayttad MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnon, mikali yl6s- ja alaspain
suuntautuva ilmavirtaus valitaan.
® Huomautuksia ALYKAS SILMA -toiminnosta
« Kayttbalue on seuraava.

3 kohti.

Pystykulma 90° Vaakakulma 110°
(Sivunakyma) (Nakyma ylhaalta)

+ Kun ALYKAS SILMA -anturi havaitsee ihmisia iimastointilaitteen ollessa ALYKAS SILMA -tilassa, siivekkeet saatavat ilmavirtauksen
suuntaa, jottei vasemmalle tai oikealle suuntautuva ilmavirtaus kohdistu ihmisiin.
Jos alueella 1 tai 2 ei tunnisteta ihmisia 20 minuuttiin, iimastointilaite siirtyy energiansaastétilaan ja asetuslampétilaa muutetaan 2°C.
limastointilaite saattaa siirtya energiansaastotilaan, vaikka alueilla olisi ihmisia.
Nain voi tapahtua, jos alueilla olevat ihmiset eivat liiku ja heilld on paallaan tietyntyyppisia vaatteita.

« Siivekkeet ohjaavat ilmavirtauksen vasemmalle, jos seké alueella 1 ja 2 on henkilita tai mikali henkild on anturin edessa, jolloin molemmat
anturit havaitsevat henkilén.

« Anturin sijainnin takia ihmiset voivat altistua siséyksikon ilmavirralle, jos he ovat lahellad sisdyksikon etuosaa.
Jos sisayksikon etuosan laheisyydessa tai molemmilla alueilla on henkil6itd, on suositeltavaa kayttdd MUKAVA ILMAVIRTA ja ALYKAS
SILMA -toimintoja yhté aikaa. Kun molemmat toiminnot ovat kaytdssa, iimastointilaite ei ohjaa ilmavirtaa ihmisia kohti.

« Anturi ei valttdmatta tunnista kohteita, jotka liikkkuvat yli 7 metrin etdisyydella. (Tarkista kayttbalue.)

« Anturin tunnistusherkkyys vaihtelee sisayksikon sijainnin, ohikulkijoiden nopeuden, Iampétila-alueen yms. mukaan.

« Anturi voi myds tunnistaa lemmikkeja, auringonvaloa, heiluvia verhoja ja peileisté heijastuvaa valoa virheellisesti ohikulkijoiksi.

« ALYKAS SILMA -toimintoa ei voi kytke& paalle VOIMAKKAAN toiminnon ollessa kaytdssa.

« YOASETUS-tila ei kaynnisty ALYKAS SILMA -toiminnon ollessa kaytdssa.

m Huomautuksia MUKAVA ILMAVIRTA ja ALYKAS SILMA -toiminnan yhdistelmista
+ limavirtauksen nopeus asetetaan AUTOMAATTINEN:-tilaan. Laite pysayttdd MUKAVA ILMAVIRTA -toiminnon, mikali ylés- ja alaspain
suuntautuva ilmavirtaus valitaan.
Laite kytkee ensisijaisesti paalle viimeksi valitun toiminnon.
« Lapat ohjaavat ilmavirtausta yléspain (JAAHDYTYS-toiminnossa) ja alaspéin (LAMMITYS-toiminnossa) samalla kun ALYKAS SILMA -anturit
havainnoivat henkildiden liikkeitd. Kun anturit tunnistavat ihmisia, siivekkeet ohjaavat iimavirran siten, ettei se kohdistu suoraan henkilSihin.
Jos anturit eivat havaitse ihmisia, ilmastointilaite siirtyy energiansaastotilaan 20 minuutin kuluttua.

/\ HUOMIO

« Ala aseta suuria esineitd anturin laheisyyteen.
Ala mydskaan sijoita lammittimia tai iimankostuttimia anturin toiminta-alueelle. Anturi voi tunnistaa ei-toivottuja kohteita.
- Ala iske tai paina ALYKAS SILMA -anturia. T&ma voi johtaa vaurioihin ja toimintahairisihin.
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% VOIMAKAS-toiminto

TEHOKAS-toiminta maksimoi jaahdytystehon (IAmmitystehon) nopeasti kaikissa

toimintatiloissa. Tama optimoi laitteen suorituskyvyn.

B VOIMAKAS-toiminnon kdynnistdminen

Paina painiketta

Powerful

toiminnan aikana.

* VOIMAKAS-toiminto paattyy 20 minuutin kuluttua. Tamaén jalkeen jarjestelmé palaa
ennen VOIMAKAS-toimintoa kaytdssa oleviin asetuksiin.
« LCD-naytdssa nakyy "'

B VOIMAKAS-toiminnon pysayttaminen

Paina uudelleen

.
Powerful

« "e§™ poistuu LCD-naytolta.

[Esimerkki]

—

—

EmNormaali toiminto

« Kaynnista VOIMAKAS-
toiminto, kun haluat
jaahdyttaa huoneen nopeasti.

BVOIMAKAS-toiminto

* VOIMAKAS-toiminto on
kaynnissa 20 minuuttia.

EmNormaaliin
toimintoon
palaaminen

B Huomautuksia VOIMAKAS-toiminnosta
« Kaikki toiminnot eivat ole kaytettavissa VOIMAKAS-toiminnon ollessa kaytossa.

« VOIMAKAS-toimintoa ei voi kdyttaa yhta aikaa toimintojen EKO, MUKAVA ILMAVIRTA ja HILJAINEN ULKOYKSIKKO kanssa.
Laite kytkee ensisijaisesti paalle viimeksi valitun toiminnon.

« VOIMAKAS-toiminto voidaan ottaa kayttdéon vain laitteen ollessa kdynnissa. Painikkeen
poistuu LCD-naytolta.
« VOIMAKAS-toiminto ei lisaa ilmastointilaitteen tehoa, mikéli iimastointilaite toimii jo taydella teholla.

« JAAHDYTYS- ja LAMMITYS-toiminta
Jaahdytyksen (lammityksen) tehon maksimoimiseksi ulkoyksikon kapasiteettia kasvatetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan kiinteasti

maksimiasetukseen.

Lampétila- ja iimavirta-asetuksia ei voi muuttaa.

- KUIVAUS-toiminta

onorr

Lampétila-asetusten alennetaan 2,5°C ja ilmavirtauksen nopeutta lisataan hieman.

« TUULETIN-toiminta

limavirtauksen nopea on kiinteasti maksimiasetuksessa.

- AUTOMAATTINEN toiminta
Jaahdytyksen (lammityksen) tehon maksimoimiseksi ulkoyksikdn kapasiteettia kasvatetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan kiinteasti

maksimiasetukseen.

painaminen peruuttaa asetukset ja "'
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“ EKO-/HILJAINEN
2 ULKOYKSIKKO -toiminto

B EKO-toiminto

EKO-toiminto mahdollistaa tehokkaan suorituskyvyn rajoittamalla laitteen enimmaisvirrankulutusta.
Tama toiminto on hyddyllinen tilanteissa, joissa tulisi varmistaa, ettei virtakatkaisin laukea tuotteen ollessa
samanaikaisesti kaytdssa muiden laitteiden kanssa.

[Esimerkki]
Normaali toiminto EKO-toiminto
— “a
(0} >
=\
a0 @«
« Jos ilmastointilaitetta ja muita suurta virrankulutusta + EKO-toiminto rajoittaa iimastointilaitteen
vaativia laitteita kaytetddn samaan aikaan, virtakatkaisin maksimivirrankulutusta.
saattaa laueta, jos ilmastointilaite toimii maksimiteholla. Virtakatkaisin ei luultavasti laukea, vaikka ilmastointilaitetta

ja muita laitteita kaytettaisiin samaan aikaan.

Kayttojannite ja virrankulutus

——————————————————————————— Maksimi normaalin toiminnan aikana
Tavallinen
,,,,,,,,,,,,, tolminta __ \laksimi EKO-toiminnan aikana « Tama kaavion kuvaus on vain viitteellinen.
EKO-toiminnossa iimastointilaitteen enimmaisjannite ja
EKO virrankulutus poikkeavat ulkoyksikosta.
toiminta
Aika

Kéaynnistyksesta siihen, etté asetuslampétila saavutetaan

B HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminto

HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminto vaimentaa ulkoyksikén melutasoa muuttamalla ulkoyksikén taajuutta ja tuuletinnopeutta.
Tama toiminto on hyddyllinen yolla.

[Esimerkki] HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnon kaytt yolIa.
« Ulkoyksikon melutaso
on alhaisempi.
Tama toiminto on
hyédyllinen naapurustoon
kohdistuvan melun
rajoittamisessa.

iy

n
A

iy
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EKO-/HILJAINEN
2 ULKOYKSIKKO -toiminto

B Toiminnon kaynnistaminen

Valitse haluamasi tila painamalla

Econo/Quiet
I:“ A (S/@-painiketta.
~
cono JQuiet
* Voit selata eri tiloja painamalla .

e (D) meep (D G ety
EKO ULKOYKSIKKO Yhdistelm& Ei asetusta
HILJAINEN

B Toiminnon pysayttaminen

Valitse tyhja kohta LCD-naytolla painamalla

Econo/Quiet

(X/r@)-painiketta.

YE
] =t
2

2l

B

B Huomautuksia EKO-toiminnosta ovor
« EKO-toiminto voidaan ottaa kayttdon vain laitteen ollessa kaynnissa. Painikkeen @ painaminen peruuttaa asetukset ja "G" poistuu
LCD-naytolta.
« EKO-toiminto mahdollistaa tehokkaan suorituskyvyn rajoittamalla laitteen enimmaisvirrankulutusta (kayttétaajuus).
« EKO-toiminto on kaytettavissa toiminnoissa AUTOMAATTINEN, JAAHDYTYS, KUIVAUS ja LAMMITYS.
« Toimintoja VOIMAKAS ja EKO ei voida kayttaa yhté aikaa.
Laite kytkee ensisijaisesti paalle viimeksi valitun toiminnon.
« Jos virrankulutuksen taso on jo alhainen, EKO-toiminta ei vahenna virrankulutusta.
m Huomautuksia HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnasta
« Tama toiminto ei ole kaytettavissé tiloissa JAAHDYTYS, LAMMITYS ja AUTOMAATTINEN.
Tama ei ole kaytettavissa toiminnoissa TUULETIN ja KUIVAUS.
« Toimintoja VOIMAKAS ja HILJAINEN ULKOYKSIKKO ei voida kéyttaa yhta aikaa.
Laite kytkee ensisijaisesti paalle viimeksi valitun toiminnon.
« Vaikka toiminto pysaytettaisiin kauko-ohjaimella tai siséyksikén paélla/pois -virtakytkimelld HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnon ollessa
kaytossa, R(5) nakyy kauko-ohjaimessa.
« HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminta ei alenna taajuutta eiké tuulettimen nopeutta, jos ne ovat jo riittdvén alhaiset.



Toiminto FLASH STREAMER
-ILMANPUHDISTUS

Titaani-apatiittihajunpoistosuodatin ja ilmansyéttésuodattimen absorptioteho ja
streamer-toiminnon teho vahentavat pahoja hajuja ja viruksia, ja puhdistavat
huoneilmaa.

B Toiminnon kdynnistaminen

Paina painiketta ( <€)).

« LCD-néytossa nakyy "€&".

* Huoneen ilmaa puhdistetaan.

B Kayton lopetus

Paina painiketta (<€)).

« "€@" poistuu LCD-naytsIta.

* Toiminto pysahtyy.

B Mita streamer-toiminto tekee?

« Se luo suurnopeuksisia elektroneja, joiden oksidointiteho poistaa hajuja ja haitallisia kaasuja.
(Toiminto on turvallinen, koska suurnopeuksiset elektronit luodaan ja ne poistuvat laitteen sisalla.)
« Streamer-toiminto sihisee, mutta tdma ei ole toimintahairio.

B Toiminto FLASH STREAMER -ILMANPUHDISTUS
« Streamer-toiminnon energia ja titaani-apatiittihajunpoistosuodatin puhdistavat huoneen iimaa.
« Kun ilmavirta heikkenee kaytdssa, streamer-toiminto voi pysahtya valiaikaisesti, jotta ilmanpoistosta ei tule pientéd maaraa otsoninhajua.



oFFl SAMMUTUSAJASTIN-toiminto

Ajastintoiminnot ovat katevid, kun ilmastontilaite halutaan kytkea automaattisesti
paalle tai pois yolla tai aamulla. Voit myés kayttdd SAMMUTUSAJASTIN- ja
KAYNNISTYSAJASTIN-toimintoa yhdessa.

B SAMMUTUSAJASTIN-toiminnon kaytto

« Tarkista, etté kello on oikeassa ajassa.
Jos néin ei ole, aseta oikea kellonaika. (K

1. Paina painiketta — 1.

OFF 000 - LoD-naytoi nakyy » 200 .
« " OFF " vilkkuu.

* "@ " ja viikonpaiva poistuvat LCD-naytolta.

2. Aseta aika painamalla | ™ |-painiketta toistuvasti.

« Jokainen painikkeen painallus lisaa tai laskee aika-asetusta 10 minuutilla. Kumman
tahansa painikkeen pitdminen painettuna muuttaa aikaa nopeasti.

Off
3. Paina uudelleen C__1.

» LCD-naytolla nakyy " OFF " ja aika-asetus.
+ AJASTIMEN merkkivalo syttyy palamaan keltaisena.

@

| =
@
F

ON OFF

Néytts

AMMUTUSAJASTIN-toiminnon peruutus

Cancel

Paina painiketta 1.

« " OFF " ja aika-asetus poistuvat LCD-naytolta.
+ LCD-naytolla nakyy " @ " ja viikonpéiva.
* AJASTIMEN merkkivalo sammuu.

B Huomautuksia AJASTIN-toiminnosta
« Kun AJASTIN on asetettu, senhetkista aikaa ei nayteta.
« Kun KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN asetetaan, aika-asetus séilyy muistissa. Muisti tyhjentyy, kun kauko-ohjaimen paristot vaihdetaan.
« Kun yksikkda kaytetdan KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-toiminnolla, todellinen aika voi poiketa kayttajan asettamasta ajasta.
(Enintaan n. 10 minuuttia.)
® YOASETUS-tila
« Kun SAMMUTUSAJASTIN on asetettu, iimastointilaite séataa lampétila-asetusta automaattisesti (0,5°C korkeammaksi JAAHDYTYS-
toiminnossa, 2,0°C alhaisemmaksi LAMMITYS-toiminnossa), jottei liiallinen jaahdytys (Iammitys) haittaisi mukavia yéunia.



(%) KAYNNISTYSAJASTIN-toiminto

B KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnon kaytté

« Tarkista, etta kello on oikeassa ajassa.
Jos néin ei ole, aseta oikea kellonaika. (SSYRIY

1. Paina painiketta OS

+ LCD-naytolla nakyy " §:00 "
Jone &0 | - "ON"vilkkuu,
8 Q U « " @ " ja vikonpéaiva poistuvat LCD-n&ytolta.

A

P - H H Select - - - -
e ) 2. Aseta aika painamalla | -painiketta toistuvasti.
= v
S| G G « Jokainen painikkeen painallus lisaa tai laskee aika-asetusta 10 minuutilla. Kumman
tahansa painikkeen pitdminen painettuna muuttaa asetusta nopeasti.

— D on
o .
) === 3. Paina uudelleen — .
(o )
T Y « LCD-naytolla nékyy " ON " ja aika-asetus.
— + AJASTIMEN merkkivalo syttyy palamaan keltaisena.
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B KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnon peruutus

Cancel

Paina painiketta 1.

« "ON" ja aika-asetus poistuvat LCD-naytolta.
« LCD-naytélla nakyy " @ " ja viikonpaiva.
* AJASTIMEN merkkivalo sammuu.

B KAYNNISTYSAJASTIN- ja SAMMUTUSAJASTIN-

toiminnon yhdistaminen

« Esimerkkiasetus 2 ajastimen yhdistdmisesta on kuvattu alla.

(Esimerkki) —_—
Nykyinen aika: 23:00 (Laite toiminnassa) OFF 388
SAMMUTUSAJASTIN kello 0:00

A i w-nn
RAYNNISTYSAIASTIN Kt 14.00 ) Yhdistett oN 1 UL

B Seuraavissa tilanteissa ajastin on asetettava uudelleen.
« Kun virtakytkin on kytkeytynyt pois paalta.
« Sahkokatkoksen jalkeen.
« Kun kauko-ohjaimen paristot on vaihdettu.



o] VIIKKOAJASTIN-toiminto

Jokaiselle viikonpaivalle voi tallentaa enintédan 4 ajastinasetusta. On suositeltavaa asettaa
VIIKKOAJASTIN perheen eldamantyylin mukaan.

B VIIKKOJASTIMEN kaytto

Esimerkki: Samat ajastinasetukset asetetaan arkipaiville maanantaista perjantaihin ja eri ajastinasetukset asetetaan
viikonlopulle.

[Maanantai] | M&érita ajastinasetuket 1—4 ohjeimalle.

Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
PAZ’\LL(“\ } POIS RAALTA i i Pl'\l'\‘LLA‘ } } i } PPIS I"AALTI\
HEEENE a7
6:00 8:30 17:30 22:00
= O, @
i
[Tiistai] Kayta kopiointitilaa asettamaan samat asetukset tiistaista perjantaihin, koska ndma asetukset ovat
o samat kuin maanantain.
Peri .
[Perjantai] Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
PAALLA } POIS PAALT;\ i i PI"\I"\‘LLI"\‘ ) ) i ) PpIS E’AALTI"\
HEEELIN e
6:00 8:30 17:30 22:00
[Lauantai] Ei ajastinasetuksia
[Sunnuntai] | M&arita ajastinasetuket 1-4 ohjelmalle.
Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
PAALLI’\‘ PO[S PAALTA PQIS PAALTA PA'A"LLA‘

o

K

8:00

» VIIKKOAJASTIMEEN voidaan asettaa enintdan 4 varausta per paiva ja 28 per viikko. Kopiointitilan tehokas kaytto
helpottaa varausten tekemista.

« Esimerkiksi asetusten PAALLA-PAALLA-PAALLA-PAALLA kayttidminen mahdollistaa kéyttétilan ajastamisen ja
asetettujen lampétilojen muuttamisen. Kayttamalla asetuksia POIS-POIS-POIS-POIS voidaan asettaa vain kunkin paivan
sammutusaika. Nain ilmastointilaite sammuu automaattisesti, mikali kayttaja unohtaa sammuttaa sen.
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&) VIIKKOAJASTIN-toiminto

25

B VIIKKOAJASTIN-toiminnon kaytto

« Varmista, ettd viikonpaiva ja aika on asetettu. Jos néin ei ole, aseta oikea viikonpaiva ja aika.
Ohjelma 1 Ohjelma2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
PAALLA POIS PAALTA PAALLA POIS PAALTA
Maanantai] |\ [T ||| |
6:00 8:30 17:30 2:00
Asetusnaytot
ST | CEmNTTpon e o
) Tian =
' £
Paivamaara ja numero PAALLA/POIS Aika Lampétila

- - - @
1. Paina painiketta (7.

« Viikonpaiva ja nykyisen paivan varausnumero naytetaan.
« Péivalle voidaan méaarittaa 1—4 asetusta.

2. Valitse haluttu viikonpadiva ja varausnumero

painamalla painiketta|™™|.

T
« Voit vaihtaa varausnumeroa ja viikonpaivaa -painikkeella.
v

3. Paina painiketta &)

« Viikonpaiva ja varausnumero asetetaan.
« "OXIEW]" ja "ON" vilkkuvat.

A

Select

4. valitse haluttu tila painamalla painiketta | ™.

v

« Painikkeen Q painaminen vaihtaa asetusta "ON" tai "OFF" jarjestyksessé.

U
Painikkeen A painaminen vaihtaa seuraavia LCD-naytolld nakyvia kohteita
jarjestyksessa.

— ==

KAYNNISTYSAJASTIN SAMMUTUSAJASTIN  tyhja

« Jos varaus on jo asetettu, tyhja valinta poistaa varauksen.
- Siirry vaiheeseen 9, jos tyhja on valittu.

Back
« Voit palata viikonpaivan ja varausnumeron asetukseen painamalla painiketta ( ).

5. Paina painiketta &)

« KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tila asetetaan.
« "@GXIEW}" ja aika vilkkuvat.



o] VIIKKOAJASTIN-toiminto

A

6. Valitse haluamasi aika painamalla painiketta |™|.
« Aika voidaan asettaa aikojen 0.00 ja 23.50 valilld 10 minuutin vélein.
- « Voit palata KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tilan asetukseen painamalla
3 painiketta .
I°" Eé':-'g « Siirry vaiheeseen 9, kun asetat SAMMUTUSAJASTIN-asetusta.
’ il Next
7. Paina painiketta .
* Aika asetetaan.
« "@XIEW" ja lampdtila vilkkuvat.
8. valitse haluttu lampétila painamalla painiketta |**|.

« Lampétila voidaan asettaa valille 10°C — 32°C.
JAAHDYTYS tai AUTOMAATTINEN: Yksikké toimii lampétilassa 18°C vaikka
asetuksena olisi 10°C — 17°C.

 tem
s‘ LAMMITYS tai AUTOMAATTINEN: Yksikkd toimii ldmpétilassa 30°C vaikka
asetuksena olisi 31°C — 32°C.

Back
« Voit palata ajan asetukseen painamalla painiketta [ﬁ
« Asetettu lampétila nakyy vain, kun asetustila on paalla.

9. Paina painiketta .

» Muista suunnata kauko-ohjain kohti sisayksikkda ja tarkista vastaanoton merkkiaani ja
TOIMINNAN merkkivalon vilkkuminen.

+ Lampétila asetetaan KAYNNISTYSAJASTIN-toiminnossa ja aika asetetaan
SAMMUTUSAJASTIN-toiminnossa.

» Seuraava varausnaytto tulee nakyviin.

« Voit jatkaa pidemmalle asetuksiin toistamalla toimenpiteet kohdasta 4.

+ AJASTIMEN merkkivalo syttyy palamaan keltaisena.

@
| o
o
@ o

ON OFF

Néytts

&
10. vahvista asetus painamalla painiketta —J.

+ LCD-naytélla nakyy "CIEIM" ja VIIKKOAJASTIN-toiminta aktivoidaan.
« Kerran tehty varaus voidaan helposti kopioida ja samoja asetuksia voidaan kayttaa
toisena viikonpaivana. Katso kohta Kopiointitila.

B Huomautuksia VIIKKOAJASTIN-toiminnasta

« Muista asettaa ensin kauko-ohjaimen kellonaika.

« VIIKKOAJASTIN-toiminnolla voidaan asettaa viikkonpéiva, KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tila, aika ja lampétila (vain
KAYNNISTYSAJASTIN-tila).

Muut KAYNNISTYSAJASTIN-tilan asetukset riippuvat toimintoa edeltavistd asetuksista.

« Toimintoja VIIKKOAJASTIN ja KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN ei voida kayttaa yhté aikaa. KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-
toiminto on etusijalla, jos se asetetaan VIIKKOAJASTIMEN ollessa kéytdssa. VIKKOAJASTIN siirtyy valmiustilaan ja "(OXIEZ)" poistuu
LCD-néaytolta. KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIMEN asetetun ajan taytyttyd, VIIKKOAJASTIN kytkeytyy automaattisesti paalle.

« Laitteen sammuttaminen virtakatkaisimella sammuttaminen, séhkokatkos ja muut vastaavat tapahtumat voivat johtaa sisalaitteen sisdisen
kellonajan vaaristymiseen. Nollaa kello.



&) VIIKKOAJASTIN-toiminto

Kopiointitila

« Kerran tehty varaus voidaan kopioida muihin viikonpaiviin. Koko valitun viikonpéaivan
varaus kopioidaan.

a8 Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
Lo PAALLA POIS PAALT, PAALLA POIS PAALTA
[ (< | - - T ; T T T T
o Maanantai] | [T ||\ | |
e B! 6:00 8:30 '/ 17:30 22:00
Ohjelma 1 Ohjelma 2 Ohjelma 3 Ohjelma 4
. - PAALLA POIS PAALT PAALLA POIS PAALTA
[Tiistai] . . : . — . .
O - ) BB )| \
[Perjantai] /g 830 / 17:30 22:00
Asetusnaytot
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5 © 15:30

X
- CHEm O N g H s 3
Select MO [EEKLY ] N SUU o .
A ' ESE
Vahvistus Kopioi Liita Tavallinen

&
1. Paina painiketta — .
2. Vahvista kopioitava viikonpaiva painamalla

painiketta .
Co
3. Paina painiketta é

« Koko valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.

4. valitse kohdeviikonpaiva painamalla

Select

painiketta

.
v

Copy
5. Paina painiketta .
« Muista suunnata kauko-ohjain kohti sisayksikkoa ja tarkista vastaanoton merkkiaani ja
TOIMINNAN merkkivalon vilkkuminen.
« Varaus kopioidaan valittuun viikonpéivaan. Koko valitun viikonpaivan varaus kopioidaan.
« Voit jatkaa asetusten kopioimista muille viikonpaiville toistamalla vaiheet 4ja 5.
* AJASTIMEN merkkivalo syttyy palamaan keltaisena.

&
6. Vahvista asetus painamalla painiketta .
« LCD-naytolla nakyy "CIEZM" ja VIIKKOAJASTIN-toiminta aktivoidaan.

HUOMAA

B Huomautuksia kopiointitilasta
« Koko lahdepaivan varaus kopioidaan kopiointitilassa.
@
Jos haluat tehda yksittaisia muutoksia viikonpaivien varauksiin kopioinnin jélkeen, paina painiketta ja muuta asetuksia kohdan
Asetustila mukaisesti.



VIIKKOAJASTIN-toiminto

B Varauksen vahvistaminen

* Varaus voidaan vahvistaa.

Asetusnaytot
500
TUE g
N - . »
i © 15:30 1 2%
’
Tavallinen Vahvistus

8 O U 1. Paina painiketta — .

« Viikonpaiva ja nykyisen paivan varausnumero naytetaan.

[ = = 2. Valitse vahvistettava viikonpaivi ja

varausnumero painamalla painiketta .

oy I « Painikkeen m painaminen nayttaa varaustiedot.

« Voit muuttaa vahvistettuja varausasetuksia valitsemalla varausnumeron ja painamalla

painiketta &)
Asetustila kytkeytyy paalle. Siirry asetustilan vaiheeseen 2.

&
3. Poistu vahvistustilasta painamalla painiketta .

B VIIKKOAJASTIN-toiminnan poistaminen kaytosta

Weekly

Paina painiketta C__1, kun LCD-naytossa
nakyy "EXEIN".

« "GIEEM" poistuu LCD-naytolta.
* AJASTIMEN merkkivalo sammuu. Weekly
+ Voit ottaa VIIKKOAJASTIN-toiminnan kayttédn painamalla uudelleen painiketta C__1.

Weekly
« Jos painikkeella kaytosta poistettu varaus otetaan uudelleen kayttoon, edellista

varaustilaa kaytetaan.

/\ HUomIO

« Jos kaikkia varausasetuksia ei nayteta, poista VIIKKOAJASTIN-toiminta kerran kaytosta. Ota VIIKKOAJASTIN-toiminta takaisin kayttéon
Weekly

painamalla -painiketta uudelleen.
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VIIKKOAJASTIN-toiminto

B Varausten poistaminen

| Yksittdinen varaus |

&
1. Paina painiketta (.

« Viikonpaiva ja varausnumero naytetaan.

2. Valitse poistettava viikonpaiva ja T
varausnumero painamalla painiketta |™*|.

v
Next

3. Paina painiketta — .
« "@XIEW]" ja "ON" tai "OFF" vilkkuvat.

4. Paina painiketta |**| ja valitse tyhja kohta.

v

Q painaminen muuttaa KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTIN-tilaa.

v

« Painikkeen

Painikkeen A painaminen vaihtaa seuraavia LCD-naytélla nékyvié kohteita jarjestyksessa.
« Varauksen voi poistaa valitsemalla tyhjan kohdan.

— = =

KAYNNISTYSAJASTIN SAMMUTUSAJASTIN  tyhja

5. Paina painiketta &)

« Valittu varaus poistetaan.

&
6. Paina painiketta (.

« Jos muita varauksia vield on, VIIKKOAJASTIN-toiminta otetaan kayttoon.

| Kunkin viikonpaivin varaukset |

« Tata toimintoa voidaan kayttaa kunkin viikonpaivan varauksien poistamiseen.
« Sita voidaan kayttaa kun varauksia vahvistetaan tai asetetaan.

1. valitse poistettava viikonpéiva painamalla

painiketta .
Weekly

2. Pidi painiketta C__1 painettuna noin
5 sekunnin ajan.

« Valitun viikonpaivan varaus poistetaan.

| Kaikki varaukset |

Weekly
Pida painiketta C_1 painettuna noin 5 sekunnin
ajan normaalissa naytossa.

» Muista suunnata kauko-ohjain kohti sisayksikkoa ja tarkista vastaanoton merkkiaani.
» Tama toiminto ei ole kaytettavissa, kun VIIKKOAJASTINTA asetetaan.
« Kaikki varaukset poistetaan.
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Huomautus monilaitejarjestelmasta

Monijarjestelmassa on yksi ulkoyksikko kytketty useisiin sisayksikoihin.

B Kayttotilan valitseminen

Kun ensisijainen huoneasetus on A-huone | [ || B-huone
olemassa mutta se ei ole kdytossa o

tai sita ei ole olemassa. 2 )

Kun vahintéan yksi sisayksikkd on kaytdssa, prioriteetti annetaan 3
ensiksi paalle kytketylle yksikolle.

Aseta tassa tilanteessa myohemmin kaynnistetyt yksikot samaan
kayttétilaan kuin ensimmainen yksikko.

Muuten ne siirtyvat valmiustilaan ja TOIMINNAN merkkivalo
vilkkuu. Tama ei tarkoita toimintahairiota.

ol

Ulkoyksikkd

B Huomautuksia monijérjestelman kayttotilasta
« Toimintoja JAAHDYTYS, KUIVAUS ja TUULETIN ei voida kéyttaa yht4 aikaa.
« AUTOMAATTINEN toiminta valitsee automaattisesti JAAHDYTYS-toiminnan tai LAMMITYS-toiminnan huoneléampétilan mukaan.
Taten AUTOMAATTINEN toiminta on kaytettavissa, kun valitaan sama kayttotila kuin huoneessa, jossa ensimmainen yksikko kytkettiin paalle.

/\ HUOMIO

« Tavallisesti kayttotila huoneessa, jossa laitetta on ensin kaytetty, on ensisijainen, mutta huomioi seuraavat poikkeustilanteet.
Jos ensimmaisen huoneen kéayttétila on TUULETIN-toiminta, LAMMITY S-toiminnan kaytté missé tahansa huoneessa antaa ensisijaisuuden
LAMMITYS-toiminnalle. Téss4 tilanteessa TUULETIN-tilassa toimiva ilmastointilaite siirtyy valmiustilaan ja TOIMINNAN merkkivalo vilkkuu.

| Ensisijainen huoneasetus kdytossa. |

Katso seuravalta sivulta ensisijainen huoneasetus.

B HILJAINEN YO -tila (vain JAAHDYTYS-toiminnassa)

HILJAINEN YO -tila vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Kysy lisétietoja jalleenmyyjélta.

HILJAINEN YO -tila véhentééa ulkoyksikdn kayttdaanta yolla, jotta se ei hairitsisi naapureita.

« HILJAINEN YO -tila aktivoidaan, kun lampétila putoaa véahintaan 5°C alle paivan korkeimman lampétilan. Siksi tata toimintoa ei oteta
kayttoon, jos ldampdatila ero on alle 5°C.

« HILJAINEN YO -tila véhent&a hieman yksikon jaahdytystehoa.

B HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminto

Katso HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnan kéytto.

| Kun ensisijainen huoneasetus on olemassa mutta se ei ole kdytossa tai sita ei ole olemassa. |

Kun HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toimintaa kaytetdan monijarjestelméssé, aseta kaikki siséyksikot HILJAINEN
ULKOYKSIKKO -toimintaan kaukosaatimilla.

Kun otat HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnon pois kéytésta, tyhjenné yhden sisayksikén tila kaukosaatimella.
Muiden huoneiden kaukos&éatimissa pysyy HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminta.

Suosittelemme, etta vapautat kaikki huoneet kaukosaatimillaan.

Ensisijainen huoneasetus kaytossa.

Katso seuravalta sivulta ensisijainen huoneasetus.
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Huomautus monilaitejarjestelmasta

JAAHDYTYS-/LAMMITYS-tilan lukko vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Kysy lisétietoja valtuutetulta
jalleenmyyjalta. JAAHDYTYS-/LAMMITYS-tilan lukko pakottaa yksikén JAAHDYTYS- tai LAMMITYS-toimintaan.
Tama toiminto on kéteva, jos haluat asettaa kaikki monijarjestelmaan kytketyt sisdyksikon samaan kayttétilaan.

HUOMAA

M Ensisijainen huoneasetus

Ensisijainen huoneasetus vaatii alkuohjelmoinnin asennuksen aikana. Kysy lisatietoja valtuutetulta jalleenmyyjalta.
Ensisijaiseksi huoneeksi maaritetty huone on ensisijainen seuraavissa tilanteissa.

| Kayttétilan ensisijaisuus |

» Koska ensisijaisen huoneen kayttétila on ensisijainen, kayttaja voi valita eri kayttétilat muihin huoneisiin.

[Esimerkki]
» Huone A on ensisijainen esimerkeissa.
Kun JAAHDYTYS-toiminta valitaan huoneessa A, kun seuraavat tilat ovat kaytéssé huoneissa B, C ja D:

Kayttotila huoneessa B, C ja D Huoneiden B, C ja D tila, kun huone A on JAAHDYTYS-toiminnassa
JAAHDYTYS tai KUIVAUS
tai TUULETIN
LAMMITYS Yksikko siirtyy valmiustilaan. Toiminta jatkuu, kun huoneen A yksikko lopettaa toiminnan.
Jos yksikkd on JAAHDYTYS-toiminnassa, se jatkuu. Jos yksikkd on LAMMITYS-toiminnassa,
se siirtyy valmiustilaan. Toiminta jatkuu, kun huoneen A yksikko lopettaa toiminnan.

Nykyinen kayttotila sailytetaan

AUTOMAATTINEN

Ensisijainen, kun VOIMAKASTA toimintoa kaytetdan

[Esimerkki]
» Huone A on ensisijainen esimerkeissa.
Sisayksikot huoneissa A, B, C ja D kaikki toimivat. Jos yksikkd huoneessa A siirtyy VOIMAKKAASEEN toimintaan,
toimintakapasiteetti keskitetaan huon n A. Tallai tilants huoneissa B, C ja D olevien yksikoiden
jaahdytyksen (lammityksen) teho saattaa heikentya hieman.

Ensisijaisuus, kun kaytetdin HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toimintaa

[Esimerkki]
* Huone A on ensisijainen esimerkeissa.
Kun huoneen A yksikkd asetetaan HILJAISEEN toimintaan, iimastointilaite k&ynnistdd HILJAINEN ULKOYKSIKKO -toiminnan.
Kaikkia kaytettavia sisayksikaita ei tarvitse asettaa HILJAINEN-tilaan.
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Hoito ja puhdistus

m Pikaopas

| Etupaneelin avaaminen/sulkeminen

* Avaa etupaneeli pitamalla kiinni sen molemmista paista ja vetamalla.
« Sulje etupaneeli painamalla sen molemmista paista.

| Osien puhdistaminen |

Etupaneeli

« Pyyhi etupaneeli pehmealla,
veteen kostutetulla liinalla.

[Jos lika hairitsee |

limansuodatin

« Imuroi poly tai pese suodatin.

|[Kerran 2 viikossa |

Streamer
Sisdyksikko ja
kauko-ohjain

Titaani-apatiittihajunpoistosuodatin

« Imuroi poly tai vaihda suodatin.
* Pyyhi pehmealla liinalla.

[Jos lika hairitsee |

[Puhdistaminen] [Vaihtaminen]
[Kerran 6 kuukaudessa] | Kerran 3 vuodessa |

| Huomautuksia puhdistamisesta |

m Ala kayta puhdistamiseen seuraavanlaisia materiaaleja.
« Kuumaa vetta, jonka lampétila on yli 40°C.
« Bentsoli, bensiini, tinneri, muu syttyva 6ljy.
« Kiillotusaine.
« Hankaava harja, muu kova esine.

/\ HUoMIO

« Muista pysayttaa laite ja kytkea virtakatkaisin pois paalta ennen puhdistamista.
« Ala kosketa siséyksikén alumiiniripoja. Osien koskettaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen.
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Hoito ja puhdistus

H Etupaneelin irrottaminen

1. Etupaneelin irrottaminen.

« Liu'uta etupaneelia joko vasemmalle tai oikealle
ja veda sitéd samanaikaisesti itsedsi kohti.
Talla tavoin voit irrottaa kiinnitystapin.

« Irrota etupaneelin akseli toiselta puolelta
samalla tavalla.

2. Etupaneelin puhdistaminen.
« Pyyhi etupaneeli pehmeélla, veteen kostutetulla
linalla.
« Kayta ainoastaan neutraalia puhdistusainetta.
« Jos paneeli pestaan vedella, kuivaa se liinalla
ja anna sen kuivua varjoisassa paikassa.
3. Etupaneelin asentaminen
takaisin.

« Kohdista etupaneelin akselin vasen ja oikea paa

yksikdssa oleviin uriin ja paina etupaneelin akseli
kokonaan uriin.

/\ HUOMIO

« Sulje etupaneeli hitaasti.

« Paina etupaneelia sen molemmista paista ja
keskelta.

« Kéyta etupaneelin irrotul ja kiinnity} a tukevaa ja val

ta jakkaraa ja varo askeleitasi.

« Kun etupaneeli irrotetaan tai kiinnitetdan, tue sita toisella kédella niin, ettei se paase putoamaan.

« Varmista puhdistuksen jalkeen, etta etupaneeli on kunnolla kiinni.
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Hoito ja puhdistus

N [Imansuodatin

1. Veda ilmansuodattimet ulos.

* Avaa etupaneeli.
« Paina suodatinliuskaa kunkin ilmansuodattimen
keskelta yléspain ja veda suodatin alas.

S\
‘ 2) Veda alas

2. Pese ilmansuodattimet
vedella tai puhdista ne
polynimurilla.

» Muista poistaa titaani-
apatiittihajunpoistosuodatin. Katso lisétietoja
seuraavan sivun kohdasta Titaani-
apatiittihajunpoistosuodatin.

« On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodattimet
2 viikon vélein.

/\ HUOMIO

Jos poly ei irtoa helposti

* Pese iimansuodattimet haalealla vedella laimennetulla
neutraalilla pesuaineella ja anna niiden kuivua varjossa.

3. Aseta suodattimet takaisin
paikoilleen ja sulje
ylaetupaneeli.

« Paina etupaneelia sen molemmista paista ja
keskelta.

N N
A= P "

- Ala kosketa alumiiniripoja palajain késin, kun irrotat tai kiinnitét suodatinta.
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Hoito ja puhdistus

W Titaani-apatiittihajunpoistosuodatin

1. Avaa etupaneeli ja poista
ilmansuodattimet.

2. Poista titaani-apatiittiha-
junpoistosuodatin.

« Irrota suodattimet liuskoista.

3. Puhdista tai vaihda titaa-
ni-apatiittihajunpoistosuo-
datin.

[Puhdistaminen]

3-1 Imuroi polyt ja liota haaleassa
vedessa tai vedessa noin
10-15 minuuttia, jos likaa on paljon.

3-2 Pesemisen jalkeen ravista ylimaaraiset
vedet pois ja anna kuivua varjossa.

« Ala poista vettd suodattimista kiertamalla niita.

35

[Vaihtaminen]

Poista suodatin liuskoista ja
kiinnita se uuteen.

« Havitad vanha suodatin ei-palavana jatteena.

4. Aseta titaani-apatiittihajun-
poistosuodatin niin kuin
ne olivat.

« Kun kiinnitat suodatinta, tarkista, ettd suodatin
on asetettu liuskoihin oikein.

5. Kiinnita suodattimet.

6. Sulje etupaneeli hitaasti.
> Sivu 34

« Likaisilla suodattimilla kaytettédessa laite:

- ei voi poistaa hajuja iimasta,

- ei voi puhdistaa ilmaa,

- tuottaa heikomman lammitys- tai jadhdytystehokkuuden,

- voi aiheuttaa hajua.

« Havita vanhat suodattimet ei-palavana jatteena.

« Titaani-apatiittihajunpoistosuodatin tilaamista varten ota yhteytta
jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.



Hoito ja puhdistus

W Yksikoiden tarkistaminen

B Tarkista ulkoyksikdn pohja, jalusta ja muut kiinnikkeet kulumisen ja syopymisen varalta.
M Tarkista, etta sisdyksikon ja ulkoyksikon ilmatulojen ja -lahtéjen edessa ei ole mitaan.
W Tarkista, ettd poisto tulee sulavasti tyhjennysletkusta JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminnon aikana.
« Jos tyhjennysvetta ei ndy, sisayksikosta voi vuotaa vetta. Lopeta laitteen kaytto ja kysy neuvoja huollosta.

B Mikali laitetta ei tulla kdyttamaan pitkdan aikaan

1. Kayta pelkkaa TUULETINTA muutaman tunnin ajan kauniina

paivana sisaosien kuivaamiseksi.
+ Paina painiketta ( mode ) ja valitse "¢®"-toiminto.

owort

- Paina painiketta @ ja kéynnista toiminto.

2. Kun toiminto loppuu, kytke ilmastointilaitteen virtakytkin
pois paalta.

3. Puhdista ilmansuodattimet ja asenna ne takaisin paikoilleen.

4. poista paristot kauko-ohjaimesta.

W Saannollinen kunnossapito on suositeltavaa

« Tietyissa kayttdolosuhteissa iimastointilaitteen siséosat voivat likaantua eri vuodenaikojen kuluessa. Tamé voi heikentaa

laitteen suoritustehoa. On suositeltavaa antaa asiantuntijan huoltaa laite saanndllisesti kayttajan suorittaman
puhdistuksen lisaksi.

« Ota yhteys laitteen jalleenmyyjaan asiantuntijan suorittamaa huoltoa varten.

« Kunnossapitokulut ovat asiakkaan vastuulla.

Kaytettya kylmaainetta koskevia tarkeita tietoja
Tamaé tuote sisaltaa fluorinoituja kasvihuonekaasuja. Ala paasta kaasuja ilmakehaan.

Kylmaainetyyppi: R32:lle
GWP ™ -arvo: 675

™ GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsaadanto voi edellyttaa saanndllisia tarkastuksia kylméaainevuotojen
varalta. Kysy lisatietoja paikalliselta jalleenmyyjalta.

0 HUOMAUTUS: tCO,ekv.

Euroopassa huoltovalin maarittamiseen kaytetaan jarjestelman kylmaaineen kokonaismaaran kasvihuonepaastoja (ilmoitettu
tonneina COz-ekv.). Noudata sovellettavaa lainsaadantoa.

Kaava kasvihuonepaastojen laskemiseen:
Kylméaaineen GWP-arvo x kylmaaineen kokonaismaara [kg] / 1000
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Vianetsinta

B Nama tilanteet eivat ole virhetoimintoja.

+ Seuraavissa tilanteissa ilmastointilaitteessa ei ole vikaa vaan ne johtuvat muista syista. Voit jatkaa laitteen kayttoa.

Sisayksikko

-
Lapat eivit ala heilua
valittomasti.
« limastointilaite saataa lappien asentoa. Lapat alkavat
pian liikkkua.
&
-
limastointilaite lopettaa ilmavirran
muodostamisen toiminnan aikana. W Virtaavaa vettd muistuttava aani
____________________________ « Tama aani kuuluu iimastointilaitteen virtaavasta
« Kun asetuslampétila saavutetaan, iimavirtauksen kylmaaineesta.
nopeutta lasketaan ja toiminta pysaytetaan, jotta ei + Téma on veden pumppausaani iimastointilaitteessa ja
luotaisi kylmaa iimavirtaa (lammityksen aikana) tai kuuluu, kun vettéd pumpataan pois iimastointilaitteesta
jotta kosteus ei nousisi (jaahdytyksen aikana). jaahdytys- tai kuivaustoiminnassa.
Toiminta jatkuu automaattisesti, kun sisalampétila « Kylmaaine virtaa silloinkin, kun iimastointilaite ei toimi,
nousee tai laskee. kun muiden huoneiden sisayksikét ovat kaytdssa.
N J B Puhaltava aani
™~ « Téama &ani kuuluu kun iimastointilaitteessa virtaava
Toiminta ei kdynnisty nopeasti. kylméainetta siirretdan.
———————————————————————————— W Tikittava aani
M Virtapainiketta painettiin pian kayton + Tama &ani syntyy, kun iimastointilaitteen koko suurenee
pysayttamisen jéalkeen. tai pienenee hieman lampétilamuutoksien mukaan.
H Tila valittiin uudelleen. WViheltdva aani
« Talla tavoin suojellaan ilmastointilaitetta. « Tama aani syntyy, kun kylmaainetta virtaa
Odota noin 3 minuuttia. sulatustoiminnon aikana.
B Naksuva aani toiminnan aikana tai joutilaana
. A ollessa
LAMMITYS-toiminta lakkaa yIIattaen « Téama &ani kuuluu, kun kylmaaineen ohjausventtiilit
ja virtaava aani kuuluu. tai sahkdosat toimivat.
———————————————————————————— m Kopiseva &ani
* Ulkoyksikkd poistaa huurretta. « Tama aani kuuluu ilmastointilaitteen sisalta, kun
LAMMITYS-toiminto alkaa, kun ulkoyksikén huurre poistotuuletin otetaan kayttédn huoneovien ollessa
on poistettu. Odota noin 4—12 minuuttia. kiinni. Avaa ikkuna tai kytke poistotuuletin pois paalta.
J .
Ulkoyksikko

P
UlkoyksikOsta vuotaa vetta tai hoyrya.

® LAMMITYS-toiminto

« Ulkoyksikon jaa sulaa vedeksi tai hoyryksi ilmastointilaitteen sulatustoiminnon
ollessa kaytossa.

m JAAHDYTYS- tai KUIVAUS-toiminto

« limankosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikon putkien kylmalle pinnalle ja tippuu.

-
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Vianetsinta

* Vianetsinta luokitellaan seuraavaan kahteen tyyppiin korjausten mukaan.

Suorita korjaavat toimenpiteet oireiden mukaan.

@
2|

e
limastointilaite ei toimi.
(TOIMINNON merkkivalo ei pala.)

Ei ongelma
» Nama tilanteet eivat ole
virhetoimintoja.

Tarkastukset

« Tarkista uudelleen, ennen kuin
soitat huoltoon.

« Onko virtakatkaisin kytketty pois paalta tai sulake
palanut?

« Onko tapahtunut sahkékatkos?

+ Onko kauko-ohjaimeen asennettu paristot?

« Onko ajastin asetettu oikein?

2|

~
Jaahdytyksen (lammityksen) teho
on heikko.

.

Ovatko ilmansuodattimet puhtaita?

Onko sisé- ja ulkoyksikon ilmatulojen ja -lahtéjen
edessa esteitd?

Onko lampétila-asetus sopiva?

Ovatko ikkunat ja ovet kiinni?

Onko ilmavirtauksen nopeus ja ilmavirtauksen suunta
asetettu sopivasti?

.

5

. J

-

Epatavallinen toiminto tapahtuu
toiminnan aikana.

« Ukkonen ja radioaallot voivat aiheuttaa
ilmastointilaitteen toimintahairiéita. Kytke virtakytkin
pois paalta, kytke se uudelleen paalle ja yrita kayttaa
ilmastointilaitetta kauko-ohjaimella.

p
Toiminta pysahtyy yllattaen.
(TOIMINNON merkkivalo vilkkuu.)

+ Ovatko ilmansuodattimet puhtaita?
Puhdista ilmansuodattimet.

» Onko sisa- ja ulkoyksikon ilmatulojen ja -lahtojen
edessa esteita?

« Kytke virtakatkaisin pois paalta ja siirré esteet pois.
Kytke se sitten uudelleen paalle ja yrita kayttaa
ilmastointilaitetta kauko-ohjaimella. Jos valo vilkkuu
yhé, ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit
ilmastointilaitteen.

N\ J

Vs
Toiminta pysahtyy yllattaen.
(TOIMINNAN merkkivalo palaa.)
« Jarjestelman suojaamista varten ilmastointilaite
saattaa lopettaa toiminnan akillisten suurten
jannitevaihteluiden takia. Se jatkaa toimintaa
automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua.

p
Sisayksikosta tulee sumua.

+ Nain tapahtuu, kun kylma ilmavirta jaahdyttaa
huoneilmaa sumuksi JAAHDYTYS-toiminnan aikana.

+ Nain tapahtuu, koska lammoénvaihdin jadhdyttaa
huoneilmaa ja se muuttuu sumuksi sulatustoiminnon

aikana.
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s N e A
Kuumaa ilmaa ei virtaa pian Ulkoyksikko kaantyy kun
LAMMITYS-toiminnan aloittamisen ilmastointilaite ei ole toiminnassa.
jalkeen. | [T " T T T T TTTTTTT T T oI

B Kun toiminta on pysaytetty

« Ulkoyksikdn tuuletin jatkaa pydrimistéa vield 60 sekuntia

« limastointilaite lampenee. Odota noin 1-4 minuuttia.
jarjestelman suojaamiseksi.

(Jarjestelma on suunniteltu puhaltamaan ilmaa vasta,
kun se on saavuttanut tietyn lampdétilan.) B Kun ilmastointilaite ei ole toiminnassa

* Kun ulkolampétila on erittéin korkea, ulkoyksikon
% tuuletin alkaa pyéria jarjestelman suojaamiseksi.

\ J %

\ J

o N
KAYNNISTYS-/'SAMMUTUSAJASTIN
ei toimi asetusten mukaisesti.

« Tarkista, ettei KAYNNISTYS-/SAMMUTUSAJASTINTA
ja VIIKKOAJASTINTA ole asetettu samaan aikaan.
Muuta tai poista VIIKKOAJASTIMEN asetukset

kaytosta.

-
Sisayksikosta tulee hajua.
» Tama tapahtuu, kun huoneen, huonekalujen tai
tupakan hajua imeytyy yksikkdon ja se poistetaan
ilmavirran kautta.
(Tassa tapauksessa on suositeltavaa pyytaa
asentajaa pesemaan sisayksikko. Ota yhteys
jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.)

4 A _ J

| - . = . . . .
Kauko ohj.a!men signaaleja ei na.yteta LAMMITYS-toimintoa ei voida valita,
B Kauko-ohjaimen herkkyys on heikko. . Sl o .. .
P - ; S vaikka yksikko on lampopumppumalli.
B Nayton kontrasti on heikko tainaytte =~ | [ ___ __— _________ " ____ - _____|
on pimea. - Tarkista, ettei oikosulkupalaa (J8) ole leikattu. Jos se
W Naytto ei ole ohjattavissa. on leikattu, ota yhteytta huoltoon.

« Paristojen virta on vahissa ja kauko-ohjain toimii
vaarin. Vaihda kaikki paristot uusiin, koko AAA.LR03
(alkaliparisto). Katso lisatietoja tdman oppaan
kohdasta "Paristojen asentaminen”.

Jumpperi (J8)

U =
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m Soita valittomasti huoltoon

/\ VAROITUS

M Jos havaitset jotain normaalista poikkeavaa (kuten palaneen kary), lopeta laitteen kaytto ja kytke virtakytkin pois paalta.
« Laitteen kayttd epatavallisissa oloissa voi johtaa laitteen vaurioitumiseen, toimintahairidihin tai sahkdiskun tai tulipalon vaaraan.
« Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.

m Al3 yrité korjata tai muokata ilmastointilaitetta itse.
« Vaarin suoritettu tyo voi johtaa sahkoiskun tai tulipalon vaaraan.
« Ota yhteytta jalleenmyyjaan, jolta ostit iimastointilaitteen.

Jos jokin seuraavista oireista havaitaan, soita valittomasti huoltoon.

« Virtajohto on epétavallisen kuuma tai vahingoittunut.
+ Kayton aikana kuuluu epatavallista danta.

« Virtakatkaisin, sulake tai vikavirtasuoja katkaisee Kytke virtakatkaisi is DEAIE i it
toiminnan toistuvasti. hy lte vintakatkaisin pois paalta ja soita o
uoltoon.

« Kytkin tai painike ei usein toimi oikein.
+ Palaneen kary.
« Sisdyksikosta vuotaa vetta.

M Sihkokatkoksen jédlkeen
« limastointilaite jatkaa toimintaa automaattisesti noin 3 minuutin kuluttua. Odota hetki.

W Salama
« Jos salama iskee lahialueelle, lopeta toiminta ja kytke virtakytkin pois paalta jarjestelman suojaamiseksi.

W Jatehuoltovaatimukset

Tuote ja ohjaimen mukana toimitetut paristot on merkitty talla symbolilla. Se tarkoittaa, ettd sahko- ja
elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa sekoittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen.
Paristoissa symbolin alla voi olla tulostettuna kemiallinen symboli. T&mé& kemiallinen symboli tarkoittaa,
etta paristo siséltaa raskasmetallia enemman kuin tietyn pitoisuuden. Mahdolliset kemialliset symbolit ovat:
H Pb: lyijy (>0,004%)
Ala yrita purkaa jarjestelméa itse: tuotteen purkaminen seké kylméaaineen, 6ljyn ja muiden osien kasittely tulee antaa
valtuutetun asentajan tehtavaksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.
Yksikét ja kaytetyt paristot taytyy kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.
Huolehtimalla siita asianmukaisesta havittamisesta autat estdamaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja
ihmisten terveydelle.
Kysy lisatietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

40



Vianetsinta

B Vianetsintd kauko-ohjaimella

« Sisayksikko voi lahettaa kauko-ohjaimeen vikakoodin laitteessa esiintyvan vian mukaan.

1. Kun (%-painiketta pidetaan painettuna
5 sekunnin ajan, nayton lampéotila-alueella
vilkkuu " {)"-ilmaisin.

) @ e . .. Cancel . .
— — 2. Paina painiketta 7 toistuvasti, kunnes
— jatkuva aanimerkki kuuluu.
‘ 1 « Koodi-ilmaisin vaihtuu alla olevan taulukon mukaisesti ja ilmoittaa siita pitkalla
- & aanimerkilla.
KOODI SELITYS
00 TAVALLINEN
UA SISA-ULKOYKISKKOYHDISTELMAN VIKA
JARJESTELMA uo KYLMAAINE VAHISSA
u2 JANNITEHAVIO TAI PAAPIIRIN YLIJANNITE
U4 YHTEYSVIKA (SISA- JA ULKOYKSIKON VALILLA)
A1 SISAYKSIKON PIIRILEVY VIALLINEN
A5 KORKEAPAINEOHJAUS TAI JAATYMISSUOJA
SISAYKSIKKO A6 TUULETINMOOTTORIN VIKA
C4 VIALLINEN LAMMONVAIHTIMEN LAMPOTILA-ANTURI
c9 VIALLINEN TULOILMAN LAMPOTILA-ANTURI
EA JAAHDYTYKSEN-LAMMITYKSEN KYTKENTAVIRHE
E1 PIIRILEVYVIKA
E5 OL KAYNNISTETTY
E6 VIRHEELLINEN KOMPRESSORIN KAYNNISTYS
E7 TUULETINMOOTTORIN VIKA
F3 POISTOPUTKEN KORKEAN LAMPOTILAN OHJAUS
F6 KORKEAPAINEOHJAUS (JAAHDYTYSTILASSA)
HO ANTURIVIKA
ULKOYKSIKKO Hé TOIMINTA PYSAYTETTY ASENTOANTURIN VIAN VUOKSI
H8 VIRTA-ANTURIVIKA
H9 VIALLINEN TULOILMAN LAMPOTILA-ANTURI
J3 VIALLINEN POISTOPUTKEN LAMPOTILA-ANTURI
J6 VIALLINEN LAMMONVAIHTIMEN LAMPOTILA-ANTURI
L3 SAHKOOSIEN LAMPOVIKA
L4 KORKEA LAMPOTILA INVERTTERIPIIRIN LAMPOSIILISSA
L5 LAHDON YLIVIRTA
P4 VIALLINEN INVERTTERIPIIRIN LAMPOSIILIN LAMPOTILA-ANTURI
HUOMAA

« Lyhyt piippaus ja kaksi perékkaista piippausta ilmaisevat vastaavia koodeja.

Cancel
« Voit perua tdman nayton pitamalla painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Koodindyttd perutaan myos silloin, jos mitééan painiketta ei
paineta 1 minuuttiin.
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B ULKOYKSIKON PIIRILEVYN LED-VALO,

3MXM-sarja
VIHREA PUNAINEN
MIKROTIETOKONE TOIMINTAHAIRIO
NORMAALI TUNNISTUS
LED-A LED1|LED2|LED3|LED4|LED5 DIAGNOOSI
E) ° o | o | o | o NORMAALI— TARKISTA SISAYKSIKKO
» Y| o |3 | % e KORKEAPAINESUOJAIN LAUENNUT TAI TOIMINTAYKSIKKO TAI
VALMIUSYKSIKKO JAATYNYT
* YLIKUORMARELE LAUENNUT TAI KORKEA POISTOPUTKEN
» e X e e POTILA
» e | x| ¥ | e | ® |VIALLINEN KOMPRESSORIN KAYNNISTYS
» e | Xt | e | xt | e |TULONYLIVIRTA
» ¥ | 3 | e | @ | e [*TERMISTORIN TAI CT:N POIKKEUS
» Xt | ¥ | o | ¥ | e |KORKEAN LAMPOTILAN KYTKINRASIA
) ° ° o | XX | e |KORKEALAMPOTILA INVERTTERIPIIRIN LAMPOSIILISSA
» . o | Xt | e | @ |*LAHDON YLIVIRTA
» . o | 3t | 3t | e |*KYLMAAINE VAHISSA
» % | e o | 3 | o |ALHAINEN JANNITE PAAPIIRISSA TAI HETKELLINEN
JANNITTEEN MENETYS
» 3 | e o | o | e |KAANTEISEN MAGNEETTIVENTTIILIN KYTKINVIKA
» ¥t | X | % | ¥ | e |TUULETINMOOTTORIN VIKA
o3 - | - | -1 -] e |[[HUOMAUTUS 1]
° - - | ® |VIRRANSYOTTOVIKA TAI [HUOMAUTUS 2]
HUOMAUTUS: LED5 on kéaytettavissa vain 5M-sarjassa.
VIHREA |VILKKUU NORMAALISTI
PUNAINEN| POIS NORMAALISTI
o3 PAALLA
» VILKKUU
° POIS PAALTA
- EPAOLEELLINEN

B ULKOYKSIKON PIIRILEVYN LED-VALO,

2MXM-sarja
VIHREA
MIKROTIETOKONE NORMAALI
LED-A DIAGNOOSI
» NORMAALI — TARKISTA SISAYKSIKKO
o2 [HUOMAUTUS 1]
[ VIRRANSYOTTOVIKA TAI [HUOMAUTUS 2]
VIHREA| VILKKUU NORMAALISTI
1 |PAALLA
¥  |VILKKUU

[ POIS PAALTA

« Kytke virta pois paalta ja takaisin
« Diagnoosit, joissa on merkintana
* Eivat pade kaikissa tilanteissa. Katso lisatietoja huolto-oppaasta.

paalle. Jos LED-nayttd toistuu, ulkoyksikén piirilevy on viallinen.
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