DAIKIN DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE

7 KAYTTOOPAS

fﬁ I A\ |
I

INVERTER >

MALLIT

FTXZ25NV1B
FTXZ35NV1B
FTXZ50NV1B




SISALLYS

B Ennen kayttéa

B Peruskaytto

B Hyodylliset toiminnot

4 MIELLYTTAVA UNI -ajastintoiminta

¢ Pikalammitysajastintoiminta

TUPVAIlISUUSONJEEL ... e 3
Osien nimet ja toIMINNOL ..........ooiiii e 5
Toimenpiteet ennen KAYOA...........ooiiiiiii s 9
¢ Paristojen asennus ¢ Kellon asetus aikaan ¢ Sisdyksikon asennuspaikan asettaminen
Toimintatilojen asettaminen ..........c.ueeii i 11
¢ Automaattinen kaytté ¢ Jaidhdytystoiminta @ SARARA-kuivaustoiminta
¢ Kuiva jadhdytystoiminta ®LAMMITYS-toiminta ¢ URURU-kostutuskiyttd
¥ Kostea lammitystoiminta @ Pelkké puhallintoiminta
IMAVIrran SAALAMINEN .......coi e e e e e e et e e e e s e et e e e e e e ennrees 13
@llmavirran nopeuden sdiatdminen @llmavirran suunnan saataminen
Kayttdminen viisaasti anturin @avulla ... 16
¥ 3-alueinen INTELLIGENT EYE -toiminta @ AUTO OFF -toiminta
Ajastimen KAYHAMINEN ........vvie e 17
@ AJASTIN PAALLE/POIS -toiminta ®LASKETTU AJASTIN POIS PAALTA -kaytté
Miellyttdvan unen varmiStaminen .............coouiiiiiiiieiee e 19
Korkean lammityskapasiteetin varmistaminen herattdessa..............occcoeveiiiiee e, 21
Jaahdytys- tai lammitystehon lISGAMINEN ... 23
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Energiansaastovihjeita

A. Peita ikkunat salekaihtimella tai verholla.
Auringonvalon ja ulkoilman sisdanpaasyn estaminen tehostaa
jaahdytysta/lammitysta.

B. Ala jadhdyta lammita huonetta liikaa.
Lampdtila-asetuksen pitaminen kohtuullisella tasolla auttaa
saastamaan energiaa.

B Suositeltu lampotila-asetus
» Jaahdytys: 26-28°C
o Lammitys: 20-24°C

C. Pida ilmansuodatin puhtaana.
Tukkeutuneet ilmansuodattimet heikentavat tehoa ja tuhlaavat
energiaa. Kun suodattimen automaattinen puhdistustoiminto on
kaytossa, iimastointilaite puhdistaa suodattimen maaraajoin. Toiminta
on aina tehokasta ilman lian aiheuttamia ongelmia.
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Englanninkielinen teksti on alkuperainen ohje.
Muut kielet ovat alkuperaisten ohjeiden k&annoksia.

Mukavuusvihjeita

INTELLIGENT EYE -anturi
Kun kaytetaan INTELLIGENT EYE -anturia, se tunnistaa henkilon liikkeen ja saataa ﬁ
ilmavirran suuntaa ja toimintaa. &’

Haluatko suunnata ilmavirran poispain itsestasi?
Haluatko saastaa virtaa huoneessa, jossa ei ole ketaan?
Anturi toimii yhteistyossa kanssasi. ( GEITRER

VALAHDYSVIRTAUS

Valahdysvirtaus hajottaa hometta ja allergisia aineita.
Se pitaa ilman huoneessa ja ilmastointilaitteen sisalla puhtaana ja tekee tilasta

mukavan. (1L

Ennen kayttoa

Peruskéytto

Hyddylliset
toiminnot

Puhdistus

Tarvittaessa



Turvallisuusohjeet

Lue taman. oppaan Vf[otmmenplteet huolellisesti Laite on téytetty R32-aineella.
ennen yksikon kayttoa.

« Sailyta tama kayttdopas paikassa, jossa se on helposti kdyttajan saatavilla.

« Alla kuvatut varotoimenpiteet ovat VAROITUKSIA ja HUOMAUTUKSIA. Ne molemmat sisaltavat tarkeita turvallisuutta koskevia tietoja. Muista
aina noudattaa kaikkia varotoimenpiteita.

/\ VAROITUS .....occorcrrrnn Niiden ohjeiden noudattamatta jittdminen voi aiheuttaa henkildvahinkoja tai kuoleman.

Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai

A HUOMAUTUS oo henkilévahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

‘ ® Al koskaan tee nain. ‘ o Muista noudattaa ohjeita. ‘ @ Muista tehdad maadoitus.

» Luettuasi taman oppaan sailyta se sopivassa paikassa, jotta voit kayttaa sita tarvittaessa. Jos laitteisto siirtyy uudelle kayttajalle, muista antaa
myds opas hanelle.

/\ VAROITUS

® + Ala yritd nopeuttaa sulatus- tai puhdistusprosessia muilla kuin valmistajan suosittelemilla toimenpiteilla.

+ Laitetta taytyy sailyttdad huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia syttymislahteita (esimerkiksi avotuli, toiminnassa oleva
kaasutoiminen laite tai toiminnassa oleva sahkdlammitin).

« Ala puhkaise tai polta.

* Huomaa, etta kylmaaineet voivat olla hajuttomia.

« Laite taytyy asentaa ja sita taytyy kayttaa ja sailyttdd huoneessa, jonka pinta-ala on yli 1,8 m2.

» Tulipalon, rajahdyksen tai henkildvahinkojen valttamiseksi ala kayta yksikkoa, kun sen 1ahistolla on havaittu haitallisia, esim.
tulenarkoja tai syovyttavia, kaasuja.

» Huomaa, etta pitkallinen, suora altistuminen ilmastointilaitteesta tulevalle viilealle tai Iampimalle ilmalle tai liian viilealle tai lampimalle
iimalle voi vahingoittaa fyysista kuntoasi ja terveyttasi.

+ Al3 laita esineitd, kuten keppeja tai sormia, ilman sisd@nmeno- tai ulostuloaukkoihin. Seurauksena voi olla tuotteen toimintahéirio,
tuotteen vaurioituminen tai henkilévahinko, jos ilmastointilaitteen nopeasti pyorivan tuulettimen siipia kosketetaan.

 Ala yrita korjata, purkaa, asentaa uudelleen tai muuttaa iimastointilaitetta itse, silla seurauksena voi olla vesivuoto, séhkaiskuja tai
tulipalo.

+ Ala kayta tulenarkaa suihketta ilmastointilaitteen lahella. Muuten seurauksena voi olla tulipalo.

+ Al kaytéd muuta kuin ulkoyksikossé ilmoitettua kylméainetta (R32) asennuksen, siirtamisen tai korjauksen aikana. Muiden
kylmaaineiden kaytto voi aiheuttaa yksikén ongelmia tai vaurioita ja henkildvahinkoja.

» Sahkodiskujen valttamiseksi ala kayta laitetta, jos katesi ovat marat.

» Varo tulta kylmaainevuodon sattuessa. Jos ilmastointilaite ei toimi oikein, eli se ei tuota viileaa tai lamminté iimaa, syyna voi olla
kylmaainevuoto. Pyyda apua jalleenmyyijalta. limastointilaitteessa oleva kylmaaine on turvallista eika yleensa vuoda.
Jos vuoto kuitenkin syntyy, kosketus avopolttimen, lammittimen tai lieden liekin kanssa voi muodostaa myrkyllisté kaasua. Ala kéyta
iimastointilaitetta, ennen kuin pateva huoltoteknikko on ilmoittanut korjanneensa vuodon.

+ Ala yrita asentaa tai korjata ilmastointilaitetta itse. VVaarin tehty tyd voi aiheuttaa vesivuotoja, shkoiskuija tai tulipaloja. Pyyda
jalleenmyyjaa tai ammattitaitoista henkilda suorittamaan asennus- ja kunnossapitotyot.

» Jos iimastointilaitteessa on toimintahairio (siita lahtee palavan hajua tms.), katkaise yksikon virta ja ota yhteys lahimpaan
jalleenmyyjaan. Kayton jatkaminen téllaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa sarkymisen, sahkdiskun tai tulipalon.

* Muista asentaa maavuotokatkaisin. Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

+ Muista maadoittaa yksikkd. Ald maadoita yksikkda vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan. Puutteellinen maadoitus
saattaa aiheuttaa sahkdiskuja.

/\ HUOMAUTUS

 Ala kayta iimastointilaitetta muuhun kuin sen suunniteltuun tarkoitukseen. Alé kayté iimastointilaitetta tarkkuuskojeiden, ruoan,
kasvien, elaimien tai taideteosten jaahdytykseen, silla se voi vaikuttaa vahingollisesti kyseisen kohteen suorituskykyyn, laatuun ja/tai
pitkaikaisyyteen.

» Pida kasvit ja elaimet poissa ilmastointilaitteen suorasta ilmavirrasta, silla silla voi olla haittavaikutuksia.




® + Al3 sijoita avotulta tuottavia laitteita yksikdsta tulevaan ilmavirtaan, silla se voi heikentaa polttimen palamista.

« Ala tuki ilman sisddnmeno- tai ulostuloaukkoja. Heikentyneen ilmavirran seurauksena saattaa olla riittdmaton teho tai ongelmia.

+ Ald istu ulkoyksikén paalla, laita sen paélle mitaan tai veda yksikkda. Muuten seurauksena voi olla onnettomuuksia, kuten
kaatuminen tai putoaminen, joista seuraa vammoja, tuotteen toimintahairidita tai tuotteen vaurioituminen.

+ Al3 aseta kosteudelle herkkia esineité suoraan sisé- tai ulkoyksikdiden alapuolelle. Tietyissé olosuhteissa padyksikén tai
kylm&aineputkien kondensaatio, ilmansuodattimen likaisuus tai poiston tukkeuma voi aiheuttaa tippumista, josta seuraa téllaisen
esineen pilaantuminen tai vikaantuminen.

» Tarkista laitteen pitkdan kestaneen kayton jalkeen, etta sen teline ja kiinnikkeet eivat ole vaurioituneet. Jos ne ovat vaurioituneet,
yksikkd voi pudota ja aiheuttaa vammoja.

» Vammojen valttdmiseksi ala kosketa sisa- tai ulkoyksikdiden ilman sisddnmenoaukkoa tai alumiiniripoja.

» Laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai heikkojen henkildiden kaytettavaksi ilman valvontaa. Seurauksena voi olla
ruumiintoimintojen heikentymista ja terveyshaittoja.

» Lapsia on valvottava, jotta he eivat paase leikkimaan laitteella tai sen kaukosaatimelld. Jos lapsi kayttaa laitetta sattumanvaraisesti,
seurauksena voi olla ruumiintoimintojen heikkeneminen ja terveyshaittoja.

+ Al3 altista sisa- ja ulkoyksikkéja iskuille, jotta ne eivat vahingoitu.

 Al3 aseta tulenarkoja esineitd, kuten suihkepulloja, alle 1 m:n paahé&n ilman poistoaukosta.
Suihkepullot voivat rajahtaa sisa- tai ulkoyksikdista tulevan kuuman ilman takia.

+ Ald anna lemmikkien virtsata ilmastointilaitteen paalle. Jos ilmastointilaitteen péélle virtsataan, seurauksena voi olla sahkéiskuja tai
tulipalo.

+ Ala pese iimastointilaitetta vedell3, silla se voi aiheuttaa séhkéiskuja tai tulipalon.
+ Ala aseta vetta siséltavia astioita (maljakoita tms.) yksikén ylapuolelle, sillé seurauksena voi olla sahkéiskuja tai tulipalo.

0 » Hapenpuutteen valttamiseksi huolehdi huoneen riittavasta tuuletuksesta, jos ilmastointilaitteen kanssa kaytetaan poltinta tai

vastaavaa laitetta.

» Muista ennen puhdistusta pysayttaa yksikko, kdantaa virtakytkin pois paalta tai irrottaa virtajohto. Muuten seurauksena voi olla
sahkoisku ja vammoja.

« Liité ilmastointilaite vain maaritettyyn virransyottopiiriin. Muut kuin maaritetty virransy6ttd voivat aiheuttaa séhkoiskuja,
ylikuumenemista ja tulipaloja.

» Asenna tyhjennysletku tasaisen tyhjennyksen varmistamiseksi. Puutteellinen tyhjennys saattaa aiheuttaa rakennuksen, huonekalujen
yms. kastumisen.

+ Al3 aseta esineitd ulkoyksikon valittdmaan laheisyyteen alaka anna lehtien ja muiden roskien keraéntya yksikén ympérille. Lehdet
ovat pesapaikkoja pienelaimille, jotka voivat paasta yksikon sisaan. Yksikkoon paastyaan tallaiset elaimet voivat aiheuttaa
toimintahairiita, savua tai tulipalon séahkdosia koskettaessaan.

+ Al3 sijoita esineita sisayksikén ympairille.

Ne voivat heikentaa ilmastointilaitteen suorituskykya, laatua ja kayttoikaa.

» Tata laitetta ei ole tarkoitettu henkildiden, joilla on heikentyneita fyysisia, aisti- tai psyykkisia ominaisuuksia tai puuttuva kayttoa
koskeva tieto, kaytettavaksi, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkild ole antanut heille laitteen kayttoa koskevaa valvontaa
tai opastusta.

Pida poissa lasten ulottuvilta, jotta he eivat paadse leikkimaan laitteella.

» Ota yhteytta huoltohenkiléstéaan hoitoa ja puhdistusta varten.

P002

Tama laite ei ole julkisessa kaytdssa.

Asennuspaikka
< Kysy jalleenmyyjalta ohjeita ilmastointilaitteen asennuksesta seuraavantyyppisiin ymparistoihin >

Paikat, joissa on 6ljyinen ymparisto tai jossa esiintyy hoyrya tai nokea.

Suolainen ymparistd, esim. rannikkoalueet.

Paikat, joissa esiintyy sulfidikaasua, esim. kuumat lahteet.

Paikat, joissa lumi saattaa tukkia ulkoyksikdn.

Sisayksikkd on vahintdan 1 metrin padssa televisio- tai radiovastaanottimista (yksikko voi aiheuttaa hairidita kuvaan tai aaneen).
Ulkoyksikdn tyhjennys on ohjattava hyvin viemardityyn paikkaan.

AlA hiiritse naapureita melulla
< Valitse asennuspaikka alla olevien ohjeiden mukaisesti >

Paikka, joka on tarpeeksi tukeva kantamaan yksikdn painon ja joka ei vahvista kdyntidanta tai tarinaa.
Paikka, jossa ulkoyksikdsta purkautuva ilma tai kéyntiaani ei hairitse naapureita.

Sahkotyst

Kayta virtalahteena vain ilmastointilaitteelle osoitettua erillista virtapiiria.

Jarjestelman siirtdminen

Jarjestelman siirtaminen vaati erikoistietoja ja -taitoja. Ota yhteys jalleenmyyjaan, jos siitdminen on tarpeen muuton tai remontin takia.

Ennen kayttoa ‘



Osien nimet ja toiminnot

Sisayksikko

liman INTELLIGENT EYE -anturi
sisdanmenoaukko
(ylapinta)
Etupaneeli
Lisalappa Kaihdinséleet
(vaakasiiveke) (pystysuorat siivet)
(Ilman ulostuloaukon sisélla oikealla
ja vasemmalla puolella.)
i Sulkulappa
Saatolappa (pohjan ilman
(vaakasuora siipi) sis3in-
menoaukko) e
liman Mallin nimikilpi
ulostuloaukko
B Naytto

Homeenpoiston/puhdistussuodattimen
merkkivalo (vihred) —— Lahetin/vastaanotin
+ Lahettdd/vastaanottaa kaukosaatimen signaalit.

+ Toiminnan merkkivalo ilmoittaa signaalin
vastaanotosta vilkkumalla ja antamalla

Pikalammitysajastimen merkkivalo

(punainen) aanimerkin.
Toiminnan merkkivalo (vihrea) Tapaus Aénen tyyppi
Kayton aloitus kaksi aanimerkkia
Ajastimen merkkivalo Asetuksen muutos aanimerkki
(oranssi) | Kayton lopetus pitka aanimerkki
9 9 S ™ ¢
Q) | = C-H
< Merkkivaloluettelo >
Merkkivalo Vari Tila Kuvaus
o . ) Palaa Ajastin on asetettu.
Ajastimen merkkivalo oranssi -
Vilkkuu On aika puhdistaa virtausyksikkd.
Palaa limastointilaite on kdynnissa.
Toiminnan merkkivalo vihred -
Vilkkuu Tarkista vikakoodi.
tumman- P N
o umr Pikalammitysajastin on asetettu.
Pikalammitysajastimen punainen Palaa
merkkivalo kirkkaan- Alustava lammitystoiminto tai pikaldmmitysajastintoiminto on kaynniss.
punainen
limastointilaite toimii automaattinen homeenpoistotoimintokaytdssa.
Homeenpoiston/ Palaa
pur]d'i::‘:‘i;?/gﬁ)t“men vihrea Homeenpoisto- tai puhdistussuodatintoiminto on kéynnissé.
Vilkkuu On aika puhdistaa pélyrasia.




Kun etupaneeli on auki

B Nayttoyksikko

INTELLIGENT EYE -anturi —m
Tunnistaa ihmisen likkeen N .

varmistaakseen, etta alueella
on henkild.

Sisdyksikon ON/OFF-kytkin

» Paina, kun haluat kdynnistaa toiminnon AUTO-tilassa
ja ilmavirran AUTO-nopeudella.
Lopeta toiminta painamalla painiketta uudelleen.

» Kayta tata painiketta, kun kaukosaadin ei ole
valittomasti kaytettavissa.

limansyottosuodatin (musta)
Poistaa polya ulkoa otetusta
ilmasta. /

Kostutuslampétila- ja —
kosteusanturi | s
(yksikon sisalla) .

Virtausyksikké

Estaa hometta ja allergeeneja
virtauspurkauksen hajotustehon

- 7 "
e avulla. ( EITE

Fotokatalyyttinen
ilmanpuhdistus- ja

Tunnistaa kostutetun ilman I1dmpétilan
ja kosteuden kosteustason saatamista \%
varten.

Polyrasia
Kaapii pélyn pois ilmansuodattimesta
pélyharjalla ja keréa sen.

hajunpoistosuodatin

(musta)

Adsorboi hometta, allergeeneja

ja hajua.

limansuodatin (valkoinen)
(2 paikkaa oikealla ja vasemmalla)

Ulkoyksikko

Kostutusyksikon ilman sisddanmeno
(edessa ja takana)

Kostutusyksikon ilman
ulostulo (edess3)

Kostutusyksikko —{

llman sisddnmeno =

(edessa ja takana)

liman ulostulo

— Sisdlampotila- ja
kosteusanturi
(yksikon sisalla)

Tunnistaa huoneen lampétilan
ja kosteuden.

Ulkoilman lampoanturi
(takana)

Tunnistaa ulkolampdtilan.

\l_

oe—— Kylmaaineputkisto,
yksikoiden viéliset kaapelit
ja kostutusletku

Poistoaukko
(alaosan takapuoli)

Poistaa veden ulkoyksikdsta lammitys- tai kostean
ldmmitystoiminnan aikana.

Maaliitin (sisalla)

o Tyhjennysletku

Poistaa veden sisayksikosta jaahdytys-,
SARARA-kuivaus- tai kuivan
jaahdytystoiminnan aikana.

Mallin nimikilpi

Ennen kayttoa ‘



Osien nimet ja toiminnot

l Lahetin/vastaanotin

)

Y

COOLING

Lahetin/vastaanotin

Taustavalaistu naytt6 (LCD)

» Nayttaa toimintaolosuhteet.
(Tassa naytetaan kaikki viitteeksi.)

» Paina mita tahansa toimintapainiketta, niin
taustavalo syttyy noin 5 sekunnin ajaksi.

« Irrota suojakalvo ennen kayttéa.
<€ SHC H \\\\\\
F LA @
®s 4 O_&con g
‘-' ‘-‘ HSTOLOWOM: £ fogs
.00

AUTO-painike
Valitsee automaattisesti sopivan kayttétilan

(jaahdytys tai lammitys) huoneen lampdtilan
perusteella ja aloittaa toiminnan.

mmv%

» Lahettad/vastaanottaa signaaleja
sisayksikkoon/sisayksikosta.
» Kaukosaadinta kaytettédessa lahetin/

vastaanotin taytyy suunnata kohti sisayksikén
lahetintd/vastaanotinta.

Lahetys epaonnistuu, jos kaukosaatimen ja
sisdyksikon valissa on este, kuten verho.

—o AUTO e ea ’
 Suurin kayttéetaisyys on noin 7 m.

OFF-painike l o OFF
Pyséyttaa toiminnan.

d
83 8882&?88 882;“0%7&

COOL DRY L
Pikakayttopainikkeet
HUMIDIEY Kaynnistaa jaahdytys-, SARARA-kuivaus-,
lAmmitys- tai URURU-kostutustoiminnan.
~ A
TEMPERATURE-painike ° T§('\:"P H%M o—
Saataa lampdtila-asetusta. v v
CLEAN/FRESH —— HUMIDITY-painike

ILMAN VALAHDYSVIRTAUS-
PUHDISTUS/RAITTIIN ILMAN
TUULETUSSYOTTO -painike

 Suorittaa virtausyksikdn purkauksen.
+ Raitista ilmaa otetaan ulkoa.

Sa4tad kosteusasetusta.

OFF TIMER
[}

—— FAN-painike
S&4taa ilmavirran nopeusasetusta.

[

Kansi

Kun olet avannut kannen, sulje se
kunnolla. Kannen painikkeet eivat
toimi oikein, jos kansi ei ole kunnolla
kiinni.

OFF TIMER -painike

Asettaa ajan ennen toiminnan pysayttamista.

| Mali | ARC477A1 |

Kaukosaatimeen liittyvid huomautuksia

+ Al pudota kaukosaadinté tai anna sen kastua. (Putoaminen tai kastuminen voi rikkoa sen.)
« Jos kaukosaadin on likainen, pyyhi se kuivalla, pehmealla liinalla.

» Signaalien valitys saattaa heikentya, jos huoneessa on sahkdsytytintyyppinen loistevalaisin (esim. vaihtomuunnintyyppiset valaisimet) tai TV.
Ota téllaisessa tapauksessa yhteys huoltoliikkeeseen.

» Herkkyys voi laskea, jos lahetin/vastaanotin on alttiina suoralle auringonvalolle.



llimavirran suunnan
painikkeet

Saada ilmavirran pysty- ja

vaakasuuntia. (SITKE]

SENSOR-painike

&Y : Tunnistaa henkildén ja
saataa ilmavirran suuntaa.

@ : Sammuttaa yksikdn
automaattisesti, kun
lasnaoloa ei havaita.

Avaa kansi Valikkokohde naytetaan ylapuolella.

3 '@/ Valikkokohde naytetaan alapuolella.
\\/ <€ | ILMAN VALAHDYSVIRTAUSPUHDISTUS
INTELLAIGETE £ | RAITTIN ILMAN SYOTTOTUULETUS
MRFLQW 2 C | AUTOMAATTINEN HOMEENPOISTO

£ xm + | SUODATTIMEN AUTOMAATTINEN
PUHDISTUS
&> | 3-alueinen INTELLIGENT EYE
@ | AUTOMAATTINEN SAMMUTUS
5§ |TEHO
X5 |ECONO

)

ﬁ {% | ULKOYKSIKON QUIET-KAYTTO
—L&J =) ] 1112 | valikkokohteiden maara.

SENSOR ECONO/QUIET

. &/

FAN ONLY -painike

Suorittaa pelkéan puhallin-

-‘ PUSH for 2sec. "l
@  FANONLY C o

| POWERFUL |

(/@)e————— ECONO/QUIET-painike
x

Rajoittaa virran maksimikulutusta.

1 : Vahentas ulkoyksikon aanta.

toiminnan. —'| %) @=
BRIGHINESS
() B
CHUEPD MOLD PROOF -palnlke
POWERFUL-painike ) @ () Vahentaa hometta ja hajuja yksikon sisallé.
Lisaa ilmavirran nopeutta ’[(PREWOUS]] (o)
jaahdytys- tai lammitystoiminnan —'R% 0 %0—
akana. CLEANING FILTER -PAINIKE
Poistaa ilmansuodattimeen tarttuneen lian, kuten pélyn.
RESET-painike ——— KELLO-painike
Nollaa pélyrasian puhdistusmerkkivalon Asettaa kellonajan.
ja virtausyksikdn puhdistusmerkkivalon.
INFORMATION-painike SET UP -painike BRGHTNESS BRIGHTNESS-painike

Antaa tietoja, kuten lampdtila ja

virrankulutus. @S

Nayttaa asetusnayton.

Asettaa sisayksikon
merkkivalojen kirkkauden.

CSLEEPO

TIMER-painike

Asettaa ajastimet.

» Sivu 17, 19, 21

PREVIOUS-painike

Palaa edeltavaan nayttoon.

B SELECT-painike

Valitsee kohteita.

APPLY-painike

Suorittaa kaukosaatimen
toiminnan.

CANCEL-painike

Poistuu asetusnadytdsta.
Peruuttaa ajastinasetukset.

Ennen kayttoa ‘



Toimenpiteet ennen kayttoa

Paristojen asennus

1. Avaa kansi vetamalla ylikieleke alas.

2. Aseta 2 AA-kokoista LR6-alkaliparistoa
paikoilleen.

Ylakieleke * Muiden kuin AA-kokoisten LR6-alkaliparistojen kayttdminen voi
aiheuttaa virheellisté toimintaa.

Ala sekoita ®- ja©
-puolia.

3. Aseta 2 alakieleketti kanteen kannen

2 maiion) laittamiseksi paikalleen.
: Kaukosaatimen telineen asennus seinaan
__ | 1. Valitse paikka, josta signaalit saavuttavat
@ yksikén.
Reika Q & f[%\\// Vlkonema
[( A 2. Kiinnitd kaukosiitimen teline seindin,
o —% py.lvéiéiseen tai. vas.taavaan p.aikkaan
_ = & erikseen hankittavilla ruuveilla.
Ruui Kaukosadlimen 3. Sovita kaukoséitimen telineen ulkonema

kaukosaatimen takana olevaan reikaan.

Kaanna virtakytkin paalle

» Kun virta kytketaan paalle, sisayksikon saatélapat avautuvat ja
sulkeutuvat kerran referenssiasennon asettamista varten.

Huomautuksia paristoista

» Paristot kestavat noin 1 vuoden. Jos kaukosaatimen nayttd kuitenkin alkaa himmeta ja vastaanotto heikkenee 1 vuoden sisalla, vaihda
molemmat paristot uusiin AA-kokoisiin LR6-alkaliparistoihin.

» Kaukosaatimen mukana tulevat paristot on tarkoitettu kayton aloittamista varten. Paristot voivat tyhjentya alle 1 vuodessa.

» Kun ajastimia on asetettu, asetukset peruutetaan paristojen vaihdon jalkeen. Aseta ajastimet uudelleen.

» Ota paristot pois, jos ilmastointilaitetta ei kayteta pitkaan aikaan.



1200
Lo

Kellon asetus aikaan

!
1. Paina Q. Fush INFO

Ennen kayttoa ‘

2. Aseta kello oikeaan aikaan painamalla

El ' and AFFLY

* Aina kun painiketta @ painetaan, aika siirtyy 1 minuutin

eteenpain. Painikkeen pitdminen painettuna muuttaa aikaa .?.ﬂ@e‘,:
g

10 minuutilla.

3. Paina (71]).

+ Kun "@ CLOCK Set" on tullut nékyviin, normaalinéytté tulee E) CLOCK o
uudelleen nakyviin. \.ﬁ'et

< Kellon asettaminen aikaan paristojen vaihdon jalkeen >

Kun kello on asetettu aikaan, asetettu aika tallennetaan sisayksikkdon. Kun paristot on vaihdettu,
suuntaa kaukosaadin sisayksikkda kohti ja paina . (Aika asetetaan automaattisesti.) Jos
"12:00" jaa vilkkumaan, toista ylla olevat vaiheet 1-3.

Sisayksikon asennuspaikan asettaminen
D Aseta "INSTALLED POSITION" valikkoasetuksissa.

+ Aseta "INSTALLED POSITION" iimavirran asianmukaista saatoa varten.

Sisayksikon merkkivalojen kirkkauden asettaminen

BRIGHTNESS

D Paina(=+).

ERIGHTNESS ERTGHTNESS ERIGHTNESS

High | * o | Off

KIRKKAUS Suuri KIRKKAUS Pieni KIRKKAUS  Pois
(oletusarvo)

Kellon asettamiseen liittyva huomautus
» Jos sisayksikon sisdista kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan, ajastintoiminnot eivat toimi tasmallisesti.

10



Toimintatilojen asettaminen

()
COLING

Automaattinen kaytto

Toimii asianmukaisessa toimintatilassa (jadhdytys tai lammitys)
asetuslampdtilan ja sisalampatilan perusteella.

D Paina  am .

. Paina .

SARARA-kuivaustoiminta

Kosteuden laskeminen.

D Paina( o

®'”"n . J"'a'éih.dytystqiminta —
‘: 'oc Lampdtilan laskeminen. [:[][]LING

OFF Kuiva jadhdytystoiminta ST
Lampétilan ja kosteuden laskeminen. []RY
D Paina | x5 |jaahdytyst0|m|nnan aikana. [:[][]UNG
HEAT HUMIDIFY
A~ ~ » Painikkeen @ painaminen SARARA-kuivaustoiminnan
TE('\;’IP H%M aikana vaihtaa toimintatilaksi KUIVA JAAHDYTYS.
v v

LAMMITYS-toiminta

Lampétilan nostaminen. | HEM ING

. Paina | HeAar

J
J

URURU-kostutuskaytto

Kosteuden nostaminen.

D Paina , kun yksikko ei ole

toiminnassa.

Kostea lammitystoiminta BT
HMID

Lampétilan ja kosteuden nostaminen.

. Paina lammitystoiminnan aikana. HEM]NG

» Palaa lammitystoimintaan painamalla painiketta uudelleen.

» Paina m l&mmitys- tai URURU-kostutustoiminnan aikana,

kun haluat vaihtaa toimintatilaksi KOSTEA LAMMITYS.

Pelkka puhallintoiminta

llman puhaltaminen.

D Paina (fow).

< Toiminnan pysayttaminen >

D Paina .

Toiminnan merkkivalo (vihred)



@ Lampaotilan saato

u Kosteuden saato

A
D Paina|w|.
v

Kosteusasetuksiin liittyvia huomautuksia

Peruskaytto ‘

Asetus Kuvaus
@y :KOSTEUTTAMINEN Pitaa kosteuden korkeana eika puhalla iimaa suoraan keholla, jotta toiminta on hellavaraista iholle.
Tata toimintaa suositellaan, kun olet huolestunut ihon kuivuudesta. llmavirran nopeutta ei voi muuttaa.

CONT : JATKUVA Jatkaa kostuttamista tai kosteuden poistamista.

HI  : KORKEA Kosteuttaa tai poistaa kosteutta suurella teholla.

STD : VAKIO Kosteuttaa tai poistaa kosteutta kohtalaisella teholla.

LOW : ALHAINEN Kosteuttaa tai poistaa kosteutta alhaisella teholla.

OFF :POIS Kosteutta ei séadeta.

Kunkin toimintatilan lampoétila- ja kosteusasetuksia koskevia huomautuksia

Tila Lampotila limankosteus
AUTO 18-30°C Kosteusasetusta ei voi muuttaa.
JAAHDVTYS T 3
KUIVA JAAHDYTYS kostutus, jatkuva, alhainen, normaali, korkea tai pois *4
SARARA-KUIVAUS *1 jatkuva, alhainen, normaali tai korkea
LAMMITYS" 10-30°C *5
KOSTEA LAMMITYS pois *6, alhainen, normaali, korkea tai kostutus
URURU-KOSTUTUS *2 alhainen, normaali, korkea tai jatkuva

*1 Kun lampétilaa muutetaan, kuiva jaahdytystoiminto kaynnistyy.
*2 Kun lampétilaa muutetaan, kostea lammitystoiminto kaynnistyy.
*3 Kun kosteutta lasketaan, kuiva jadhdytystoiminto kaynnistyy.
*4 Kun valitaan OFF, jadhdytystoiminto kaynnistyy.

*5 Kun kosteutta nostetaan, kostea lammitystoiminto kaynnistyy.
*6 Kun valitaan OFF, lammitystoiminto kaynnistyy.

SARARA-kuivaustoimintoon liittyvia huomautuksia

» Tama tila sekoittaa kuivattua viileda ilmaa huoneilmaan ilman poistolampétilan sdatamiseksi ja kosteuden poistamiseksi.
» Kun sisalampétila nousee, kuiva jadhdytystoiminto kdynnistyy automaattisesti.
» Kun ulkolampétila on alhaisempi kuin sisédlampétila, kosteudenpoiston tehokkuus laskee.

» Kun ulkolampétila on alle 18°C, huoneesta poistetaan kosteutta vuorottelemalla jadhdytys- ja Idmmitystoimintoja. Lisaksi tuuletusta sdadetaan
asianmukaisesti ja huoneen kosteutta lasketaan ottamalla ulkoilmaa huoneeseen. (Tuloilman kosteudenpoisto)

Kuivaan jadhdytystoimintaan liittyvia huomautuksia

» Kosteuden laskemiseksi ilmavirran nopeus kuivan jadhdytystoiminnan aikana laskee alhaisemmaksi kuin jadhdytystoiminnan aikana.
« Kun kosteutta ei lasketa, SARARA-kuivaustoiminto kaynnistyy automaattisesti.

URURU-kostutustoimintoon liittyvd huomautus
» Kostutusyksikko keraa ulkoilmasta kosteutta huoneen kostuttamiseksi.

Kosteaan lammitystoimintaan liittyvd huomautus
* Kun sisalampétila nousee lammitystoiminnan takia, sisailman kosteus voi laskea tilapaisesti.



limavirran saataminen

Kﬁ limavirran nopeuden saataminen

D Paina .
[:[][]LING * Aina kun painiketta painetaan, iimavirran nopeuden merkkivalo muuttuu.
(Eraat merkkivalot eivat valttamatta ndy toimintatilan mukaan. )
LY o > '
S ’ - ’ g |
AUTO Sisayksikko hiljainen limavirran nopeus 1-5
% /// m\\\  Kun ilmavirran asetuksena on 24 , sisayksikon hiljainen kaytto kaynnistyy ja yksikosta
\\\ @& tuleva aani muuttuu vaimeammaksi.
» Jos lampdtila ei saavuta haluttua pistetta, muuta ilmavirran nopeusasetusta.

limavirran suunnan saataminen
< limavirran pystysuunnan muuttaminen >

D Paina((& ).

» Aina kun painiketta painetaan, ilmavirran suunnan merkkivalo muuttuu.
(Eraat merkkivalot eivat valttamatta nay toimintatilan mukaan. )
« Saatolapat kaantyvat pystysuunnassa.

AUTO) 7
\\\\ ' [ ' \\\>\;;ze g \\\\ Py W g \\\>\/
AUTO Kierto TUULENVIRE Taso 1-6 Heilahtelu

< limavirran vaakasuunnan muuttaminen >

D Paina( = ).

» Aina kun painiketta painetaan, ilmavirran suunnan merkkivalo muuttuu.
(Eraat merkkivalot eivat valttamatta nay INSTALLED POSITION -asetuksen mukaan.
)

» Kaihdinsaleet kdantyvat vaakasuunnassa.

—[AUTO |- = o - - T -
AT G > @\ > i\ >
AUTO Levea Vasemmalle

A PN T ey

e

Heilahtelu Oikealle Puhallus
eteen

< limavirran pysty- ja vaakasuuntien yhdistaminen (3D-ilmavirta) >

A ilmavirran -

D Asectailma an pysty- ja % e
vaakasuunnaksi Heilahtelu. I\ JU
+ Saatolapat ja kaihdinsaleet kaantyvat Heilahtelu Heilahtelu

vuorotellen.
» Voit peruuttaa 3D-ilmavirran painamalla

@i =D



limavirran nopeuteen liittyvia huomautuksia

» Kun ilmavirran nopeusasetuksena on AUTO, jadhdytys-, SARARA-kuivaus- tai kuivan jaahdytystoiminnan (AUTO-asetuksella valittu toiminta
mukaan lukien) kéynnistdminen laukaisee hajunpoistotoiminnon, joka vahentaa sisayksikosta tulevaa hajua, eika yksikko puhalla iimaa
valittdmasti. Odota noin 40 sekuntia. (HAJUNPOISTO)

» Jos ilmavirran nopeutta lasketaan, saatélapat ja kaihdinsaleet pysahtyvat. Kun ilmavirran pystysuunnaksi asetetaan Heilahtelu, saatdlapat
pysahtyvat ylaasentoon.

» Mita pienempi ilmavirran nopeus, sita pienempi jadhdytyksen/lammityksen teho on.

< limavirran nopeusasetukset eri toimintatiloissa >

Tila limavirran nopeusasetus
SARARA-kuivaus/kuiva jaahdytys AUTO
AUTOMAATTINEN / JAAHDYTYS / LAMMITYS / URURU-KOSTUTUS /
KOSTEA LAMMITYS* / VAIN TUULETIN

* Kun kosteudeksi on asetettu KOSTEUTTAVA,; ilmavirran nopeudeksi tulee AUTO.

Auto, sisayksikkd hiljainen, ilmavirran nopeus 1-5

limavirran pystysuuntaan liittyvia huomautuksia
AUTO-, kierto- ja tuulenvireilmavirta voidaan asettaa toimintatilan mukaisesti.

B Kiertoilmavirta B Tuulenvireilmavirta
D Yad Tama asetus puhaltaa ilmaa kauas kayttamalla katon Tama asetus saataa automaattisesti ilmavirran nopeutta
tilaa. Lisaksi ilmaa voidaan kierrattaa koko huoneessa \\§ ja pystysuuntaa tuulenvirettd muistuttavan ilmavirran
[ ottamalla iimaa sulkulapasta (pohjan iiman \\/ tuottamiseksi. limavirta on miellyttava, vaikka se
sisddnmenosta) lampétilavaihteluiden eliminoimiseksi. YBREE ) haltaisi keholle.
< AUTO-, kierto- ja tuulenvireilmavirta-asetukset eri toimintatiloissa >
Tila limavirran suunta-asetus
AUTO Kierto TUULENVIRE
AUTO v - _
JAAHDYTYS / SARARA-KUIVAUS / KUIVA JAAHDYTYS v v v
LAMMITYS / URURU-KOSTUTUS / KOSTEA LAMMITYS v - -
VAIN TUULETIN - v v
< AUTO-ilmavirta-asetukset eri toimintatiloissa >
Tila limavirran suunta-asetus
JAAHDYTYS / KUIVA JAAHDYTYS Kiertoilmavirta » tuulenvireilmavirta
LAMMITYS / KOSTEA LAMMITYS llman puhallus alaspain ja kiertoilmavirta toistetaan.
SARARA-KUIVAUS Kun s?s?l:e:lmpc?t?la on h?eman alhaisemp'i Kiertoiln?a\'/irta :
Kun sisalampétila on hieman korkeampi Tuulenvireilmavirta
URURU-KOSTUTUS Kierto
< Lappien liikealue >
Lappien likealue vaihtelee kayttotilan mukaan.
JAAHDYTYS / SARARA-
KUIVAUS / KUIVA JAAHDYTYS
LAMMITYS /
URURU-KOSTUTUS / VAIN TUULETIN
KOSTEA LAMMITYS

/\ HUOMAUTUS
» Kayta aina kaukosaadinta lappien ja kaihdinsaleiden kulmien saatamiseen. Jos lappia ja séleita yritetdan siirtda vakisin kasin,
kun ne kaantyvat, mekanismi saattaa vahingoittua.
» Kayta aina kaukosaadinta kaihdinséleiden kulmien saatamiseen. llman ulostuloaukon sisallé on nopeasti pyodriva tuuletin.

Peruskaytto ‘
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limavirran saataminen

3D-ilmavirtakdytosta huomattavaa

» 3D-ilmavirran kaytto kierrattda kylmaa ilmaa, joka pyrkii kerddntymaén huoneen alaosaan, ja lamminta ilmaa, joka pyrkii kerddntymaan
huoneen yldosaan, koko huoneessa estéen kylmien ja lampimien alueiden muodostumisen.

limavirran vaakasuuntaan liittyvd huomautus

¢ Kun ilmavirran vaakasuunnaksi asetetaan AUTO, INTELLIGENT EYE -anturi aktivoituu. INTELLIGENT EYE -anturi tunnistaa edessa
vasemmalla, edessa ja edessa oikealla olevan henkildn ja suuntaa ilmavirran poispain tasté henkilosta.

< INTELLIGENT EYE -anturi >
INTELLIGENT EYE -anturi tunnistaa henkilon (Iampda tuottava objekti) varmistaakseen, missa ihmiset ovat.

Esimerkki (mukavuus)

» Suurin etaisyys, josta ihmiset voidaan tunnistaa, on noin 9 m sisayksikon edessa.

» Pienelainten, kuten koirien ja kissojen, liike tai lamp06a tuottavan objektin, kuten toisen lammityslaitteen tai sahkolaitteen, lampétilan
muutos voidaan tunnistaa virheellisesti henkiloksi. Lisaksi auringonvalossa olevat alueet voidaan tunnistaa virheellisesti henkiloksi.

» Jos samassa huoneessa tunnistetaan useita henkil6ita, iimavirran suuntaa muutetaan viimeksi havaitun henkiln sijainnin perusteella.

» Heti sisdyksikodn alapuolella tai vieressa olevaa aluetta ei voida tunnistaa.

» Sovellusalue on seuraava.

Pystykulma 60 ° Vaakakulma 140 °
(Nakyma sivusta) (Nakyma ylhaalta)

4




Kayttaminen viisaasti anturin avulla

— (&

INTELLIG.EYE
U

C

SENSOR

e
)

C o _HC

@ 3-alueinen INTELLIGENT EYE -toiminta

Voit valita tarpeen mukaan, puhalletaanko ilmaa poispain henkildsta vai ei. INTELLIGENT EYE
-anturi tunnistaa henkilon liikkeen ja muuttaa automaattisesti ilmavirran suuntaa.

AUTO OFF -toiminta

Kun INTELLIGENT EYE -anturi paattelee, ettei huoneessa ole ketdan, se muuttaa asetuslampétilaa
+2°C jaahdytystoiminnassa / —2°C lammitystoiminnassa. Kun asetettu aika on kulunut ilman

olosuhteen muutosta, ilmastointilaite lopettaa toiminnan automaattisesti.

< Toiminnan kayttdminen >
SENSOR

. Paina ja valitse haluamasi asetus.

» Aina kun painiketta painetaan, asetus muuttuu.

INTELLIGEYE | | AUTO OFF ROTH
|’ h | |

i — 2 @

L )
-]
e |
i

ff

INTELLIGENT EYE Paalla AUTO OFF P&alla BOTH Pa&alla

BOTH Pois

o & @ tai & @ nakyy nestekidenaytossa.

3-alueisen INTELLIGENT EYE -anturin asetukset

Keskipiste Puhaltaa ilmaa henkilda kohti.

Mukavuus * Ei puhalla ilmaa henkilda kohti.

* Oletusasetus

Voit vaihtaa valikkoasetusten INTELLIG.EYE AIRFLOW -asetuksesta.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS -asetukset

1h* Pysayttaa toiminnon 1 tunnin kuluttua siitd, kun anturi on paatellyt,
ettei huoneessa ole ketéan.

3h* Pysayttaa toiminnon 3 tunnin kuluttua siita, kun anturi on paatellyt,
ettei huoneessa ole ketaan.

Voit vaihtaa valikkoasetusten AUTO OFF time -asetuksesta.

< Toiminnan peruuttaminen >
SENSOR

D Paina ja valitse BOTH Off.

« &, @ tai & @ katoaa nestekidenadytosta.

3-alueiseen INTELLIGENT EYE -toimintaan liittyvd huomautus
* POWERFUL-toiminta peruutetaan, kun valitaan 3-alueinen INTELLIGENT EYE -toiminta.

3-alueiseen INTELLIGENT EYE- ja AUTO OFF -toimintoihin liittyvd huomautus

* Kun huoneessa ei havaita ketdan 20 minuutin aikana, iimastointilaite muuttaa asetuslampétilaa +2°C jaahdytystoiminnassa / —2°C

ldmmitystoiminnassa.

Kun sisalampétila ylittaa 30°C, toiminta muuttaa lampdtilaa +1°C asetuslampdtilasta jaahdytystoiminnassa.

* Oletusasetus

Hyodylliset toiminnot ‘
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Ajastimen kayttaminen

—

2UHIR
WTHER |,

Ajastimen merkkivalo (oranssi)

17

AJASTIN PAALLE/POIS -toiminta

Talla toiminnolla ohjata toiminnan kaynnistys- ja pysaytysaikaa.
Kun ajastin asetetaan, voit valita toiminnan toistumisen joko kerran tai paivittain.

< Toiminnan kayttaminen >
CSLEEPO

1. Paina (&) .

2. Valitse kohde painamalla Elja paina .

| 24 HOUR ON TIMER |

2UHIR

v
24 HOUR OFF TIMER
| C | NTIHER .,
C-SLEEP TIMER
v
QUICK HEAT TIMER

3. Valitse kohde painamalla |§|ja paina .

| ONTIMER | (kerran)
v

DAILY O
ity

\ DAILY ON TIMER \ (paivittain)

22

4. Aseta kiynnistys/pysiytysaika painamalla @
ja paina :
» Viimeksi asetettu aika naytetaan (toisesta kerrasta alkaen).

» Aina kun painiketta @ painetaan, aika muuttuu

10 minuutilla. Jos painike pidetaan painettuna, aika muuttuu

jatkuvasti.

« Asetuksen jalkeen asetusaika ja ON tai OFF nakyvat

nestekidenaytdssa. Kun on valittu péivittdinen, nestekidenaytdssa “AOON
nakyy myds DAILY. \_ ILILIDAILY
* TIMER-merkkivalo (oranssi) syttyy. ON-ajastin
LJR-W‘" OFF
"W DALY
OFF-ajastin

< Asetuksen muuttaminen tai peruuttaminen >

1. Noudata ylli olevia vaiheita 1 ja 2 ja valitse muutettava
ajastin.

2. Valitse kohde painamalla lﬂja paina .

E Asetuksen muutos ‘
v
‘ Ajastimen peruutus ‘




N LASKETTU AJASTIN POIS PAALTA -kiytt6

— Voit asettaa ajastimen jaljella olevan ajan ennen ajastettua pysayttamista.
OFF TIMER Ajastin taytyy asettaa joka kerta.

0.5

< Toiminnan kayttaminen >

D Paina OFvE) .

» Jokainen painikkeen painallus suurentaa aika 30 minuuttia
(30 minuuttia — 9 tuntia 30 minuuttia).

. (FF TR
25 O.0HR N Asetus on
peruutettu
—— Jéljellé oleva aika Jéljella oleva aika
@ 30 minuuttia 9 tuntia 30 minuuttia

T

+ OFF ja aika ajastettuun pysayttamiseen nakyvat nestekidenaytdssa.
* TIMER-merkkivalo (oranssi) syttyy.

C o)

C o)

D D < Asetuksen peruuttaminen >
o 2

D Paina , kunnes asetus peruuntuu.

* TIMER-merkkivalo sammuu.
OFF TIMER

< ON- ja OFF / LASKETTU AJASTIN POIS PAALTA -kayton yhdistaminen >
ON- ja OFF / LASKETTU AJASTIN POIS PAALTA -ajastimet voidaan yhdistaa.
Esimerkki

Nykyinen kellonaika: 23.00 (ilmastointilaite on kaynnissa).
+ OFF-ajastimen asetuksena on 0.00 (tai LASKETTU AJASTIN POIS PAALTA on asetettu

» Pyséayttaminen ”
Ajastimen merkkivalo (oranssi) |

sammuttamaan yksikkd 1 tunnin kuluttua).

o e o = + ON-ajastimen asetuksena on 7.00.

23:00 0:00 7:00

t i

Pysayttaa toiminnan Kaynnistaa toiminnan
) yC \\'/ < Kaikkien ajastinasetusten peruuttaminen >
) S D Paina(@a).
D — (EEY) * TIMER-merkkivalo sammuu.
O B O

« Jos valikkon&ytté on avoinna, paina kaksi kertaa.

Ajastinkdytosta huomattavaa

.

Jos LASKETTU AJASTIN POIS PAALTA ja OFF-ajastin (kerran) asetetaan samaan aikaan, viimeksi asetettu ajastin saa etusijan.
Jos ilmastointilaitetta ei kayteta pitkdan aikaan, peruuta paivittainen ajastin.

Jos ajastintoiminnan taajuutta muutetaan, peruuta ensin nykyinen ajastinasetus ja aseta ajastin sitten uudelleen.

Kun TIMER-merkkivalo vilkkuu, puhdista virtausyksikké.

Tee ajastimen asetukset uudelleen seuraavissa tapauksissa. (Ajastin nollataan.)
— Virtakatkos. — Virtakytkin on aktivoitu.
— Virtakytkin on kytketty pois paalta. — Kaukosaatimen paristot on vaihdettu.

Hyodylliset toiminnot ‘
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Miellyttavan unen varmistaminen

— W

A
(-SLEEP

R,

@ MIELLYTTAVA UNI -ajastintoiminta

MIELLYTTAVA UNI -ajastintoiminta pitaa sisélampotilan ja kosteuden sopivalla tasolla miellyttavaa
unta ja virkistdvaa aamua varten.

< Toiminnan kayttaminen >
CSLEEPD

1. Paina (= ) jadhdytys- tai limmitystoiminnan aikana.

2. Valitse kohde painamalla Elja paina )

24 HOUR ON TIMER
v

24 HOUR OFF TIMER
v

C-SLEEP TIMER \
v

QUICK HEAT TIMER

3. Aseta heritysaika painamalla |§|ja paina .

« Viimeksi asetettu aika naytetaan (toisesta kerrasta alkaen).
* Aina kun painiketta @ painetaan, aika muuttuu

10 minuutilla. Jos painike pidetaan painettuna, aika muuttuu

jatkuvasti.
« Kun ajastin on p&alla, heratysaika ja @ naytetaan
nestekidenaytossa. 53{: ©
"<

< Asetuksen muuttaminen tai peruuttaminen >

1. Noudata ylli olevia vaiheita 1 ja 2 ja valitse muutettava
ajastin.

2. Valitse kohde painamalla |§|ja paina .

‘ Asetuksen muutos ‘
v

‘ Ajastimen peruutus ‘

+ Asetukset voidaan peruuttaa painamalla .
« Jos valikkonaytté on avoinna, paina kaksi kertaa.



Miellyttava uni -ajastintoimintaan liittyvia huomautuksia

* Kun Miellyttdva uni -ajastin on asetettu kostean lammityksen asetuslampétilan yléaraja on 22°C.
* Kun Miellyttéava uni -ajastintoiminta on paattynyt, kaukosaatimessa nakyva toiminta jatkuu.
» Jos Miellyttava uni -ajastin asetetaan, kun ON-ajastin on asetettu, ON-ajastin peruutetaan.

< Miellyttava uni -ajastintoiminnan lampétilan ohjaus >
» Kun Miellyttéva uni -ajastintoiminto kaynnistyy, lampétilaa lasketaan 2°C 3 seuraavan tunnin aikana ja nostetaan sitten 1°C yksi tunti ennen
heraamista. (V-muotoinen Idmpétilan ohjaus)

Esimerkki (6 tuntia unta)

V-muotoinen Idmpétilan ohjaus toimii tehokkaimmin,
kun uni kest&a vahintaan 4 tuntia.

l Herétysaika
Asetus- [PAMLLA—a-- - - . 777777 37 ---- 7 77777 ; 77777 ‘ 77777
lampétila ! ! ! ! :
O N :
] I e SR
- . 3tuntia __ 2tuntia _ itunfi
: ' ‘ ' ‘ ‘ ‘ Nukkumistunnit
0 1 2 3 4 5 6
Nukkumisen aikana Heraamisen jalkeen

< Miellyttava uni -ajastintoiminnan kosteuden ohjaus >

» Kuiva jaahdytys- ja kostea lammitys -toiminnoissa kosteutta ohjataan vakiokosteuden perusteella.
Vakiokosteus on toimintatilan ja asetuslampdtilan maarittdama kosteus.
("STD" nakyy nestekidenaytdssa.)

» Kun esiasetettu kosteus on kosteuttava, kosteutta ohjataan taukoamatta korkeammalla tasolla.
(@b nakyy nestekidenaytossa.)
» Kosteutta ei ohjata jaadhdytys- ja lammitystoiminnoissa.

Esimerkki (6 tuntia unta)

limankosteus
% O KOSTEUTTAMINEN
: O KOSTEA LAMMITYS: +10 %
O KUIVA JAAHDYTYS: +5 %
Vakiokosteus [-------- J‘ 777777777777777 ﬂ fffff -

44444444444444,,444444444444
'
'
'
'
!

2 tu;ntia

Nukkumistunnit
0 1 2 3 4 5

(2]

Hyodylliset toiminnot ‘
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Korkean lammityskapasiteetin varmistaminen herattaessa

—

e
| 1|wthv m

Pikalammitysajastintoiminta
Tama toiminta puhaltaa nopeasti lamminta iimaa, kun [Ammitystoiminta kaynnistyy aamulla, ja tekee
ldmpiman tilan (IAmpdvydhykkeen) sisayksikon ymparille.

Pikalammitysajastimen asettaminen

CSLEEPD

1. Paina.

2. Valitse kohde painamalla |§|ja paina .

IOk HEAT
e,

v
| QUICK HEAT TIMER \

3. Aseta pikalammitysaika painamalla |§|ja paina .

+ Aina kun painiketta @ painetaan, aika muuttuu 10 minuutilla.
Jos painike pidetaan painettuna, aika muuttuu jatkuvasti. @UICK HEAT

|'I 1 L:n:

» Pikalammitysajastin on asetettu.

» Pikalammitysajastimen merkkivalo (tummanpunainen) syttyy.

4. Pysiyta toiminta painamalla :

Kun toiminta pysahtyy, jaanpoistotoiminta kaynnistyy automaattisesti. (jaanpoisto yolla)

Mita tapahtuu aamulla?

limastointilaite alkaa ldammeta noin 30 minuuttia ennen asetettua pikalammitysaikaa. (valmisteleva
lammitystoiminta)

Pikalammitysajastimen merkkivalo (kirkkaan punainen) muuttuu kirkkaammaksi noin 30 minuutin
ajaksi ennen asetettua pikalammitysaikaa ja sen jalkeen.

5. Varmista, etti pikalimmitysajastimen merkkivalo
(tummanpunainen) palaa, ja paina sitten | HeAr

» Pikalammitystoimintaa suoritetaan noin 30 minuutin ajan.

» Toiminnan merkkivalo (vihred) syttyy. []U IBK
» Jos painiketta ei paineta, valmisteleva lammitystoiminta HEAT

paattyy, kun noin 30 minuuttia pikalammitysaikaa on kulunut.

Noin 30 minuuttia my6hemmin ilmastointilaite aloittaa normaalin
ldmmitystoiminnan.



< Asetuksen muuttaminen tai peruuttaminen >

1. Noudata sivulla 21 olevia vaiheita 1 ja 2 ja valitse muutettava ajastinasetus.
2. Valitse kohde painamalla lﬂja paina .

‘ Asetuksen muutos ‘
v

‘ Ajastimen peruutus ‘

« Asetukset voidaan peruuttaa painamalla .
» Jos pikalammitysajastintoiminta peruutetaan sen ollessa kaytdssa, toiminta palaa normaaliksi lammitystoiminnoksi.
Myds painikkeen painaminen palauttaa takaisin normaaliin Iammitystoimintaan.

Hyodylliset toiminnot ‘

< Toiminnan pyséayttaminen >

. Paina .

Esimerkki
Pikalammitysajaksi on asetettu 7.00.

i

Pikalammitysajastin on asetettu.
(Pikalammitysajastimen merkkivalo
(tummanpunainen) syttyy.)

Jos painiketta

ei paineta, iimastointilaite

lopettaa toiminnan.

: | I Valmisteleva lammitystoiminta on kaynnissa.
(Pikalammitysajastimen merkkivalo

‘ (kirkkaanpunainen) syttyy.)

Il Pikalammitysajastintoiminta on kdynnissa.

Painiketta painetaan. | (Pikalammitysajastimen merkkivalo (kirkkaan-
/630 7:00 730 punainen) ja toiminnan merkkivalo (vihred) syttyvat.)

Normaali lammitystoiminta on kaynnissa.

Pikaldmmitysaika (Toiminnan merkkivalo (vihred) syttyy.)

Valmisteleva lammitystoiminta kaynnistyy.

Lampovyohykkeeseen liittyvida huomautuksia

» Sisayksikon ymparille muodostetaan lampovyohyke

puhaltamalla normaaliasetusta lampiméampaa ilmaa 0O
pienemmalla iimavirran nopeudella. —— j\§ llmavirran
« Toiminnolla on vaikutusta enintdan noin 1,5 m:n paassa \\\\\ pystysuunta

seinasta, johon sisayksikko on asennettu. \
t\/\/}j ﬁ\ [ )}~ limavirran
/TN vaakasuunta
limavirran pystysuunta asetetaan
5. tasolla. lImavirran vaakasuunta

\ sailyttda aiemmat asetukset.

Lampovydhyke

Pikalammitysajastintoimintaan liittyvia huomautuksia

» Valmistelevaa lammitystoimintaa suoritetaan noin 30 minuuttia ennen asetettua pikalammitysaikaa ja sen jéalkeen, jotta lAmminta ilmaa voidaan
puhaltaa nopeasti. Tama vaihe kuluttaa sahkovirtaa.

» Valmistelevan lammitystoiminnan aikana saatélapat avautuvat ja tuuletin alkaa pyoria. Liséksi lamminta ilmaa voidaan puhaltaa.

» Jos lahdetaan ulos eika ilmastointilaitetta kayteta pitkdan aikaan, peruuta pikalammitysajastin.

* Lamminta ilmaa voidaan puhaltaa my6hemmaéssa vaiheessa heti, kun pikaldmmitysajastimen merkkivalo on muuttunut punaiseksi tai kun
suojausohjaus toimii.

* Kun sisalampétila on vahintaan 20°C tai ulkolampétila vahintéan 16°C, valmisteleva lammitystoiminta ei kaynnisty.

* URURU-kostutustoimintaa ei suoriteta, kun suoritetaan pikalammitysajastintoimintoa.
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Jaahdytys- tai lammitystehon lisaaminen

0 () POWERFUL-kaytto
v \\\'// POWERFUL-kaytté maksimoi jaahdytys-/lammitystehon nopeasti. Nain saadaan suurin mahdollinen

L

CUUUNG < Toiminnan kayttaminen >
X3 POWERFUL

D Paina (_ % ) jadhdytys- tai limmitystoiminnan aikana.

*  Kun POWERFUL-toiminta asetetaan, toimintatila muuttuu

seuraavasti. POWERFUL

JAAHDYTYS / > TEHOKAS JAAHDYTYS On
KUIVA JAAHDYTYS (asetuslampdtila = 18°C)

LAMMITYS / > TEHOKAS LAMMITYS S, S
KOSTEA LAMMITYS (asetuslampétila = 30°C)

— POMERFUL

* POWERFUL-toiminta paéattyy 20 minuutin kuluttua. Sen jalkeen
jarjestelma toimii taas automaattisesti asetuksilla, jotka olivat CUUL ING
t‘&

kaytossa ennen POWERFUL-toimintaa.
» Lampdtilaa ja ilmavirran nopeutta ei voi muuttaa.

< Toiminnan peruuttaminen >
POWERFUL

) D Paina uudelleen. PONERFUL.

£ katoaa nestekidenaytosta. Uit

» Toimintatila palaa edeltavaan asetukseen.

* POWERFUL-toiminta peruutetaan, kun painetaan | OFF
SENSOR ECONO/QUIET

pikakayttopainikkeita, tai m .

POWERFUL-kayttoon liittyvia huomautuksia

* Yksikon kayntiaani on voimakkaampi toiminnan aikana.

+ Riittavaa lampoa ei valttamatta tunnu hetkeen toiminnan alkamisen jalkeen, koska tdéma toiminta tuottaa suuremman ilmavirran nopeuden kuin
normaali lAmmitystoiminta, ja puhallettavan ilman lampétila voi olla alhaisempi.

* POWERFUL-kayton aikana kaikkia toimintoja ei voi kayttaa.
» POWERFUL-toiminto ei lisaa ilmastointilaitteen kapasiteettia, jos ilmastointilaite toimii jo maksimikapasiteetilla.
» Jaahdytys-/lammitystehon maksimoimiseksi ulkoyksikon tehoa nostetaan ja ilmavirtauksen nopeus asetetaan suurimpaan asentoon.



Huoneilman puhdistaminen

I

(LE On
FRESH n

<€ &

.

CLEAN/FRESH

)
C )
-
= )

C

@ liman vélahdysvirtauspuhdistustoiminta

Virtausyksikon purkaus hajottaa hometta ja allergisia aineita huoneilman
puhdistamiseksi.

@ Raittiin ilman syottotuuletustoiminta

Huoneilmaa puhdistetaan ottamalla raitista ilmaa ulkoa.

Hyodylliset toiminnot ‘

FRESH ~ On

)

< Toiminnan kayttaminen >
CLEAN/FRESH

D Paina(</a).

» Aina kun painiketta painetaan, asetus muuttuu.

CLEN On | [CLEAN On | [CLEAN  On| |CLEAN Off
FRESH O | [FRESH High | > |FRESH Off | " | FRESH Off

<€ 8 <€ EH <$
Puhdistus paalla Puhdistus paalla  Puhdistus paalla Puhdistus pois
Raitis paalla *1 Raitis korkea *2 Raitis pois Raitis pois

*1  Tuuletus suoritetaan automaattisesti sdadettavalla ilmavirran nopeudella.
*2  Tuuletus suoritetaan suurella iimavirran nopeudella.

. €€ £, €€ £Hitai €€ nakyy nestekidenaytossa.
(Naita symboleja ei nayteta, kun yksikko ei ole toiminnassa.)

< Toiminnan pysdyttaminen >

D Paina OFF

< Asetuksen peruuttaminen >
CLEAN/FRESH

D Paina ja valitse Off.

. €€ &), €€ £)Hitai €€ katoaa nestekidendytosts.
» Toimintatila palaa edeltavaan asetukseen.

liman valahdysvirtauspuhdistustoimintaan liittyva huomautus

» Jos ilmavirta muuttuu heikoksi toiminnan aikana, virtausyksikon purkaus voi pysahtya tilapaisesti, jotta ilman poistoaukosta ei tulisi lievaa

otsonin hajua.

Raittiin ilman syé6ttotuuletustoimintaan liittyvia huomautuksia

» Ulkoa voi kuulua &ania, tai hajuja voi tulla sisaan. Lisaksi yksikon kayntiaédni muuttuu hieman voimakkaammaksi.
* Yksikon kayntiaani voi muuttua ulkolampétilan ja kosteuden mukaan.
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Kayttoolosuhteiden ottaminen huomioon

-
— &/
ECOND n
WIET  0ff

~

(=) ECONO-toiminta

ECONO-toiminnan avulla saadaan tehokas kaytto rajoittamalla virran
enimmaiskulutusarvoa. On
Toiminnosta on hyotya sen varmistamisessa, ettei virtakatkaisin laukea,
kun tuotetta kaytetddn muiden tuotteiden kanssa.

Ulkoyksikdn QUIET-toiminta

Ulkoyksikdn QUIET-toiminta laskee ulkoyksikon melutasoa muuttamalla

ulkoyksikon taajuutta ja tuulettimen nopeutta. Tasta toiminnosta on

hy6tya, kun naapuristo taytyy ottaa huomioon esimerkiksi 6isin. QUIET 0
f

@

< Toiminnan kayttaminen >
ECONO/QUEET

D Paina toiminnan aikana ja valitse haluamasi asetus.

* Aina kun painiketta painetaan, asetus muuttuu.

ECOND— (n ECOND (¢ BOTH BUH
QIET Off | > |QWIET (n | |’ (ff
ECONO p;llé ECONO poisfea BOTH p:éﬁz BOTH pois
QUIET  pois QUIET paalla

- X, (B tai S {8 nakyy nestekidendytdssa.

< Toiminnan peruuttaminen >
ECONO/QUIET

D Paina ja valitse Off.

- G, () tai S {8 katoaa nestekidenaytosta.

Kunkin toimintatilan ECONO- ja ulkoyksikon QUIET-asetuksia koskevia huomautuksia

Tila ECONO Ulkoyksikén QUIET
AUTO / JAAHDYTYS / KUIVA

JAAHDYTYS / LAMMITYS / KOSTEA v v
LAMMITYS

SARARA-KUIVAUS v -
URURU-KOSTUTUS / VAIN TUULETIN - -




ECONO-toimintaan liittyvia huomautuksia

< Kuva ECONO-toiminnan virrantarpeesta ja virrankulutuksesta >

.

77777777777777777777777777777 Enintddn normaalitoiminnan aikana
——— Normaali toiminta

————————————————————————————— Enintddn ECONO-toiminnan aikana

Aika

Kaynnistyksestd, kunnes asetusldmpdtila saavutetaan

Painikkeen painaminen peruuttaa asetukset, ja ™\, katoaa nestekidenaytosta.
Jos virrankulutus on jo alhaisella tasolla, ECONO-toiminta ei vahenna virrankulutusta.
POWERFUL- ja ECONO-toimintoja ei voi kayttdad samaan aikaan. Etusija annetaan viimeksi painetun painikkeen toiminnolle.

Ulkoyksikon QUIET-toimintaan liittyvid huomautuksia

POWERFUL-toimintaa ja ulkoyksikon QUIET-toimintaa ei voi kdyttad samaan aikaan. Etusija annetaan viimeksi painetun painikkeen
toiminnolle.

Vaikka toiminta pysaytettéisiin painamalla tai siséyksikon ON/OFF-kytkimell, kaukosaatimen nayttsén jaa ilmoitus 1),
ellei asetuksia peruuteta.
Ulkoyksikdn QUIET-kayttd ei laske taajuutta eikd tuulettimen nopeutta, jos ne ovat jo riittdvan alhaiset.

‘ \ limastointilaitteen suurin virrantarve ja virrankulutus
ECONO-toiminta ECONO-kaytdssa vaihtelevat liitetyn ulkoyksikén mukaan.

Hyodylliset toiminnot ‘
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limastointilaitteen pitaminen puhtaana

@ Homeenpoistotoiminta

7~ \\\'/@/ limastointilaitteen sisépuoli kuivataan homeen ja hajujen esiintymisen vahentamiseksi.

Kun jaahdytys-, SARARA-kuivaus- tai kuiva jadhdytystoimintaa suoritetaan, iimastointilaitteen sisalle
voi syntya kondensaatiota aiheuttaen hometta tai hajuja. limastointilaitteen sisapuoli kannattaa
MOLD kuivata kayttajalla homeenpoistotoimintaa.

PROCF

< Kéyttaminen automaattisesti: oletusarvo Pois >

Paina 2 s.

DPaina painiketta noin 2 sekuntia toiminnan aikana.

+  nakyy nestekidenaytdssa.

* Homeenpoistotoiminta kuivaa automaattisesti iimastointilaitteen MOL[} PR[][]F
sisépuolen aina, kun jaghdytys-, SARARA-kuivaus- tai kuiva
jaahdytystoiminto pysaytetaan. Oﬂ
» Homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo (vihred) syttyy. C

:} » Toiminta pysahtyy automaattisesti 100 minuutin kuluttua.

< Asetuksen peruuttaminen >

Paina 2s.

)

) () D Pidi painike painettuna uudelleen noin 2 sekunnin
] PUSH for 2sec. [ aj a n "
C

+  C katoaa nestekidenaytosta.

) < Kayttaminen manuaalisesti >
Paina 2 s.
)

) D Pidi painike painettuna noin 2 sekunnin ajan,
kun yksikko ei ole kaynnissa.

» Nestekidenaytdssa nakyy "MOLD PROOF", ja naytt6 palaa
normaaliksi hetken kuluttua. MOLD

» Homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo (vihre&)
palaa toiminnan aikana.

» Toiminta pysahtyy automaattisesti 100 minuutin kuluttua.

FROCF

< Toiminnan keskeyttaminen >

Homeenpoiston/puhdistussuodattimen . Paina .

merkkivalo (vihred)
» Homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo sammuu.

Automaattiseen toimintaan liittyvia huomautuksia

* Kun jaahdytys-, SARARA-kuivaus- tai kuiva
\ 100 minuuttia %\ 100 minuuttia jaahdytystoiminta pysahtyy, ilmastointilaite aloittaa
homeenpoistotoiminnan automaattisesti ja pysahtyy sitten

A A

automaattisesti 100 minuutin kuluttua.
Jaahdytys- / SARARA-kuivaus- / kuiva ja&hdytys -toiminta on kéynnissa. « Vaikka jadhdytys valittaisiin AUTO-toiminnassa,
automaattinen homeenpoistotoiminta kaynnistyy,
Il Homeenpoistotoiminta on kaynnissa. kun AUTO-toiminta pysaytetaan.
» Jos toiminta lopetetaan LASKETTU AJASTIN POIS
PAALTA- tai OFF-ajastintoiminnolla, automaattista
homeenpoistoa ei suoriteta.



@ Puhdistussuodatintoiminta

7~ \\\'/@/ limansuodatin puhdistetaan automaattisesti.

[\LEAN < Kayttaminen automaattisesti: Oletusarvo Paalla >

D Paina kdyton aikana.

+ ¥ nakyy nestekidenaytdssa.
* llmansuodatin puhdistetaan automaattisesti kayttétuntien mukaan HLTER

(noin kerran paivassa).
» Puhdistussuodattimen toiminta-aika on enintaan 11 minuuttia. CLEAN

» Homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo (vihred) palaa
toiminnan aikana.

< Asetuksen peruuttaminen >

D Paina uudelleen.

+ ¥ katoaa nestekidenaytosta.

< Kayttaminen manuaalisesti >

D Paina , kun yksikkd ei ole toiminnassa.

» Nestekidenaytdssa nakyy "FILTER CLEAN", ja naytto palaa
normaaliksi hetken kuluttua. F“—TER

* Homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo (vihrea)
palaa toiminnan aikana.

CLEM

< Toiminnan keskeyttaminen >

D Paina .

» Homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo sammuu.

Homeenpoiston/puhdistussuodattimen
merkkivalo (vihred)

Automaattiseen toimintaan liittyvia huomautuksia

18 tuntia tai enemman yhteensa » Puhdistussuodatintoiminta kaynnistyy, kun yksikkd
| pysaytetaan, kun sita on kaytetty vahintaan noin 18 tuntia.

l l l « Kun ilmastointilaite on ollut toiminnassa vahintdan 24 tuntia,
5 tuntia X\ 9 tuntia XX 8 tuntia b toiminta keskeytetaan ja puhdistussuodatintoiminta
'y kéynnistetaan. Kun puhdistus on valmis, ilmastointilaite
kaynnistyy uudelleen (mukaan lukien 24 tunnin raittiin ilman

24 tuntia tai enemman b syottotuuletus).

A

—\

—""

limastointilaite on kdynnissa.

Il Puhdistussuodatintoiminta on kdynnissa.

Hyodylliset toiminnot ‘
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Imastointilaitteen pitaminen puhtaana

Homeenpoistotoimintaan liittyvia huomautuksia

Tama toiminta kuivaa ilmastointilaitteen sisdpuolen kayttdmalla vain tuuletin- ja lammitystoimintaa.

Tama toiminta kuivaa ilmastointilaitteen sisdpuolen homeen ja hajujen esiintymisen véahentamiseksi, kun suoritetaan virtausyksikon purkausta.
Toiminto ei kuitenkaan poista kiinni tarttunutta pélya ja hometta.

Lammitystoiminta ei kdynnisty, kun ulkolampétila vahintaan 24°C tai kun sisalampétila on korkeampi.
Séaatdlapat voivat joskus sulkeutua ilmastointilaitteen sisapuolen kuivaustehon parantamiseksi.
Kun homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo vilkkuu, puhdista pdlyrasia ja nollaa polyrasian puhdistusmerkkivalo.

Puhdistussuodatintoimintaan liittyvia huomautuksia

<

Tassa toimenpiteessa kerataan polya polyrasiaan.

Puhdistussuodatintoiminta ei valttamatta puhdista suodatinta kokonaan ymparistéssa, jossa ilmansuodattimeen on tarttunut éljya tai nikotiinia,
jolloin iimansuodatin téytyy ehka puhdistaa itse.

Voit irrottaa ilmansuodattimet ja puhdistaa ne myds manuaalisesti.

Kun sisalampétila on alle 10°C, puhdistussuodatintoiminta ei kynnisty ilmansuodattimien suojelemiseksi.

limastointilaitteen suojelemiseksi puhdistussuodatintoiminta voi kestda normaalia pidempaan URURU-kostutus-, kostean lammitys- tai raittiin
ilman syéttétuuletustoiminnan jalkeen.

Jos suodattimen automaattinen puhdistus on pois paalta, suodatinta ei valttdmatta puhdisteta kunnolla, ellei puhdistussuodatintoimintaa
suoriteta paivittain.

Kun homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo vilkkuu, puhdista pélyrasia ja nollaa pélyrasian puhdistusmerkkivalo.

Puhdistussuodatintoiminnan ja sisdyksikon merkkivalon vélinen suhde >
limastointilaite Puhdistussuodatintoiminta Homeenpmston/puh.d [ERiSEuS ey
merkkivalo
o Automaattinen paalla Sammuu *1 *2

Toiminnassa - -
Automaattinen pois Sammuu *2
Automaattinen paalla, toiminnassa Palaa

Ei toiminnassa Automaattinen pois, toiminnassa Palaa
Automaattinen paallé/pois, ei toiminnassa Sammuu

*1  Kun automaattinen puhdistussuodatintoiminta kéynnistetéan, kun yksikkd on ollut toiminnassa vahintaan 24 tuntia, homeenpoiston/
puhdistussuodattimen merkkivalo syttyy.
*2 Jos automaattinen homeenpoisto on paalla, merkkivalo syttyy.



Huoneen ja ilmastointilaitteen tilan tietaminen

TIETOJA

@/ Nestekidendyton ilmaisin antaa tietoja lampétilasta, virrankulutuksesta yms.
4 \\\'/ limoitetut sisa- ja ulkolampétilat mitataan sisa- ja ulkoyksikdiden lahelta.

limaisin on vain ohjeellinen.

< Tietojen katseleminen >
P Suuntaa kaukosaidin sisiyksikkoa kohti ja paina .

» Pida kaukosaadin suunnattuna kohti sisayksikkda noin 2 sekuntia.
Signaali vastaanotetaan sisayksikosta.

» Aina kun painiketta painetaan, tiedot vaihtuvat.

Hyodylliset toiminnot ‘

e Nestekidenayttéesimerkki
Kun sisalampétila on 30°C kuivan jaahdytystoiminnon aikana.
) ) .
) Ioor > Ot ekoor > Pomer used
et L Hum, Teftp, current
C ) C
— e | -
DR D [ P9 118 be
@ @ Sisalampatila Ulkolampétila Tamanhetkinen
Sisailman kosteus virrankulutus
1260 kil Pomer ysed 5.0 kith
4 4
in by total rrent

Curt

L =)

Kokonaisvirrankulutus

Tietoihin liittyvia huomautuksia

Suurin naytettava virrankulutus on 9 999 kWh. Kun kokonaisvirrankulutus ylittda 9 999 kWh, iimaisimessa nakyy 0 kWh. Lisaksi kun yksikon
kayttopaivien kokonaismaara ylittaa 999, ilmaisimessa nakyy 0 paivaa. (Naytettava paivien maara on kokonaisaika, jolloin yksikon virta on ollut
kytkettyna.) Kayta naita ilmaisimia ohjeena.

Virrankulutus naytetédan 0,1 kWh:n valein 50 kWh:iin asti ja 1 kWh:n valein 50 kWh:n jalkeen.

Sisa- ja ulkolampdtilat ilmoitetaan arvioimalla sisa- ja ulkoyksikkaéihin kiinnitettyjen antureiden havaitsemat lampétilat.

Jos kaukosaatimen signaalit eivat saavuta sisayksikkoa kunnolla, nestekidenaytdssa nakyva asetus voi olla eri kuin siséyksikon todellinen
toiminta. Jos tassa tilassa painetaan , sisdyksikon toiminta vaihtuu kaukosaatimen asetuksen mukaan.

Jos painetaan , kun ulkolampétilaa ei voida havaita esimerkiksi kun yksikkd on pysaytetty, ulkolampétilana naytetaan "--". Paina talloin
uudelleen.

Sisa- ja ulkolampétilat —-9°C — +39°C voidaan nayttaa.
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Oletusasetusten muuttaminen

e\

A6
RN,

Valikkoasetukset
Voit muuttaa oletusasetuksia huoneen ymparistdn ja mieltymystesi mukaan.

< Asetuksen muuttaminen >

D Paina(=w).

D Vvalitse kohde painamalla Ilea paina .

m Valikkokohteet Sivu
n INTELLIG.EYE AIRFLOW 32
n AUTO OFF time 32
n BREEZE AIRFLOW 32
n HUMIDIFY AIRFLOW 32
n CONTINUE DRY 33
n INSTALLED POSITION 33

73 RESET USED POWER 33
n SOUND VOLUME 33
n CONTRAST 34
n 24 HOUR FRESH AR 34
n RC ADDRESS 34
n CHILD LOCK 34

D Vvalitse kukin asetus painamalla |§|ja paina .

* Kun haluat asettaa 24 tunnin raittiin ilman, kaukosaatimen osoitteen tai lapsilukon,
paina noin 2 sekuntia.

» Kun asetus on tehty, valikkonaytt6 tulee uudelleen esiin (paitsi kun asetetaan lapsilukkoa).

» Valikkonaytto palaa alkuperaiseen nayttdon, jos mitaan toimenpidetta ei tehdé noin
1 minuutin kuluessa.

< Palaaminen edelliseen nayttoon >

D Paina () .

< Poistuminen valikkoasetuksista >

D Paina ).



m Valikko Asetus Kuvaus

INTELLIGENT EYE -anturi tunnistaa alueen, jossa on henkild, ja séataa vaakasuuntaisen ilmavirran

L1

INTELLIG.EYE s puhaltamaan suoraan kohti henkilda.
I
AIRFLOW * INTELLIGENT EYE -anturi tunnistaa alueen, jossa on henkild, ja s&atda vaakasuuntaisen ilmavirran -
Comfort - ) ) e )
niin, ettei se puhalla suoraan kohti henkila. £
£
< Huomautus > )
B Keskipiste @ @
S [72]
» Pystysuuntaista iimavirtaa sdadetaan niin, ettd saavutetaan ilmavirran maksiminopeus. \\% i
°
>
X I
® Mukavuus & JAAHDYTYS
* Yksikkd puhaltaa ilmaa yléspain jadhdytystoiminnassa ja alaspain [dmmitystoiminnassa. NS e
Y

F

LAMMITYS

Asettaa toiminnan pysaytysajaksi 1 tunnin tai 3 tunnin jalkeen.

1h » Tama toiminto ei aktivoidu seuraavissa toiminnoissa.
AUTO OFF Homeenpoisto-, pikalammitysajastin-
time ja puhdistussuodatintoiminta

3h* Tama toiminto aktivoituu kunkin toiminnan loputtua.

+ Tama toiminto ei aktivoidu kokonaan, jos on asetettu 24 tunnin raittiin ilman syéttotuuletus.

< Huomautus >
» Tama toiminto muuttaa asetuslampdtilaa +2°C jaahdytystilassa / —2°C lammitystilassa, ja toiminta loppuu esiasetetun ajan kuluttua,
jos huoneessa ei ole ketaan.
» 3 minuuttia ennen toiminnan loppumista toiminnan merkkivalo vilkkuu ja iimavirran nopeus laskee. Sen jalkeen toiminta pysahtyy.

» Toiminta pysahtyy automaattisesti tdssa tilassa. AUTO OFF -toiminnaksi kannattaa valita Off, jos huoneessa on pieni lapsi tai sairas
henkild. (Jos henkild ei liiku paljon, anturi paattelee, ettei huoneessa ole ketaan, ja iimastointilaite voi pysahtya.)
» Jos toiminta on pysaytetty AUTO OFF -toiminnalla, nestekidendytdssa ei ndy "OFF".

BREEZE Auto * Asettaa tuulenvireilmavirran nopeudeksi Automaattinen.

AIRFLOW Low Asettaa tuulenvireilmavirran nopeudeksi Alhainen.
< Huomautus >

» Tama toiminto asettaa ilmavirran nopeuden, kun ilmavirran pystysuunnaksi on asetettu Tuulenvire.
Jos yksikon kayntiaani hairitsee, valitse Alhainen.

Auto * Asettaa kostuttavan ilmavirran nopeudeksi Automaattinen.
HUMIDIFY . . ) )
AIRFLOW High Asettaa kostuttavan ilmavirran nopeudeksi Korkea.

Low Asettaa kostuttavan ilmavirran nopeudeksi Alhainen.

< Huomautus >

+ Tama toiminto asettaa kostuttavan ilmavirran nopeuden URURU-kostutus- ja KOSTEA LAMMITYS -toiminnoissa.
Kun haluat lisata kostuttavan ilmavirran nopeutta, valitse Korkea, ja jos kostutustoiminnan &ani hairitsee, valitse Alhainen.

* Oletusasetus
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Oletusasetusten muuttaminen

m Valikko Asetus Kuvaus

CONTINUE On* Jatkuva kuivaustoiminta suoritetaan.

DRY Off Jatkuvaa kuivaustoimintaa ei suoriteta.

< Huomautus >
» Kun sisalampdtila tai kosteus laskee paljon alle esiasetetun arvon, sisa- ja ulkoyksikon tuulettimet pysaytetaan, jotta huone pysyy
miellyttavana.
Tama toiminto aktivoidaan jadhdytys-, SARARA-kuivaus- ja kuiva jaédhdytys -toiminnoissa.
» Kun jatkuva kuivaus -asetus on paalla, jadhdytys-, SARARA-kuivaus- tai kuivan jadhdytystoiminnan kéynnistaminen laukaisee
hajunpoistotoiminnon, joka vahentaa sisayksikosté tulevaa epamiellyttavaa hajua, eika yksikkd puhalla 40 sekuntiin.
» Sisalampdtila voi olla korkeampi kuin asetettu lampatila, ennen kuin ulkoyksikko alkaa toimia.

Suorakulmainen keskus *
Vaakasuuntainen ilmavirta puhaltaa iimaa tasaisesti oikealle ja vasemmalle.

Suorakulmainen oikea kulma
Vaakasuuntainen ilmavirta puhaltaa ilmaa vasemmalle.

Suorakulmainen vasen kulma

INSTALLED Vaakasuuntainen ilmavirta puhaltaa iimaa oikealle.

POSITION Vaakasuuntainen keskus

Vaakasuuntainen ilmavirta puhaltaa iimaa tasaisesti oikealle ja vasemmalle.

Vaakasuuntainen oikea kulma
Vaakasuuntainen ilmavirta puhaltaa ilmaa vasemmalle.

Vaakasuuntainen vasen kulma
Vaakasuuntainen ilmavirta puhaltaa iimaa oikealle.

BRIV o

< Huomautus >
» llmavirran suunnan asianmukaista ohjausta varten kaukosaatimeen taytyy sy6ttaa tiedot huoneen muodosta ja sisayksikon
asennuspaikasta. Valitse suorakulmainen tai vaakasuuntainen huoneen muodon mukaan.
» Jos oikeaa ja vasenta kulmaa ei aseteta oikein, eraat ilmavirta-asetukset eivat valttamatta ohjaa ilmavirran suuntaa oikein.
» Vaakasuuntaisen ilmavirta-asetuksen ilmavirran suunta-alue (ilmavirran suunta, joka voidaan valita painikkeella ) vaihtelee
asennuspaikan asetusten mukaan.

< Asetusohjeet >

—
‘ 7 N\
i&i s———=5
Kun etéisyys on 2-50 cm, Kun yksikko on asennettu Kun etéisyys on 2-50 cm,
valitse vasen kulma. keskelle, valitse keskus. valitse oikea kulma.
Nollaa
7 ?gstgRUSED painamalla Nollaa kokonaisvirrankulutuksen 0 kWhtiin.
APPLY
< Huomautus >
* Tama toiminto nollaa kokonaisvirrankulutuksen.
 Voit tarkistaa virrankulutuksen painamalla .
High Aénenvoimakkuus on korkea.
SOUND " - )
VOLUME Low Normaali &dnenvoimakkuus.
Off Aanenvoimakkuus on pois paalta.

< Huomautus >
» Talla toiminnolla asetetaan sisdyksikon vastaanottodanen voimakkuus.

* Oletusasetus



m Valikko Asetus Kuvaus

» Kontrastiksi voidaan valita 1-5.
CONTRAST 1-5 Oletusasetus on 3.

Hyodylliset toiminnot ‘

* Mita suurempi arvo, sita tummempi ilmaisin.
< Huomautus >
» Talla toiminnolla asetetaan nestekidenayton kontrasti.

Pal.na.APPLY o Aloittaa 24 tunnin raittiin ilman syéttétuuletustoiminnan.

24 HOUR -painiketta 2 s Paalla

FRESH AIR .
PamgAPPLY . Lopettaa 24 tunnin raittiin ilman syéttétuuletustoiminnan.
-painiketta 2 s Pois

< Huomautus >
» Vaikka iimastointilaite pysaytettaisiin kaukosaatimella, se jatkaa tuulettamista 24 tuntia, kunnes asetukseksi vaihdetaan Pois.
* 24 tunnin raittiin ilman syo6ttotuuletustoiminta kaynnistyy itsestaan, kun virtakatkaisin on paalla.
(Yksikon toiminnan merkkivalo ei pala toiminnan aikana. Kaukosaatimessa ei ndy mitaan.)
»  Kun kéytetadan pelkastédan 24 tunnin raittiin ilman syéttétuuletustoimintaa, virtausyksikén purkausta ei voi kéynnistaa.

» Kun suodattimen automaattinen puhdistus on kaytdssa ja iimastointilaitteen normaali toiminta pysahtyy vahintaan 24 tunniksi, 24 tunnin
raittiin ilman syottotuletus lopetetaan ja suodattimen puhdistustoiminta kaynnistyy (ja kestda noin 11 minuuttia). Kun suodatin on
puhdistettu, 24 tunnin raittiin iiman sydttétuuletus kdynnistyy uudelleen.

Seka sisayksikon ettd kaukosaatimen oletusasetus on 1.
< Osoitteen vaihtaminen arvoon 2 >

1. Avaa etupaneeli ja kytke virtakatkaisin paalle.
Paina APPLY _
-painiketta2s 1* 2. Paina .

3. Valitse RC ADDRESS painamalla @ja paina .

4. Valitse 2 painamalla @ .

RC
ADDRESS 5. Paina painiketta 2 sekuntia ja laheta signaali siséyksikolle. Toiminnan merkkivalo (vihrea)

vilkkuu noin 1 minuutin ajan. (Vilkkkuminen ei johdu virheesta.)
6. Paina sisayksikon ON/OFF-kytkinta, kun toiminnan merkkivalo vilkkuu.

Paina APPLY

i Jos osoitetta ei voi asettaa, kun toiminnan
-painiketta 2 s

merkkivalo vilkkuu, tee tdmé menettely
uudelleen alkaen ensimmaisesta
vaiheesta.

< Huomautus >
» Tama toiminta asettaa osoitteen, kun samaan huoneeseen asennetaan 2 sisayksikkoa eika niitd haluta kayttaa 1 kaukosaatimella.
Kun yhden sisdyksikon ja toisen kaukosaatimen osoitteeksi asetetaan 2, kyseinen kaukosaadin voi lahettéda signaalin vain vastaavaan
sisayksikkoon.

Ppill[::kéi:gs Pasli Aktivoi lapsilukkotoiminto painamalla painiketta noin 2 sekuntia.
CHILD L
LD Pina APPLY

spinketn2s Pos Peruuta lapsilukkotoiminto painamalla painiketta noin 2 sekuntia.

< Huomautus >
» Tama toiminto estaa lapsia kayttamasta kaukosaadinta vahingossa.

LOCKED
UndorSETIP

tulee nakyviin ja kaikki painikkeet paitsi poistetaan kaytosta.

* Oletusasetus
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Puhdistaminen (huoltohenkilokunnalle)

/\ HUOMAUTUS

» Muista pysayttaa toiminta ja kdantaa virtakatkaisin pois paalta ennen puhdistusta.
» Ota yhteytta huoltohenkiléstaan hoitoa ja puhdistusta varten.

INTELLIGENT EYE -anturi

G/

Etupaneeli

Iz

limansyé6ttosuodatin —— =g

(musta)

° 00—

llimansuodatin

(valkoinen)
(oikealla ja vasemmalla puolella)

Virtausyksikko

: Ii Polyrasia/polyharja
-

Fotokatalyyttinen

\MJ ilmanpuhdistus- ja

hajunpoistosuodatin (musta)

SUTELEET

Milloin?
Kun 16ytyy likaa tai polya.

Miten?

« Pyyhi varovasti pehmeall liinalla, jota on kostutettu vedella tai

neutraalilla nestemaisella pesuaineella.
* Muista puhdistaa etupaneelin takapuoli.

/\ HUOMAUTUS

= Kun irrotat tai kiinnitat etupaneelia, seiso tukevalla ja vakaalla

alustalla ja varo, ettet putoa.

» Kun irrotat ja kiinnitat etupaneelia, tue sita kasilla, jotta se ei ‘

paase putoamaan.

Etupaneelin irrotus

1. Kytke paivirtakytkin pois paalti.

2. Pida paneelia kiinni molemmista paisté

ja avaa sita, kunnes se pysahtyy.

Etupaneeli

« Paneeli on helppo irrottaa, kun sitéd tydnnetaan vield yldspain

pysahtymisasennosta.

3. Irrota etupaneeli.

» Samalla kun painat etupaneelin vasemmanpuoleista akselia
ulospain, paina etupaneelia yldspain ja irrota se. (Irrota
etupaneelin oikeanpuoleinen akseli samalla tavalla.)

« Kun olet irrottanut etupaneelin molemmat akselit, irrota etupaneeli
vetamalla sita itseasi kohti.

Etupaneelin kiinnitys

1. Aseta etupaneelin vasen ja oikea akseli
akselin reikiin yksi kerrallaan.

Akselin re\iké @-//Etupaneelin akseli

R

2. Sulje etupaneeli hitaasti ja paina sen
kumpaakin reunaa.

Varmista, etté etupaneeli on asennettu kunnolla.

SisayksikkG/INTELLIGENT EYE -anturi

Milloin?

Kun 16ytyy likaa tai polya.

Miten?

» Pyyhi varovasti pehmealla, kuivalla liinalla.

* Muista puhdistaa INTELLIGENT EYE -anturin linssiosa.



/\ HUOMAUTUS

 Al3 kosketa sisayksikén alumiiniripoja. (Se voi aiheuttaa vammoja.)

Al kayta seuraavia aineita ilmastointilaitteen puhdistamiseen. (Ne voivat aiheuttaa muodonmuutoksia, haalistumista tai naarmuja.)

— Vesi, jonka lampdtila on yli 40°C
— Kiillotusseokset

— Tulenarat nesteet, kuten bensiini, petroli ja tinneri
— Karkeat materiaalit, kuten kuurausharja

Virtausyksikko

Milloin?
Kun TIMER-merkkivalo (oranssi) vilkkuu tai kerran kaudessa.

TIMER-merkkivalo vilkkuu osoittaen, etta virtausyksikko taytyy
puhdistamista, kun iimastointilaitteen kokonaiskayntiaika ylittaa
1 800 tuntia. (Virtausyksikon puhdistuksen ilmaisin) Puhdista
virtausyksikko.

Virtausyksikdn purkaus ei ole kaytettavissa, kun merkkivalo vilkkuu.

Miten?

1) Liota virtausyksikk6a haaleassa tai kylmassa vedessa
(noin 1 tunti).

2) Kayta pumpulipuikkoa tai pehmeaa linaa yksikon
puhdistamiseen.
(Kayta kumikasineita.)

3) Pese yksikkd juoksevalla vedella ja poista vesi huolellisesti.

4) Kuivaa yksikko varjoisessa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto
(noin 1 paiva).

Nollaa ilmaisin puhdistuksen jélkeen.
Kytke virtakytkin paélle ja paina Q ja sitten ,

kun ilmastointilaite ei ole kdynnissa.
* Virtausyksikén puhdistuksen ilmaisin sammuu.

Jos neuloihin tarttuu polya

Pyyhi poly varovasti pois neuloista pehmealléa materiaalilla, kuten
pumpulipuikolla, jota on kostutettu vedella tai neutraalilla
nestemaisella pesuaineella.

Kun pyyhit pélya pois, varo, etteivat neulat vaanny.

Vaantynyt neula heikentaa hajunpoistokykya.

il Ml - -
Pély //—Pumpulipuikko

*W u |—H
Pyyhi neulat varovasti

B
tyvesta karkeen.

Virtausyksikon irrottaminen

D Tartu virtausyksikon kahvaan ja veda
sita itseasi kohti.

Virtausyksikon kiinnittaminen

D Aseta virtausyksikko kunnolla
paikalleen.

Huomio

+ Jos lika tai poly ei irtoa kokonaan, lisda haaleaan tai kylmaan
veteen neutraalia nestemaista pesuainetta ja anna
suodattimen liota siina.

» Noudata neutraalin nestemaisen pesuaineen kayttdohjeita.
Pese virtausyksikko huolellisesti vedella pesuaineen
kayttamisen jalkeen kaikkien jadmien poistamiseksi.

» Huolehdi siita, etta virtausyksikkdon ei ja nukkaa. (Nukka voi
aiheuttaa yksikon toimintahairion.)

+ AI3 pura virtausyksikkoa.

Puhdistaminen
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Puhdistaminen (huoltohenkilokunnalle)

Polyrasia/polyharja

Milloin? < Pélyharjan irrottaminen tai kiinnittdaminen >
1) Veda polyharjan keskiosaa.
2) Ota polyharja pois oikean- ja vasemmanpuolisista akselin rei'ista.
3) Veda pdlyharja ulos.
Asenna kiinnittdmalla pélyharja akselin reikiin ja painamalla se
pdlyrasiaan.

Kun homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo (vihred) vilkkuu.

Homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo vilkkuu osoittaen,
etta polyrasia taytyy puhdistaa, kun pélyrasiassa on pélya tai kun
pdlyharha likaantuu puhdistussuodatintoiminnassa (automaattinen tai
manuaalinen). (Pdlyrasian puhdistuksen ilmaisin) Puhdista

Polyharja /\ HUOMAUTUS

Al3 kosketa

polyrasia. oy -~

Puhdistussuodatintoimintaa ei voi suorittaa, kun merkkivalo vilkkuu. //)}//»\ zgr:gsten teravia
ita.

Miten?

Akselin reika Akselin reika

% g\/f

» Poista pély polynimurilla tai pese vedella.
» Jos peset polyrasian vedelld, anna sen kuivua hyvin varjossa.

Nollaa ilmaisin puhdistuksen jalkeen.

Kytke virtakytkin paélle ja paina ija sitten ,

kun ilmastointilaite ei ole kaynnissa.
» Polyrasian puhdistuksen ilmaisin sammuu.

<
3 &
\% =3

Varmista, etta pélyharja on kiinnitetty kunnolla.
Muuten polyharja ei ehka pyori eikd puhdistussuodatin-
toimintaa voida suorittaa.

Polyrasian irrottaminen

Polyrasian kiinnittaminen

1. Liu'uta oikeaa ja vasenta
kiinnityskieleketta (sininen) sisaanpain
ja veda polyrasia hitaasti ulos
molemmin kasin.

1. Sulje pélyrasia ja lukitse se liu'uttamalla
kantta.

BN\ \&k  Liv'uta
NS i

Lo - . o W ESYs  vastakkaiseen

Kiinnityskieleke Pdlyrasia Kiinnityskieleke \« suuntaan kuin .

2. Avaa polyrasia.

2. Pida polyrasiasta kiinni molemmin
kasin ja kiinnita se yksikk6on niin, etta
polyharja osoittaa ilmastointilaitteen
puolelle.

1) Liu'uta kantta
(tummanharmaa) <-suuntaan
ja vapauta lukko.

2) Avaa polyrasia - . . .
e e 3. Liu'uta kummankin pain kiinnitys-

kielekkeita ulospain.

Ala suuntaa runkoa
alaspain, koska poly Va
on keraantynyt sinne. 27— Runko

Puhdistussuodatintoimintaa ei voi suorittaa oikein,
jos kielekkeita ei ole lukittu kunnolla.




Kun puhdistat suodattimia, avaa etupaneeli ja irrota pélyrasia.

limansuodatin (valkoinen)

Jos automaattinen homeenpoisto on paalla, mitdan huoltoa ei
periaatteessa tarvita.

Jos havaitset suodattimeen tarttunutta likaa, kuten 6ljya tai nikotiinia,
tai jos automaattinen puhdistussuodatintoiminta ei ole kaytdssa,
puhdista suodatin.

Milloin?
Kun 16ytyy likaa tai polya.

Miten?

» Poista p6ly polynimurilla.

» Jos lika tai pdly ei irtoa kokonaan, liota suodatinta haaleassa
vedessa, jossa on neutraalia nestemaista pesuainetta, ja puhdista
sienella.

» Poista vesi suodattimen pesemisen jalkeen.
» Oio suodatin kasin ja anna sen kuivua hyvin varjossa.

Huomio
+ Al3 pura ilmansuodatinta.

llmansuodattimen irrottaminen

1. Vedi suodattimen kiinnityskehys
(keltainen) alas.

+ Kiinnityskehyksen (keltainen) kummallakin puolella on kielekkeet.

@ Ved3 alas
/ >

e —

Suodattimen kiinnityskehys (keltainen)

2. Vedi ilmansuodatin ulos.

1) Tartu nayttdyksikon (musta) vetokielekkeeseen ja kaénna yksikko
yléspain.

2) Nosta ilmansuodattimen (sininen) kahvat ylos eteen.

3) Paina kahvoja alaspain.

Nayttoyksikko (musta)

limansuodatin

llmansuodattimen kiinnittaminen

1. Tartu kahvoihin (sininen) ja aseta
suodatin kiskoa pitkin.

» Kun iimansuodatin on kiinnitetta, kdanna nayttoyksikkoé (musta)
alaspain.

Nayttoyksikkd (musta)

Kahvat (sininen)

2. Paina suodattimen kiinnityskehysti
(keltainen) yléspain, kunnes se
napsahtaa.

Suodattimen kiinnityskehys (keltainen)

Jos kehysta ei ole lukittu kunnolla etupaneeli voi vaurioitua.
Kéaynnista puhdistuksen jalkeen puhdistussuodatintoiminta
ja tarkista, ettd ilmansuodatin toimii oikein.

Puhdistaminen
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Puhdistaminen (huoltohenkilokunnalle)

Kun puhdistat suodattimia, avaa etupaneeli ja irrota pélyrasia.

Fotokatalyyttinen ilmanpuhdistus- ja

hajunpoistosuodatin (musta)

Milloin?
Kun 16ytyy polya.

Miten?
« Poista p6ly polynimurilla.

Huomio
+ Al3 koskaan pese suodatinta vedella.

Fotokatalyyttisen ilmanpuhdistus- ja hajunpoisto-
suodattimen irrottaminen

1. Irrota oikeanpuoleinen ilmansuodatin.

2,

Nosta kahvaa ja irrota suodatin
kielekkeista.

Kielekkeet
/]

_ :/
=

Fotokatalyyttinen ilmanpuhdistus-
ja hajunpoistosuodatin

Fotokatalyyttisen ilmanpuhdistus- ja hajunpoisto-
suodattimen kiinnittadminen

D Palauta fotokatalyyttinen ilmanpuhdistus-
ja hajunpoistosuodatin paikalleen.

» Ripusta fotokatalyyttinen iimanpuhdistus- ja hajunpoistosuodatin
iimastointilaitteen kielekkeisiin.

Kielekkeet

Puhdistussuodatintoimintaa ei voi suorittaa oikein, jos
fotokatalyyttista ilmanpuhdistus- ja hajunpoistosuodatinta
ei ole kiinnitetty oikein.

Kéaynnista puhdistuksen jalkeen puhdistussuodatintoiminta
ja tarkista, ettd ilmansuodatin toimii oikein.

» Havita vanhat suodattimet palamattomana jatteena.

» Kun haluat tilata fotokatalyyttisen ilmanpuhdistus- ja
hajunpoistosuodattimen, ota yhteys likkeeseen, josta
iimastointilaite on ostettu.

Nimike Fotokatalyyttinen ilmanpuhdistus- ja
hajunpoistosuodatin (ja kehys), 1 sarja
Osanro KAF046A41

limansyottosuodatin (musta)

Milloin?
Kun I6ytyy likaa tai polya.

Miten?

» Poista poly pélynimurilla.

» Jos et voi poistaa pdlya kokonaan, liota suodatinta (ja kehysta)
haaleassa tai kylmassa vedessa noin 10—15 minuuttia ja pese se.

Huomio
+ Ala hankaa suodatinta.

* Kun olet liottanut ilmansy6ttésuodatinta, poista vesi ja anna
sen kuivua hyvin varjossa.

limansyéttosuodattimen irrottaminen

1. Irrota vasemmanpuoleinen
ilmansuodatin.

2. Nosta suodattimen kiinnityskehysti
(keltainen), tartu kahvaan ja veda sita
eteenpain.

Suodattimen — 1 [
kiinnityskehys
(keltainen)

limansyoéttosuodattimen kiinnittdminen

D Palauta ilmansyéttosuodatin paikalleen.

» Suuntaa suodattimen A yl6spain ja aseta ilmansyé6ttdsuodatin
paikalleen, kunnes se napsahtaa.

Kaynnista puhdistuksen jalkeen puhdistussuodatintoiminta ja
tarkista, ettd ilmansuodatin toimii oikein.



Kun toiminnan merkkivalo (vihrea) vilkkuu
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Toiminnan merkkivalo (vihrea)

Kun TIMER-merkkivalo (vihred) vilkkuu

Kun homeenpoiston/puhdistus-
suodattimen merkkivalo (vihred) vilkkuu

</
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C ) C
]@@[
C )

C oy

Huomio

+ Kun painike painettuna
noin 5 sekunnin ajan, kun
toiminnan merkkivalo ei vilku,
"00" tulee nakyviin.

* Muita mahdollisia vikoja varten.

» Sivu 41-45

Kun toiminnan merkkivalo (vihred) vilkkuu, kytke
paavirtakatkaisin pois paalta. Kytke se takaisin paalle
noin 1 minuutin kuluttua ja aloita kaytto.

Jos toiminnan merkkivalo vilkkuu edelleen, tarkista vikakoodi alla olevien ohjeiden mukaisesti ja
ryhdy asianmukaisiin toimiin.

< Vikakoodin tarkistaminen >
1. Suuntaa kaukosaadin kohti sisdyksikkoa

ja paina painiketta noin5 sekuntia. ﬂﬁ 3
[}
» Vikakoodi naytetaan nestekidendytdssa. I %
C
[N

2. Tarkista vikakoodi ja ryhdy alla kuvattuihin toimenpiteisiin.

Vikakoodi Tarkastusmenettely ja toimenpide
A5 Onko ilmansuodatin likainen tai pélyinen?
+ Lopeta kéytto ja kdynnisté puhdistussuodatintoiminta.

v
Kytke paavirtakytkin pois paalta ja takaisin paalle. Aloita sitten kaytto.

Onko ulkoyksikon tuulettimeen juuttunut vieras esine?

» Kytke paavirtakytkin pois paalté ja poista vieraat esineet.
Tukkiiko auto tai vastaava ulkoyksikon ilman ulostuloaukon?
» Kytke paavirtakytkin pois paalta ja poista este.

E7

F3,F6,L3,L4,L5

v
Kytke paavirtakytkin paalle ja aloita toiminta.

Tarkista mallin nimi (tai ohjauskoodi *) ja ota yhteytta

Muut vikakoodit .
huoltopisteeseen.

3. Tarkista toiminnan merkkivalo uudelleen ja ryhdy alla
kuvattuihin toimenpiteisiin.

Toiminnan Toimenpide
merkkivalo

Jatka toimintaa jonkin aikaa ja, jos toiminnan merkkivalo ei toimi,

Palaa jatka ilmastointilaitteen kayttoa.

Tarkista mallin nimi (tai ohjauskoodi *) ja ota yhteytta

Vilkkuu uudelleen huoltoliikkeeseen.

< Ohjauskoodin tarkistaminen >
D Paina uudelleen painiketta ,
kun vikakoodi nikyy nestekidendytdssa. @m

* 4-numeroinen ohjauskoodi naytetdan nestekidenaytdssa.
Jos mallin nimea ei voi tarkistaa sisayksikon kanssa, kayta tata
ohjauskoodia kyselyyn.

Seuraava vikakoodi kostutusyksikon tai erdiden antureiden vikaa. Tall6in vain jadhdytys- ja
lammitystoiminnat ovat kaytettavissa. Ota yhteyttd huoltoliikkeeseen mahdollisimman pian.

PH, PA, P9, CC, CA, U7
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FAQ

Sisayksikko

Saatolapat eivat ala kaantya valittomasti.

« llmastointilaite sdataa lappien asentoa. Lapat alkavat liikkua
pian.

limastointilaite lopettaa ilmavirran tuottamisen

kayton aikana.

» Kun asetuslampdtila on saavutettu, iimavirran nopeutta
lasketaan ja toiminta pyséaytetaan viilean ilmavirran tuottamisen
estamiseksi (lammityksen aikana) tai kosteuden nousemisen
estamiseksi (jadhdytyksen aikana). Toiminta jatkuu
automaattisesti, kun sisalampétila nousee tai laskee.

Laite ei ala toimia heti.

B Kun AUTO-painiketta, pikakayttopainikkeita tai FAN ONLY
-painiketta painettiin pian toiminnan pysayttamisen jalkeen.

B Kun tila valittiin uudelleen.
» Taman tarkoituksena on suojella iimastointilaitetta. Odota
noin 3 minuuttia.

Lammitystoiminta loppuu yhtéakkia ja kuuluu

virtaava aani.

» Ulkoyksikko poistaa huurretta. Lammitystoiminta alkaa, kun
ulkoyksikon huurre on poistettu. Odota noin 3—10 minuuttia.

Ulkoyksikko

Ulkoyksikosta tulee vetta tai hoyrya.

B Lammitystoiminta

» Ulkoyksikon huurre sulaa vedeksi tai hdyryksi, kun iimastointilaite on

jaanpoistotoiminnassa.

B Jadhdytys- tai SARARA-kuivaustoiminta

« llmassa oleva kosteus tiivistyy vedeksi ulkoyksikdn putkien viiledlle pinnalle ja tippuu.

Usein esiintyvia aania

B Sihiseva aani
« Tama aani syntyy, kun kostutettua tai tuuletusilmaa
purkautuu.
» Kayntidani voi muuttua ulkolampétilan tai kosteuden mukaan.

B Jyriseva aani
» Tama on tuuletustoiminnan &ani. (Kun tuuletustoiminta
yhdistetaan jaahdytys-/lammitystoimintaan, on mahdollista
pysayttaa vain tuuletustoiminta.)

B Sihiseva tai naksuva aani
« Tama on virtausyksikon purkausaani.

B Kahiseva aani
« Taman aanen aiheuttaa podlyharja, jonka hankaa
ilmansuodattimesta polyn poistamiseksi siita
puhdistussuodatintoiminnan aikana.

B Napsahteleva aani, kun ilmastointilaite on tai ei ole kdytossa

» Taman aanen aiheuttaa sahkékomponenttien tai
kylmaainetta ohjaavan venttiilin toiminta.

B Virtaavan veden aanta muistuttava aani
+ Aanen aiheuttaa ilmastointilaitteessa virtaava kylmaaine.
» Tama on ilmastointilaitteessa olevan veden pumppauséani
ja se kuuluu, kun iimastointilaitteesta pumpataan pois vetta
jaahdytys- tai kuivaustoiminnan aikana.

B Suhahdus
» Tama aani syntyy, kun kylmaaineen virtaussuunta vaihtuu
iimastointilaitteessa.

| Tikitys
» Tama aani syntyy, kun ilmastointilaite laajenee tai supistuu
hieman lampétilan muutosten seurauksena.

B Kopiseva aani
+ Aani tulee iimastointilaitteen sisélta, kun iimanvaihtotuuletinta
kéytetaan huoneen ollessa suljettuna. Aani voi vihentya,
kun ikkuna avataan tai ilmanvaihtotuuletin pysaytetaan.

B Viheltava aani
» Tama aani syntyy, kun kylméaaine virtaa jaanpoiston aikana.




Vianmaaritys (huoltohenkilokunnalle)

Tarkista seuraavat seikat, ennen kuin teet tiedustelun tai pyydat korjausta.
Jos ongelma ei poistu, ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

Ei vika = Tarkistus
/ Nama tapaukset eivat ole vikoja. — Tarkista uudelleen, ennen kuin otat yhteyden
huoltoon.

limastointilaite ei toimi

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Toiminta aloitettiin
puhdistussuodatintoiminnan aikana.

Toiminta aloitettiin heti
puhdistussuodatintoiminnan
pysahtymisen jalkeen.

limansuodatin siirtyy takaisin normaaliasentoon. Odota enintdan noin 3 minuuttia.

limastointilaite ei toimi.
[Toiminnan merkkivalo ei pala]

Onko paavirtakatkaisin lauennut tai sulake palanut?

Onko kyseessa sahkokatko?

» Onko kaukosaatimeen laitettu paristot?

« Vastaako siséyksikdn osoite kaukoséatimen osoitetta? Aseta osoite uudelleen.

limastointilaite ei toimi.
[Toiminnan merkkivalo vilkkuu]

Katkaise virta paavirtakatkaisimella ja kdynnista toiminta uudelleen kaukosaatimella.
Jos toiminnan merkkivalo vilkkuu edelleen, tarkista vikakoodi ja ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

GE

limastointilaite lakkaa toimimasta

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Toiminta loppuu &killisesti.
[Toiminnan merkkivalo palaa]

Jarjestelman suojelemiseksi ilmastointilaite saattaa pysahtya akillisen suuren jannitevaihtelun
takia. Se jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin kuluttua.

.

Toiminta loppuu &killisesti.
[Toiminnan merkkivalo vilkkuu]

Tukkiiko jokin sisa- tai ulkoyksikén ilman tulo- tai poistoaukon?

Lopeta toiminta, kytke paavirtakytkin pois paalta ja poista este. Kaynnista sitten toiminta
uudelleen kaukosaatimella. Jos toiminnan merkkivalo vilkkuu edelleen, tarkista vikakoodi
ja ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

7

limastointilaite ei lakkaa

toimimasta

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Yksikko jatkaa kayntia, vaikka
jadhdytys-, SARARA-kuivaus- tai
kuiva jaahdytystoiminta pysaytetaan.

Nain tapahtuu, kun yksikko on automaattisessa homeenpoistotoiminnassa.
Jos haluat keskeyttdd homeenpoistotoiminnon, paina .
Jos automaattinen homeenpoistotoiminta ei sovi tarkoituksiisi, poista se kéytosta.

.

limastointilaite jatkaa kayntia, vaikka
toiminta pysaytetaan.

B Heti ilmastointilaitteen pysayttamisen jalkeen

» Tama tapahtuu, kun jaénpoistotoiminta (jadnpoisto yolla) on kdynnissa.
(Kun pikalammitysajastin on asetettu.)

» Ulkoyksikon tuuletin jatkaa py6rimista noin 1 minuutin ajan jarjestelman suojelemiseksi.

B Kun ilmastointilaite ei ole kdytossa

» Kun ulkoldampdtila on erittdin korkea, ulkoyksikdn tuuletin voi alkaa pyo6ria jarjestelméan
suojelemiseksi.

* Kun 24 tunnin raittiin ilman syottétuuletus on kaytdssa, ilmastointilaite suorittaa jatkuvasti
tuuletustoimintaa toiminnan merkkivalo sammutettuna, vaikka muu toiminta olisi pysaytetty.

» Nain tapahtuu, kun pikaldammitysajastimen alustava ldmmitystoiminto on kéynnissa.

» Nain tapahtuu, kun yksikké on puhdistussuodatintoiminnassa. Odota noin 11 minuuttia.

Tarvittaessa
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Vianmaaritys (huoltohenkilokunnalle)

Huone ei viilene/lampene

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

limaa ei tule ulos.

B Lammitystoiminta
 llmastointilaite Iampiaa. Odota noin 1-4 minuuttia.
B Jaahdytys- /| SARARA-kuivaus- / kuiva jaahdytys -toiminta
* Kun ilmavirran nopeusasetuksena on AUTO, sisayksikdssa olevien hajujen

paastonestotoiminto toimii. Se estaa ilmaa padsemasta ulos heti toiminnan kaynnistamisen
jélkeen. Odota noin 40 sekuntia.

limaa ei tule ulos /
limaa tulee ulos.

i

B Onko ilmavirran nopeusasetus sopiva?
» Onko ilmavirran nopeusasetus alhainen, kuten Sisayksikko hiljainen tai 1? Suurenna
ilmavirran nopeusasetusta.

Onko asetuslampétila sopiva?

Onko ilmavirran suunnan saaté sopiva?

limaa tulee ulos.

i

» Onko sisayksikon alla tai vieressa huonekaluja?

Onko ilmastointilaite ECONO-tilassa?

» Ovatko ilmansuodattimet likaiset?

« Tukkiiko jokin sisa- tai ulkoyksikén ilman tulo- tai poistoaukon?

» Onko ikkuna tai ovi auki?

* Pyoriikd poistotuuletin?

+ Kéytetadnko tuuletus- ja ilmastointitoimintoja samaan aikaan?

limassa on hajua

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

limastointilaitteesta tulee hajua.

 llmastointilaite on voinut ottaa hajua ulkoa. Lopeta kostutustoiminta ja poista hajun syy.

* Kun vaihdetaan SARARA-kuivaustoimintoon, kosteus voi nousta tilapaisesti, mista voi syntya
hajua.

* Yksikdn imema huoneen haju poistetaan ilmavirran mukana.
Sisayksikkd kannattaa puhdistaa. Ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

» Poistoilmassa voi olla hajua, koska pieni maara otsonia tuotetaan. M&ara on kuitenkin mitatén
eika vaaranna terveytta.
« Nain tapahtuu, kun yksikké on homeenpoistotoiminnassa.

Usein esiintyvia aania

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Kostutustoiminnan aikana kuuluu
aani.

B Kayntidani on voimakas

» Kosteassa lammityskaytossa kostutusyksikko alkaa toimia ja tuottaa siksi huoneeseen
hieman voimakkaamman &&nen. A&ni syntyy kostutustoiminnasta ja se muuttuu
voimakkaammaksi kun ilmavirran nopeus suurenee.

* Tuuletuskaytdssa raitista ilmaa otetaan ulkoa. Tdma voi saada ulkodanen kuulostamaan
voimakkaalta. Myds kayntidani muuttuu hieman voimakkaammaksi.
B Kayntiaani muuttuu
» Tama tapahtuu silloin, kun kostutustuuletin kdynnistyy tai pyséhtyy.
» Ulkoaani voi olla voimakas.

Sisayksikdsta kuuluu danta, vaikka
kostutustoiminta pysaytettiin.

 limastointilaitteen suojaamiseksi kostutustuuletin jatkaa pyérimisté noin 3 minuuttia toiminnan
pysayttamisen jalkeen.

Sumua tulee ulos

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Sisayksikosta tulee sumua.

» Nain tapahtuu silloin, kun jaédhdytys- tai muun toiminnan aikana virtaava kylma ilma jaahdyttaa
huoneen ilman sumuksi.

» Tama johtuu siita, ettd lammdnvaihdin jadhdyttda huoneen ilmaa ja jaanpoiston aikana
muodostuu sumua.




Kaukosaadin

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Yksikkd ei vastaanota signaaleja
kaukosaatimesta tai silla on alhainen
herkkyys.

Nestekidenayttdé on himme3, ei toimi
tai nayttaa epasaannollisesti.

Paristot voivat olla lopussa.
Vaihda kaikki paristot uusiin AA-kokoisiin LR03-alkaaliparistoihin.
Lisétietoja on kohdassa Toimenpiteet ennen kayttoa.

Muut sahkolaitteet alkavat toimia.

Jos kaukosaadin aktivoi muita séhkdlaitteita, siirrd ne kauemmas tai ota yhteytta
huoltoliikkeeseen.

2 ilmastointilaitetta alkaa toimia
samaan aikaan.

N K

Jos et halua kayttaa 2 ilmastointilaitetta samaan aikaan, vaihda osoiteasetus.

Nayttd

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

limastointilaite on toiminnassa,
vaikka toiminnan merkkivalo on
sammunut.

Onko siséyksikén merkkivalojen kirkkaudeksi asetettu Pois?

Sisayksikdn merkkivalot ovat
tummia.

Onko sisayksikén merkkivalojen kirkkaudeksi asetettu Alhainen?

Kun toiminta k&ynnistetaan,
toiminnan merkkivalo vilkkuu jonkin
aikaa ja syttyy sitten.

Tarkista vikakoodi ja ota yhteytté huoltolikkeeseen.

TIMER-merkkivalo vilkkuu.

Puhdista virtausyksikko.

Homeenpoiston/puhdistus-
suodattimen merkkivalo vilkkuu.

Puhdista polyrasia.

Homeenpoiston/puhdistus-
suodattimen merkkivalo vilkkuu,
vaikka pélyrasia on puhdistettu.

(o) (9 (9] (] (9] )

Nollaa pélyrasian puhdistusmerkkivalo. Jos homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo
vilkkuu edelleen, ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

liman vélahdysvirtauspuhdistustoiminta

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Virtausyksikon metalliosassa on
palamisjalki.

Tama on merkki virtausyksikon purkauksesta ja normaalia.

llman valahdysvirtauspuhdistus-
toimintaa ei voi suorittaa.

i

Onko etupaneeli on auki?

Sulje etupaneeli.

Onko virtausyksikko asennettu kunnolla?

Virtausyksikon purkausaani loppui.

i

Onko virtausyksikdn neulan karki likainen?

Puhdista neula.

Virtausyksikon purkaus loppuu, kun sisdlampdétila 1ahestyy asetuslampdtilaa, ja ilmavirran
nopeus laskee.

INTELLIGENT EYE -anturi

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Anturi ei reagoi.

i

.

Anturi lampenee noin 2 minuuttia toiminnan kaynnistamisen jalkeen. Odota hetki.

Anturi ei valttamatta tunnista pienia liikkeita, kuten nukkuvien ihmisten tai pikkulasten liikkeita.
Anturi ei valttdmatta toimi hyvin, jos sisadlampaétila on korkea.

Vaikka sisalampétila olisi alhainen, anturi ei valttdmatta tunnista hyvin ihmisia, jotka ovat juuri
tulleet sisélle ja joiden vaatteet ovat kylmia talvella. Anturi ei toimi hyvin etenkéan, jos henkildlla
on paksut vaatteet.

Anturi ei valttamatta toimi hyvin, kun kaytetaan lattialdmmitysta tai séhkémattoa.

Varmista, etta etupaneeli on kiinnitetty kunnolla. Jos etupaneelia ei ole kiinnitetty kunnolla,
INTELLIGENT EYE -anturin toiminta-alue voi kaventua.

Jos etupaneeli on likainen, anturi ei valttdmétta toimi. Puhdista etupaneeli.

Tarvittaessa
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Vianmaaritys (huoltohenkilokunnalle)

Puhdistussuodatintoiminta

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

Puhdistussuodatintoiminta ei toimi.

limansuodattimien suojelemiseksi puhdistussuodatin toimintaa ei suoriteta, kun sisalampétila
on 10°C tai alhaisempi.

Tama tapahtuu, kun homeenpoiston/puhdistussuodattimen merkkivalo vilkkuu. Puhdista
pélyrasia ja nollaa sen puhdistusmerkkivalo.

Puhdistussuodatintoiminta kestaa
pitkaan.

Taman tarkoituksena on suojella ilmastointilaitetta.
Kun kostutus- tai tuuletustoiminta on pysaytetty, puhdistussuodatintoimintaa ei suoriteta, ennen
kuin kostutustuuletin pysahtyy. Odota noin 15 minuuttia.

Puhdistussuodatintoiminta ei
pyséahdy.

[Homeenpoiston/
puhdistussuodattimen merkkivalo ei
pala]

B Kun toiminta on pyséaytetty manuaalisesti

+ limansuodatin siirtyy takaisin normaaliasentoon. Odota enintaan noin 3 minuuttia.

limansuodatin juuttuu kiinni
puhdistussuodatintoiminnan aikana.

Puhdistussuodatintoiminnan aikana
esiintyy voimakasta melua.

Tarkista, onko ilmansuodattimen suodatinosa vaantynyt.
Tarkista, onko ilmansuodatin, fotokatalyyttinen iimanpuhdistus- ja hajunpoistosuodatin ja
polyrasia kiinnitetty kunnolla.

Jos ilmansuodattimen suodatinosa on vaantynyt, ota yhteytta huoltoliikkeeseen.

limansuodatin on edelleen likainen
puhdistussuodatintoiminnan jalkeen.

9]

Onko pélyrasiassa likaa pdlya?
Rasvaa ja tupakan tervaa ei valttamatta poistettu kokonaan. Puhdista ilmansuodatin.

Muut

Tapaus

Kuvaus/tarkistuskohde

limastointilaitteesta tulee kylmaa
ilmaa, kun SARARA-kuivaustoiminta
kaynnistetaan.

N

Taman tarkoituksena on vahentaa kosteutta nopeasti.

limastointilaitteesta tulee lamminta
URURU-kostutustoiminnan aikana.

limastointilaitteen lammitystoiminnan teho voi olla heikko, kun sisélampétila laskee alhaiseksi.

Saatolapat eivat sulkeudu, kun
toiminta pysaytetaan.

Koskiko joku lappia, kun ilmastointilaite oli kaynnissa?
Kaynnista toiminta uudelleen ja pysayta se uudelleen, jotta lapat sulkeutuvat oikein.

limastointilaite alkaa akkia kayttaytya
oudosti toiminnan aikana.

TN

limastointilaitteessa voi olla salaman tai radioaaltojen aiheuttama toimintahairio.
Jos ilmastointilaitteessa on toimintahairio, katkaise virta paavirtakatkaisimella ja kaynnista
toiminta uudelleen kaukosaatimella.

Toimintaolosuhteisiin liittyvia huomautuksia

 llmastointilaite kuluttaa aina hieman energiaa, vaikka se ei olisikaan kaytossa.
» Jos toimintaa jatketaan muissa kuin alla olevassa taulukossa mainituissa olosuhteissa,
— Turvalaite voi aktivoitua ja pysayttaa toiminnan.
— Sisayksikkoon voi muodostua kastetta, joka voi tippua siitd, kun valitaan jadhdytys- tai SARARA-kuivaustoiminta.

JAAHDYTYS SARARA-KUIVAUS LAMMITYS URURU-KOSTUTUS
Ulkolampdtila -10-43°C 18 -42°C -20-24°C -10-24°C
Sisalampétila 18 - 32°C 18 -30°C 10-30°C 12-30°C
Sisadilman kosteus maks. 80 % maks. 80 % maks. 70 % maks. 70 %




Ota valittomasti yhteytta huoltoliikkeeseen

/\ VAROITUS

B Kun jotakin epatavallista tapahtuu (esim. palaneen hajua), lopeta kaytto ja kddnna paavirtakatkaisin pois paalta.
« Kayton jatkaminen epanormaalissa tilassa voi aiheuttaa ongelmia, sdhkdéiskuja tai tulipalon.
» Ota yhteys likkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.
m Al yrit3 itse korjata tai muuntaa ilmastointilaitetta.
« Vaarin tehty ty6 voi aiheuttaa sahkdiskuja tai tulipaloja.
» Ota yhteys liikkeeseen, josta ilmastointilaite on ostettu.

Jos jokin seuraavista oireista esiintyy, ota vélittomasti yhteys huoltoliikkeeseen.

» Virtajohto on epétavallisen kuuma tai vaurioitunut.
» Kayton aikana kuuluu epanormaaleja aania.

» Paavirtakatkaisin, sulake tai maavuotokatkaisin keskeyttaa
kayton usein.

» Kytkin tai painike ei aina toimi oikein.
* Huomaat palaneen hajua.
» Sisayksikosta vuotaa vetta.

Kaanna virtakatkaisin asentoon OFF ja ota
yhteytta huoltoliikkeeseen.

Tarvittaessa

B Sahkokatkon jdlkeen
» limastointilaite jatkaa automaattisesti toimintaa noin 3 minuutin kuluttua. Sinun tarvitsee vain odottaa hetki.
* Kun automaattinen uudelleenkaynnistys on pois kaytosta, kaynnista toiminta kaukosaatimella.

B Salama
» Jos on vaara, etta salama iskee lahistolle, lopeta kaytto ja kdanna paavirtakytkin asentoon OFF jarjestelman suojaamiseksi.

B Kun ei kdytossa pitkaan aikaan
1) Suorita homeenpoistotoiminta aurinkoisena paivana sisapuolen kuivaamiseksi hyvin. (Homeenpoistotoiminnan suorittaminen.

)
2) Kun toiminta on pysahtynyt, kdanna iimastointilaitteen paavirtakatkaisin pois paalta.
3) Poista kaukosaatimen paristot.
» Kun haluat jatkaa iimastointilaitteen kayttamista, kaanna virtakytkin paalle. llmastointilaite suorittaa jokaisen osan
toimintatarkistuksen.

Jatehuoltovaatimukset

Tuote ja saatimen mukana toimitetut paristot on merkitty talla symbolilla. Symboli tarkoittaa, ettd sahké- ja elektroniikkalaitteita
seka paristoja ei saa laittaa lajittelemattomaan talousjatteeseen.

Paristoissa symbolin alle on voitu painaa kemiallinen symboli. Tama kemiallinen symboli tarkoittaa, etté pariston
raskasmetallipitoisuus ylittaa tietyn tason. Mahdollisia kemiallisia symboleja ovat:

B Pb: lyijy (>0,004 %)

Ala yrita purkaa jarjestelmaa itse: Tuotteen purkaminen seké kylmaaineen, éljyn ja muiden osien kasittely tulee antaa valtuutetun asentajan
tehtavaksi voimassa olevien paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.

Yksikét ja jateparistot taytyy kasitella erikoistuneessa kasittelylaitoksessa uudelleenkayttoa, kierratysta ja talteenottoa varten.
Huolehtimalla asianmukaisesta havittdmisesta autat estdmaan mahdollisia negatiivisia seurauksia ymparistélle ja ihmisten terveydelle.
Kysy lisatietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.

Kaytettavaa kylmaainetta koskevia tarkeita tietoja

» Tama tuote sisaltda Kioton poytakirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Kylméaainetyyppi: R32
GWPM-arvo: 550 *
(1) GWP = ilmaston lampenemispotentiaali

« Eurooppalainen tai paikallinen lainsaadanto voi vaatia saanndllisia tarkastuksia kylmaainevuotojen varalta. Kysy lisatietoja paikalliselta
jalleenmyyjalta.

* Tama arvo perustuu F-kaasumaaraykseen (824/2006).
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